Hoja de caracteristicas del METSECT5CC005

producto
Caracteristicas

Transformador de intensidad tropicalizado DIN

50/5 para cables d 21

Principal

Gama PowerLogic

Nombre del producto CT

Tipo de producto o componente Transformador de corriente
Corriente del secundario 5A

Clase de precision

Clase 1 potencia maxima: 1.25 VA
Clase 3 potencia maxima: 1.5 VA

[In] Corriente nominal

50 A

Complementario

Tipo de transformador de corriente

Tropicalizado para cable

Relacion de transformacion del trafo 50/5

[Ith] Corriente térmica convencional 3 kA

Corriente nominal dinamica 2.51th

Fator de seguridad 5.0

[Ue] Tension nominal de empleo <720V CA en 50/60 Hz
[Ui] Tensién nominal de aislamiento 3 kV

Tipo de montaje

Mediante tornillos
Ajustable en clip

Soporte de montaje

Carril DIN
Placa de montaje

Anchura 44 mm exterior
Altura 65 mm exterior
Profundidad 30 mm exterior
Diametro 21 mm

Peso del producto 0.19 kg

[Uimp] Resistencia a picos de tension 3kV

Clase de aislamiento eléctrico Classe B
Diametro exterior del cable 21 mm max
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Aviso Legal: Esta documentacion no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuacion o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de los usuarios



Sellado Donde

Entorno

Normas VDE 0414
IEC 61869-2

Certificaciones de producto CE

Grado de proteccion IP 1P20

Humedad relativa 0...95 %

Temperatura ambiente de -25...60 °C

funcionamiento

Sostenibilidad de la oferta
Estado de la oferta sostenible

Producto Green Premium

RoHS (cédigo de fecha: AASS)

REACh

Conforme - desde 1427 - Declaracion de conformidad de Schneider Electric
@Declaracic’)n de conformidad de Schneider Electric

La referencia no contiene SVHC

La referencia no contiene SVHC

Perfil ambiental del producto

Disponible

Instrucciones para el fin del ciclo de
vida del producto

No necesita operaciones especificas para reciclaje

Informacion Logistica
Pais de Origen

Italia



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=344157255&lang=es-es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=344157255&lang=es-es

