Cosses a ceillet ‘E]

CARACTERISTIQU
ES

B terminal a ceillet isolé de RS
Sl Pro, taille de filetage M3, taille
ctun sertissage de fil de 0,5 m2 a 1,5 m2,
facile rouge

Placage en étain
pour larésistance a

la corrosion

Résistance accrue et
excellente
conductivité

Isolation en vinyle

pour l'isolation
électrique et la
protection terminal

Isolation a code e i
couleur pour faciliter
I'identification de la
taille des terminal

Entrée d'isolation
étendue pour
faciliter I'insertion
des fils

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Cosses a ceillet Eﬂg

Description du produit

Cosse a ceillet a sertir isolée de haute qualité de RS PRO, également connue sous le nom de
connecteur a ceillet ou de cosse de cable. Les cosses a ceillet a sertir sont utilisées pour connecter
un cable électrique ou un fil & un goujon ou a une borne sur un composant électrique, tel qu'une
borne de batterie. Cette cosse a ceillet est fabriquée en cuivre extrémement conducteur, puis
étamée pour un maximum de conductivité électrique et de résistance a la corrosion. Une isolation en
vinyle avec code couleur fournit une protection a la borne et facilite I'identification rapide de sa taille.
Une fois correctement sertie sur un fil ou cable, cette cosse a ceillet fournit une connexion électrique
sUre et fiable.

Caractéristiques

Isolation Isolé(e)
Matériau d'isolation PVC
Couleur Rouge
Matériau du contact Cuivre
Placage de contact Etain
Diametre de bornage M3

Large gamme d'industries pour connecter des fils a des
composants électriques. Les applications incluent le
céblage dans les systémes de contrble industriel et les
machines industrielles, les applications automobiles,
I'équipement de communication, les alimentations et les
appareils électroménagers.

Application

Spécifications mécaniques

Epaisseur 0.8mm
Longueur totale 17.5mm
Diametre de bague interne 3.2mm
Diametre de bague externe 5.5mm
Taille de fil maximale 1.5mm"2
Taille de fil minimale 0.5mm~»2
Taille de fil maximale (AWG) 16AWG
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Cosses a ceillet Eﬂg

Taille de fil minimum (AWG) 22AWG

Spécifications de I'environnement de fonctionnement

Température d'utilisation maximale 150 °C
Conformité/certifications 2011/65/EU et 2015/863
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Cosses a ceillet

=

Insulated

534238
534222
534216

534200

534193

2082492

Wire range

22-16
22-16
22-16

22-16

22-16

22-16

0.5-1.5
0.5-1.5
0.5-1.5

0.5-1.5

0.5-1.5

0.5-1.5

Red
Red

Red

Red

Red

Dimensions

6.6
B.0

8.0

11.0

12.0

4.3
4.3

43

4.3

4.3

16.0
18.7
21.0

20.5

25.5

27.0

9.9
9.9

9.9
9.9

9.5

Stud size

B
8

10

1/4

5/16

3.7
4.3

53

6.4

B4

| stockno. | AWS | mm | Colour ﬂﬂ--mm

534597
534581
534575
534569
2082509

16-14
16-14
16-14
16-14
16-14

1.5-2.5
1.5-2.5
1.5-2.5
1.5-2.5
1.5-2.5

Blue
Blue
Blue
Blue

Blue

2.0
9.5
10.5
12.0

4.8
4.8
4.8
4.8

19.0
20.5
22.0
26.0
27.5

9.9
9.9
9.9
9.9

8
10
1/4
5/16

4.3
53
6.4
8.4

534468 12-10  2.5-6.0 Yellow 27.0 135
534452 12-10 2560 Yellow 95 6.5 265 135 8 4.3
534446 12-10 2560 Yellow 95 6.5 27.0 135 10 53
534430 12-10 2560 VYelow 11.0 65 290 135 1/4 6.4
534424 12-10 2560 Yellow 14.0 6.5 340 135 516 84
2082537 12-10 256.0 VYelow 150 65 355 135 3/8 10.0
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