
Fatigue Fighter II
Verschleißfeste, zweilagige Anti-
Ermüdungsmatte aus PVC

• Gut geeignet für mittlere bis schwere Belastungen – auch 
Punktbelastungen.

• Die gehärtete Oberseite ist abnutzungsbeständig.
• Angenehme Dämpfung und Entlastung bietet die geschäumte 

Innenlage.
• Abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren

Schwarz Blau

Farbauswahl

Grün

Technische Daten

Größen Schwarz Blau Grün Gewicht

0.6m x 0.9m FF010001 - - 2.00 kg

0.9m x 1.5m FF010002 - - 4.99 kg

0.9m x 18.3m FF010003 FF020003 FF040003 61.00 kg

0.9m x per linear metre FF010003C FF020003C FF040003C 3.80 kg

0.9m x 3.65m FF010004 - - 12.15 kg

0.6m x 18.3m FF010005 - - 45.60 kg

0.6m x per linear metre FF010005C - - 2.49 kg

1.2m x 18.3m FF010006 - FF040005 93.50 kg

1.2m x per linear metre FF010006C - - 5.10 kg

Material: Geschlossenzelliges PVC (Schaum)

Oberseite: Hammerschlagoberfläche

Materialstärke: 12.5mm

Rollenlänge: 18.3m

Temperaturbeständigkeit: von 0°C bis +60°C

Chemikalienbeständigkeit: Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb.

Witterungsbeständigkeit: Geeignet für trockene Innenbereiche

Typischer Anwendungsbereich: Fertigungsstraßen, Montageflächen, 
Verpackungsstationen, Werkbänke.

Montage: Lose verlegbar

Reinigung: Fegen, Abwischen.

Rutschfestigkeit: R10 nach EN13552.

Herkunftsland: China


