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EIC'EGNIX

Auszug aus dem Online-
Katalog

Einspeise- und Fehlermeldemodul

Kaufméannische Daten
GTIN (EAN)
Verkaufsgruppe

VPE

Zolltarif

Gewicht/Stlick

Katalogseitenangabe

Technische Daten

Messeingang

Eingangssignal Spannung

Messausgang

Ausgangssignal Strom maximal

4046356324618
H729

1 stk.

85389091

0,1643 KG

Seite 445 (IF-2009)

19,2V DC ..30VDC

3,75 A

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
28.05.2008

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die

hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollstandigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.

Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen fiir Internet-
Downloads.
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Anschlussdaten
Leiterquerschnitt starr min
Leiterquerschnitt starr max
Leiterquerschnitt flexibel min
Leiterquerschnitt flexibel max
Leiterquerschnitt AWG/kemil min
Leiterquerschnitt AWG/kemil max
Schraubengewinde

Anschlussart
Anzugsdrehmoment min

Anzugsdrehmoment max

Allgemeine Daten

Umgebungstemperatur (Betrieb)

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)

Zulassige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)

Statusanzeige

Breite

Hohe

Tiefe

Brennbarkeitsklasse nach UL 94
Material Gehduse

Farbe

Konformitat

ATEX

IECEX

UL, USA / Kanada

Approbationen

GUS

Approbationen

Approbationen Ex:

0,2 mm?

2,5 mm?2

0,2 mm?

2,5 mm?2

24

14

M3
Schraubanschluss
0,5Nm

0,6 Nm

-20 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage)
-40°C...80°C

5% ... 95 % (keine Betauung)

1 x LED rot (Fehler)

2 x LED griin (PWR1 und PWR2)
17,5 mm

99 mm

114,5 mm

VO

Polyamid (PA 6.6)

grun

CE-konform

Ex 113 GExnACIIC T4 X
ExnAC IIC T4 X

UL beantragt

CUL Listed, UL Listed

IECEXx, PxC-EX
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Zeichnungen

Blockschaltbild
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Adresse
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG PHEN'X
Flachsmarktstr. 8 comcr

32825 Blomberg,Germany

Tel +49 5235 3 00

Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Anderungen vorbehalten
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