
BASSE TENSION (BT)

300/300 V - 300/500 
V 

H03 VV H2-F (300/300 V) - H05 VV H2-F 
(300/500 V)

NF C 32-201 HD 21.5 IEC 60227 

CARACTÉRISTIQUES DU CÂBLE
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Câbles méplats pour alimentation de petits appareils électro-domestiques. 
E * = épaisseur du méplat.

DESCRIPTIF DU CÂBLE

ÂME
Métal: cuivre nu
Forme: méplat.
Souplesse: classe 5 souple.
Température maximale à l'âme: 70°C en permanence, 150°C en court-circuit.
Nota: la température sur âme est limitée à 60°C suivant HD 516.

ISOLATION
PVC
Repérage des conducteurs:  oo bleu-brun

GAINE EXTÉRIEURE
PVC couleur blanche ou grise (autres couleurs possibles).
Marquage:
USE <HAR> H03 VV H2-F - n° usine - 2X0,75. 
USE <HAR> H05 VV H2-F - n° usine - 2X1.

CONDITIONS DE POSE

APPAREILS 
MOBILES

COURONNES t° mini = -5°C

La température maximale à la surface du câble ne doit pas excéder 50°C. Au-delà, il importe de rendre le câble inaccessible aux 
personnes et aux animaux. 
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H03 VV H2-F  
Section et
nombre de

conducteurs
mm² 

Diamètre
maxi. ext.

 
mm

Masse
approx.

 
kg/km

Intensité
Régime

permanent(1)
A

2 x 0,5 3,7 x 5,9 22,8 10
2 x 0,75 3,8 x 6,3 28,2 13,5

H05 VV H2-F (300/500 V) 
Section et nombre de conducteurs mm²  Diamètre maxi. ext. mm  Masse approx. kg/km  Intensité Régime permanent(1) A  

2 x 0,75 4,5 x 7,2 78 14
2 x 1 4,7 x 7,5 64 17

(1) Intensités maximales valables pour : câble posé seul, à l'air libre. Température 30°C. Les intensités sont données
 pour 70°C à l'âme. Pour être en conformité avec la HD 516 
(soit 60°C à l'âme)
multiplier les intensités par 0,87.  

  


