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Flanschdose, POWER, mit Litzen AWG 18, PG 9 Pole 5

M12 connectors A-Coding serie 713/763 Article number 09 3442 433 05
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You can find the assembly instruction on the next page.

Technical data

Termination wires Material of contact body PA
Wire gauge (AWG) 18 Material of housing zinc diecasting, nickel plated
Upper temperature +85°C

Lower temperature -40 °C

Polzahl 5: Flanschdose, Power, mit Litzen AWG

125V
Rated voltage 18, PG 9, Befestigungsgewinde M16 x 1,5
Rated impulse voltage 1500V
Pollution degree 3

Overvoltage category Il

Material group Il

Rated current (40°C) contact 1-4 8A, contact 5 2A
Volume resistivity <3mQ

Degree of protection IP 67

Mechanical operation >100 mating cycles

Normen und Priifbedingungen siehe Binder Katalog Seite T1-16 oder unter www.binder-connector.de 09 3442 433 05
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Flanschdose, POWER, mit Litzen AWG 18, PG 9

M12 connectors A-Coding serie 713/763

Installation instructions / Mounting cutout

PG 9/M16x1,5 % 450/ w

13,5 ) Ll Tx45° alternativ/altemativ

Product sheet

Automation technology

Pole 5
Article number 09 3442 433 05

Mit Fliiche als Verdrehschutz Mit Durchgangshohrung Mit Gewinde, einschroubbar
With flats as anti-rotation device With bore hole With thread fo screw in
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¥ Anzugsdrehmoment/Tightening moment

Metallgehiiuse/Metal housing 6,25 Nm
Kunststoffgehiiuse,/Plastic housing 3,75 Nm

Normen und Priifbedingungen siehe Binder Katalog Seite T1-16 oder unter www.binder-connector.de

09 3442 433 05
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