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Scheda tecnica 
 
Codice: 129-044 
 
O-ring in elastomero al 
fluorocarburo RS Pro, foro 
9,25 mm, diametro esterno 
12,7 mm, -20 → +200 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dettagli sul prodotto 
O-ring ViltonTM , misure imperiali 
Resistenza alle temperature elevate e all'olio 
Temperatura d'esercizio: da -15 °C a +200 °C 
Eccellente resistenza alle fiamme, agli agenti atmosferici, all'ossidazione e all'ozono 
 
O-Ring 
Guarnizioni O-ring disponibili in una scelta di tre materiali adatti a diverse applicazioni. Tutti gli 
O-ring sono forniti in confezioni da 50 pezzi. Gli O-ring in nitrile sono disponibili sia in misure 
metriche che in pollici. Le misure in pollici corrispondono al codice BS1806, le misure metriche 
corrispondono al codice BS4518. 
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Specifiche 
 

Diametro interno 9,25 mm 

Diametro esterno 12,7 mm 

Spessore 1,78 mm 

Modello O-Ring di tenuta 

Materiale Elastomero in fluorocarburo 

Temperatura minima di funzionamento -20 °C 

Temperatura d'esercizio massima +200 °C 
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