Faroles LED

CARACTERISTICA
S

Foco de exterior con
mando a distancia

Tensiéon de 85 a 265
\A

Mide 86 mm (Long.),
115 mm (An.) x 89
mm (Prof.)

Un LED (diodo
emisor de luz)

Luminosidad de
1100 Itmenes

Clasificacién
energética A+ de la
UE

Caja de aluminio
Life of 50.000 hours

Conformidad con la
Unién Europea (CE),
DesignLights (DLC)
y la Comision
Federal de
Comunicaciones
(FCC) en materia de
seguridad y
eficiencia energética

Rango de
temperaturas de
funcionamiento de
30 °C a +60°C.

Angulo de haz de
120°

FOCO RS PRO, 1 LED, 10 W,
1100 LM, IP65 85 — 265V

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcién de producto

Esta luz RS PRO de 85 a 265 V se puede encender y apagar desde lejos, gracias a un chip RGB
(rojo, verde y azul) y control remoto. Este tipo de dispositivo suele encontrarse en entornos
residenciales y comerciales para proporcionar luz y color. Puede utilizar el mando a distancia para
elegir los tonos preconfigurados, incluido el blanco. Las funciones de atenuacion y efectos especiales
incluyen salto, estroboscopio y cambio de color suave. Esta unidad mide 86 mm (L), 115 mm (W) y
89 mm (D), tiene un angulo de haz de 120° y luminosidad de 1100 limenes.

Especificaciones generales

Tipo de foco Control remoto
Numero de LED 1
Luminosidad 1100Im

Color delaluz RGB

Angulo de haz 120°

Material de la caja Aluminio
Color de la carcasa Gris

Almacenes, aparcamientos, pasillos, zonas de
construccién, parques y jardines, seguridad doméstica

Especificaciones eléctricas

Aplicaciones

Vataje mnow
Tension 85Vac a 265Vac
Tipo de lampara LED
Horas de vida 50000h
Lampara suministrada Si
Eficiencia de la lampara (%) >90 %
Panel solar No
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Especificaciones mecanicas

Dimensiones 115mm x 86mm x 89mm mm
Altura 86mm

Anchura 115mm

Profundidad 89mm

Especificaciones del entorno de funcionamiento

Rango de t_emperatura de 230 °C a 60 °C.
funcionamiento
* Temperatura de funcionamiento min.: R
o -30°C
-20 °C
Temperatura de funcionamiento 60°C

maxima; 90 °C

Categoria de proteccién

indice de proteccion IP IP65

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones CE, DLC, FCC

Se cumplen los estandares CE, conformidad RoHS, UL
Calificacién de eficiencia energéticade A+

la UE
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Dimensions:
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RGB IR Controller:

Off
Brightness and
speed adjusting ON/Play/Pause
button

The static effect of white
Static Jump effect
monochrome
shortcut button, Stroboscopic effect
press the

corresponding Gradually change effect

color display

Smooth gradually change
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