LED rot/
LED red

Technische Daten/
technical data

Typ/

type
Eingangsspannung/
input voltage
Ausgangsspannung,/ -
output voltage
LadeschluBspannung/
charging end voltage
Ausgangsstrom/
output current

Schutz/
protection

Isolation/
insulation
Schutzart/
protection
Betriebstemperatur/
operating temperature
Lagertemperatur/
storage temperature
Gewicht

weight /

Gehduse/
housing

Approbation/
approval
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AUTOMATIC CHARGER

FOR 12V LEAD-ACID BATTERY
Type: BCA 120-350 A-U
PRI: 230V N, 50Hz
SEC: 12V === 350mA
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MW12CB0S5U

230V AC £10% 50Hz

12V Nennspannung/
nominal voltage

eingestellt auf 13,8V+ 1% bei 5-15mA Ladestrom/
adjusted at 13,8VE 1% with output current 5-15mA

:350mA + 10% Nennstrom/ (bei 240V AC Eingangsspannung/

nominal current (at 240V AC input voltage)

:gegen internen KurzschluB durch primdre Temperatursicherung/

against internal short circuit by thermal fuse in primary
gegen externen KurzschluB, Uberladung und Falschpolung durch Strombegrenzung/
against output short circuit, overload and wrong polarity by current limitation

4KV primdr/ sekunddr

primary/secondary

:1P20
0C...+25C
=25C...+70C

:500q inkl. Verpackung und Zubehor/

500g incl. package and accessories

:UK=Steckergehduse Typ 16, schwarz/

UK plug in case, housing type 16, black

:CE

ol

FOTA connector 6,35mm 81

Flachleitung 1,8m lang, schwarz mit weiBem Streifen/
flat cable 1.8m long, black with white stripe

FOTA connector 6,35mm
schwarz/black

Verpackung/ : Einzelverpackung, weiBe Faltschachtel 98x64x94mm (LxBxH)
packaging inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung/
individual packaging, white folding box 98x64x94mm (LxWxH)
incl. one multi lingual operating instruction

Anzeigen/ : LED rot leuchtet bei LADEN, sie erlischt wenn Ladestom Kkleiner 100mA/
indicators LED red shows CHARGE, turns off when the output current is lower than 100mA
Verwendungsbereich/Applicatan range Zul. Abweichung/ |Oberflache/ |Maflstab/Scale 11 ‘Gew\[hT/WE\ghf
fur Anfrage/for inquiry AN22603 Allowable deviation |Surface
Geprift/Checked bylv) _[Dafum/date[Name Werkstoff/Work material, Modell-Nr
Emwmktung/ XXX
it 2003 _|Datum/Date|Name Zeichnungsname/Drawing name
el 0511, | K |Steckerladegerdt/plug—in charger
VO  |WEEE symbol added 25.04.06 | JY [Gepruft/ 9 piug 9
VO | housing dimensions updated | 19.05.04| SP Checked by / _ .
VO | indicator turn off set right | 24.11.03 | SK 12VDC/350mA UK—=Version
VO |operating instruction updated| 14.11.03 | OB i geichnungsnummer /Drawing number Blatt/
VO | nameplate updated 12.11.03| SP Onﬂﬂ.‘/ / Sheef
VO [ ——- 03.11.03] K 9554003/03 1
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