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Interruttore a pedale 

momentaneo per impieghi 
generali RS Pro - materiale del 
contenitore termoplastico, SP-

CO, corrente di contatto 3 A 
250V 

Codice RS: 218-445             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

• Con cerniera 
anteriore, 
interruttore a basso 
profilo 
 

• Con struttura a 
gradino rialzato 
 

• Funzionamento a 
piedi o Palm 
 

• Azione momentanea 
(senza blocco) con 
contatti SPDT 
 

• Fornito con 2m di 
cavo 
 

• Versione doppia - 2 
contatti N/a con un 
collegamento 
comune 

• Temperatura 
d'esercizio: Da -5 °C 
a 40 °C. 

CARATTERISTICH
E 
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Gli interruttori a pedale RS PRO sono ideali per molte applicazioni. L'interruttore a basso profilo è 
stato progettato per una maggiore comodità dell'utente ed è realizzato in plastica con struttura a 
gradino rialzato 
Questa gamma di interruttori a pedale include:  
218-4245 – momentaneo unipolare a doppia corsa (SPDT)  
218-4267 – momentaneo unipolare a doppia corsa (SPDT)  
251-2224 - momentaneo unipolare a doppia corsa (SPDT), coperchio giallo e base nera  
325-2692 - momentaneo unipolare a doppia corsa (SPDT), coperchio verde e base nera  
325-2686 - momentaneo unipolare a doppia corsa (SPDT), coperchio rosso e base nera  
325-2715 – momentaneo, 2 NA  
513-5145 - momentaneo, 2 x SPST, approvato per applicazioni mediche   

 

 

 

Configurazione contatto SP-CO 
Funzionamento dell'interruttore Momentaneo 
Materiale del contenitore Termoplastico 
Cambia ambiente Per scopi generici 
Materiale di contatto Argento 
Colore Nero, grigio 

Applicazioni 

Gli interruttori a pedale vengono usati in applicazioni in 
cui il controllo a mani libere è più pratico o più sicuro. 
Possono essere trovati su: Macchinari industriali e 
utensili elettrici più piccoli, letti ospedalieri, Sedie 
dentiste, lampade 

    

 

 

Tensione nominale dei contatti (c.a.) 250V 
Tensione nominale dei contatti (c.c.) 24 V 
Corrente nominale del contatto 3 A 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE del prodotto ATTRIBUTO 
 

Specifiche generali 

Specifiche elettriche 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/2184245
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2184267
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2512224
https://uk.rs-online.com/web/p/products/3252692
https://uk.rs-online.com/web/p/products/3252686
https://uk.rs-online.com/web/p/products/3252715
https://uk.rs-online.com/web/p/products/5135145
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Lunghezza 90mm 
Altezza 27mm  
Dimensioni 90mm x 65mm x 27mm 
Larghezza 65mm 

  

 

 

Temperatura di esercizio Da -5 a 40 °C. 
  

 

 

Classe IP  IPX2 
 

 

 

Standard soddisfatti 2014/35/EU, EN 60950 
Conformità/certificazioni EN 61058-2-1; EN 61058; EN 60601-1; EN 60950, 

ROHS 
       

 

Specifiche meccaniche 

Categoria di protezione 

Omologazioni 

Specifiche dell'ambiente operativo 
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