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Bestillings data

* Sikkerhedstype 4 ifglge IEC 61496-1

Beskrivelse af produkttype
Artikenummer

EAN Code

eCl@ss

Godkendelse

SLC440COM-ER-1930-30
103009299
4030661458762
27-27-27-04

Godkendelse

Klassifikation

l“_®“5 USA/CAN
EAl

Standart

PL
Kontrolkategori
PFH-veerdi

SIL

Missionstid

Globale egenskaber

EN ISO 13849-1, EN 62061
ope

op 4

8,05 x 10-9/h

op3

20 Ar



Permanent lys

SLC440COM Sicherheits-Lichtvorhang

Standart EN 61496-1; EN 61496-2
Overholdelse af direktiverne (J/N) ( € Ja
Driftsressource beskyttelsesklasse Beskyttelsesklasse 3
Sikkerhedstype i henhold til EN 61496-1 4

Materialer

- Materiale til husene Aluminium

Veegt 2900 g
Stralekodning (J/N) Ingen

Hgjde af beskyttelsesfelt 1930 mm
Reekkevidde af beskyttelsesfeltet 300 - 10000 mm
Reaktionstid 20 ms

Folernes bglgeleengde 880

Fade-out er mulig (J/N) Ingen
Forbikobling mulig (J/N) Ingen

reduceret oplgsning (J/N) Ingen

Urkontrol mulig (J/N) Ingen
Daempning mulig (J/N) Ingen

Genstart blokering (J/N) Ja
Master/slave-funktion Ingen

Kan kaskade (J/N) Ingen
Overvagningsfunktion af downstream-enheder (J/N) Ja

Anbefalet sikkerhedsovervagningsmodul SRB301
Mekaniske data

Opdagelsesegenskab for testobjekter 30 mm

Antal straler 96 piece

Design af elektrisk forbindelse Tilslutning

- Ledningsfering af senderen
- Ledningsfering af modtageren
Kabel leengde

Omgivende forhold

forbindelsesprop M12, 4 polet
forbindelsesprop M12, 5 polet
100 m

Omgivelses temperatur
- Laveste miljgtemperatur
- Hojeste miljgtemperatur
Opbevaring samt transport temperatur
- Min. Opbevaring samt transport temperatur
- Maks. Opbevaring samt transport temperatur

Beskyttelses klasse

Elektrisk data

-10°C
+50 °C

-25°C
+70°C
IP67 til IEC/EN 60529

Design af udgangskoblingselement OSSD
Effekt forbrug

- Stremforbrugssender

- Stremforbrugsmodtager
Spaendingstype
Koblingsspeending af OSSD i hgj tilstand
Integreret kontaktorkontrol (J/N)

PNP

<5W
<10W
DC
24V £ 10%

Ingen



Udgange

Hgjeste udgangsspeaending ved sikret udgang 250 mA

Elektrisk data - sikkerhedsudgange

Antal sikre halvlederudgange 2 piece

Antal sikre udgange med kontakter 0 piece

LED viser koblingsforhold

LED viser koblingsforhold (J/N) Ja
- Status og diagnose Ja
- 7-delt display Ingen
ATEX
Eksplosionsbeskyttet kategori for gasser Ingen
Eksplosionsbeskyttet kategori for stev Ingen

Dimensioner

Fglerens dimensioner

- Bredde af faler 27,8 mm

- Hojde af foler 1971 mm

- Leengde af foler 33 mm
Info

| tilfeelde af fejl (afbrydelse af 0 V forsyningen) er den hgjeste leekkende stream 1 mA.

Inkluderet

Leveringsomfang af disponibelt system Sender + modtager, Montage beslag

Indikationstekst

A: totale leengde (Hgjde af beskyttelsesfelt + 81 mm)
A: totale leengde (Hojde af beskyttelsesfelt + 81 mm)

Typenggle

SLC440COM-ER(1)-(2)
(1)

0330 Hajde af beskyttelsesfelt 330 mm
0410 Hgjde af beskyttelsesfelt 410 mm
0490 Hgjde af beskyttelsesfelt 490 mm
0570 Hgjde af beskyttelsesfelt 570 mm
0650 Hgjde af beskyttelsesfelt 650 mm
0730 Hajde af beskyttelsesfelt 730 mm
0810 Hajde af beskyttelsesfelt 810 mm

0890 Hgjde af beskyttelsesfelt 890 mm



0970 Hajde af beskyttelsesfelt 970 mm

1050 Hgjde af beskyttelsesfelt 1050 mm
1130 Hgjde af beskyttelsesfelt 1130 mm
1210 Hgjde af beskyttelsesfelt 1210 mm
1290 Hgjde af beskyttelsesfelt 1290 mm
1370 Hgjde af beskyttelsesfelt 1370 mm
1450 Hajde af beskyttelsesfelt 1450 mm
1530 Hgjde af beskyttelsesfelt 1530 mm (Kun til Opl@sning 30 mm, 35 mm)
1610 Hgjde af beskyttelsesfelt 1610 mm (Kun til Oplgsning 30 mm, 35 mm)
1690 Hajde af beskyttelsesfelt 1690 mm (Kun til Oplgsning 30 mm, 35 mm)
1770 Hgjde af beskyttelsesfelt 1770 mm (Kun til Oplgsning 30 mm, 35 mm)
(2)
14 Oplgsning 14 mm, Reekkevidde 0,3 m ... 7 m
30 Oplgsning 30 mm, Reekkevidde 0,3 m ... 10 m
35 Oplgsning 35 mm, Reekkevidde 0,3 m ... 7 m
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Ledningseksempel
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