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Koaxialadapter RO

MERKMALE

Gerader 50-Q-HF-Adapter, Typ
e S N-Stecker auf SMA-Buchse

Buchse

Vernickeltes
Gehause,
Berylliumkupfer-
Kontakte und
vergoldete Kontakte

50 Q Impedanz

Abmessungen:
30,03 mm

Adapter zur
Erleichterung der
Verbindungen
zwischen
gemeinsamen
Steckverbindern

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Koaxialadapter

Produktbeschreibung

Der HF-Adapter RS Pro mit geradem Stecker auf SMA-Buchse verflgt Uiber eine
Nickelgehdusebeschichtung, ein Berylliumkupfer-Kontaktmaterial und einen vergoldeten Kontakt.
Dieser HF-Adapter hat eine Impedanz von 50 Q und misst 30,03 Mm

Allgemeine

Adaptertyp

Adapter Typ A
Adapter Typ B
Geschlecht A
Geschlecht B
Gehdauseausrichtung
Kontaktbeschichtung
Gehausebeschichtung
Kontaktwerkstoff
Isoliermaterial
Gehausematerial
Gehausematerial
Scheibenwerkstoff
Mittenkontaktmaterial
Gehauseoberflache
Gehauseoberflache

Oberflache mit Mittenkontakt

Anwendung

Elektrische Spezifikationen

Impedanz
Nennspannung

N-Stecker auf SMA-Buchse
Typ N

SMA

Stecker

Buchse

Gerade

Gold

Nickel

Beryllium Copper
PTFE

Messing

Messing

Messing

Beryllium Copper
Nickel 100 y Zoll min
Nickel 100 y Zoll min
Gold

Antennenanschluss, Kabelmodems,
Telekommunikation, medizintechnische Geréte,
Satcom, CCTV

50 Q
500 V
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Betriebsfrequenz DC - 11 GHz
Lange 30.03 mm

Zulassungen

Konformitéat/Zertifizierung 2011/65/EU und 2015/863
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