FLUKE -

T-serie elektriske testere

Fluke T5-600 og T5-1000 spandings-,

EN 61010-1
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Tilbehor og bestil-

lingsinformation
Medfglgende tilbehgr

T5-1000 og T5-600:

4 mm aftagelige prober og instruktionsskema.
T3:

Aftagelige TP38 prober og instruktionsskema
Ekstratilbehgr

H5 hylster

AC285 stort alligatorneeb (T5-600)

AC220 industrielle testnaeb (T5)
Bestillingsoplysninger

Fluke T5-1000 Elektrisk tester

Fluke T5-600 Elektrisk tester

Fluke T3/UK Elekirisk tester

10374-DAN Rev. 02

EN61010-1 | EN61010-1
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gennemgangs- og stromtestere

Fluke TS5 elektrisk tester giver dig mulighed
for at checke speending, gennemgang og
strgm med et kompakt veerktgj. Med T5
er alt hvad du skal ggre at veelge
speending, modstand eller strgm hvorefter
testeren ggr resten. Robuste testledninger
opbevares bag pa testeren, hvilket ggr
det nemt at transportere T5 i veerktgjsta-
sken. H5 hylstret (option) holder test-
proberne og ledningerne Klar til brug og
T5 kan seettes i et vaerktgjsbeelte.

Med OpenJaw™ strgmfunktion kan du
checke strgm op til 100 ampere — uden
at bryde kredslgbet.

« Maler automatisk volt AC og volt DC
med ngjagtig digital oplgsning

 Viser modstand til 1000 ohm

« Nem og ngjagtig OpenJaw™ strgmmaling

« Gennemgangsbipper

o Kompakt design med nem probe-
opbevaring

« Robust nok til at modsta et fald pa
3 meter

« Aftagelige Slim-Reach™ probespidser er
tilpasset til nationale elektriske stan-
darder

« Testledningerne passer til Fluke tilbe-
hgrstestnaeb

« Kan fas i 600 volt og 1000 volt versioner

« Kan veere tilsluttet meget leengere end
solenoid-type testere

o Automatisk slukkefunktion giver leengere
batterilevetid

o Hylster (option) kan seettes i et
veerktgjsbaelte og kan indeholde
testledningerne

« Holdefunktion

Batterilevetid: 400 timer

Sterrelse (H x B x D): 203 mm x 51 mm
x 30,5 mm

Veegt: 0,38 kg

To ars garanti

Fluke T3 spandings- og

gennemgangstester

Fluke T3 er en spaendings- og gennem-

gangstester, der er designet til at arbejde

leenge og hérdt. Der er ingen indstillinger

— tilslut blot til kredslgbet og T3 viser dig,

om du ser pa AC spaending, DC speending

eller et afbrudt kredslgb. Du behgver ikke

engang at teende eller slukke for den!

Auto-on lampen pa toppen viser at

instrumentet virker og vil automatisk

slukkes efter ca. 8 minutters

inaktivitet.

o LEDs indikerer klart nominelle 7 AC og
7 DC speendingsniveauer

« Indikerer DC speending sd lav som 6 volt

o DC polaritetsindikator

o Kompakt og robust — passer i en veerk-
tgjstaske eller lomme i arbejdstgjet

T3 Spaendingsniveauer

o Veelger automatisk gennemgangsbipper
eller spaendingsmaling

o Kan veere tilsluttet meget leengere end
solenoid—type testere

« Robust nok til at modsta et fald pa
3 meter

o Teender og slukker automatisk for at
spare batterikraft

« Kraftige testledninger for lang levetid

Batterilevetid: 350 timer

Starrelse (HxBxD): 160 mm x 45,7 mm
x 33 mm

Veegt: 0,2 kg

Et ars garanti

Canada version

VAC VDC VAC VDC VAC VDC
24 6 12 6 24 6
48 12 24 12 48 12
120 24 48 24 120 24
208 36 110 36 208 36
240 48 230 48 240 48
271 110 400 110 347 110
480 220 690 220 600 220
Sikkerhetsnormer

Alle T3s indgange er beskyttede til EN61010-1 KAT III 1000 V/KAT IV 600 V Klassificering.
Alle indgange pa T5-600 er beskyttede til EN61010-1 KAT III 600 V og T5-1000 til
EN61010-1 KAT III 1000V/KAT IV 600 V klassificering. UL og CSA listet.



