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Datenblatt für SINAMICS S110 Power Module PM340

MLFB-Bestelldaten

Abbildung ähnlich

Bemessungsdaten

Umgebungsbedingungen

Allgemeine tech. Daten

Eingang

Ausgang

Umgebungstemperatur

Relative Luftfeuchte

Phasenzahl

Betrieb, max.

Lagerung

Transport

Betrieb LO

Kühlluftbedarf

Kühlung

Aufstellhöhe

Netzspannung

Netzfrequenz

Bemessungsleistung

Leistungsfaktor λ

Verschiebungswinkel cos φ

Schalldruckpegel LpA (1m)

Verlustleistung

Bemessungsstrom (IN)

Pulsfrequenz

Bemessungsstrom (HO)

Strom bei S6-Betrieb (40%)

Ausgangsfrequenz bei Servo-Regelung

0,12 kW

4 kHz

0,96

45 dB

0,06 kW

0,90 A

0,80 A

1,40 A

0,005 m³/s

1000 m

Verstärkte Luftkühlung durch
eingebauten Lüfter

Komm.-Nr. :

Bemerkung :

Item-Nr. :

Angebots-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :

Projekt :

Kunden-Auftrags-Nr. :

1 AC

200 ... 240 V ±10 %

47 ... 63 Hz

0 ... 330 Hz

95 % bei 40 °C (104 °F)

-25 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)

0,70 ... 0,45

2,00 AAusgangsstrom, max.

Bemessungsleistung IEC 230V 0,12 kW

0,16 hpBemessungsleistung NEC 240V

Technische Änderungen vorbehalten! Es könnte Unterschiede zwischen Datenblatt und Leistungsschild geben.
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Datenblatt für SINAMICS S110 Power Module PM340

MLFB-Bestelldaten

Abbildung ähnlich

Normen-Konformität

CE-Kennzeichen

Normen

Niederspannungs- und EMV-Richtlinie

cULus

Mechanische Daten

145,0 mm

Schutzart IP20 / UL open type

73,0 mm

Höhe

Nettogewicht 1,20 kg

Tiefe

Baugröße

Breite

173,0 mm

FSA

Schraubklemmen

Ausführung

Ungeschirmt 75 m

Anschlussquerschnitt 1,00 ... 2,50 mm²

Ausführung

1,00 ... 2,50 mm²

Motorleitungslänge, max.

Anschlussquerschnitt

Anschlüsse

Schraubklemmen

Motorseitig

15 m

Schraube M4

Netzseitig

PE-Anschluss

Anschlussquerschnitt

Zwischenkreis (für Bremswiderstand)

1,00 ... 2,50 mm²

Geschirmt

Technische Änderungen vorbehalten! Es könnte Unterschiede zwischen Datenblatt und Leistungsschild geben.
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Datenblatt für Bremswiderstand

MLFB-Bestelldaten

Abbildung ähnlich

Bemessungsdaten

Allgemeine tech. Daten

Bemessungsleistung Pdb

Bemessungsleistung, max.

Widerstand

1,00 kW

0,050 kW

Komm.-Nr. :

Bemerkung :

Item-Nr. :

Angebots-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :

Projekt :

Kunden-Auftrags-Nr. :

180 Ω

Tiefe

1,00 kg (2,20 lb)

Schutzart

Höhe

43,5 mm (1,71 in)

Breite

230,0 mm (9,06 in)

Mechanische Daten

Nettogewicht

72,0 mm (2,83 in)

IP20 / UL open type

Anschlüsse

PigtailAusführung

Leistungsanschluss

PigtailAusführung

Ausführung am Gehäuse Stehbolzen M4

PE-Anschluss

Thermoschalter

2,50 mm²

ÖffnerAusführung

Anschlussquerschnitt

DC 450,0 VZwischenkreisspannung, max.

Länge 0,55 m

Technische Änderungen vorbehalten! Es könnte Unterschiede zwischen Datenblatt und Leistungsschild geben.
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