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Data sheet  
PT OEILLET 
 

THERMOCOUPLE DE TYPE J ŒILLET  

 
GAMME DE TEMPÉRATURE : 

• 0 / + 250°C 

 

UTILISATION : 
• Plasturgie  

 
POINT FORT :  

•  Attache securisé grace à l’œillet. 

 

CARACTÉRISTIQUES : 
• Soudure chaude à la masse 

• Embout œillet Ø14 mm hauteur 10 mm percé Ø4.5 mm  

• Conducteur isolé et gaine terminal en Soie de verre 

• Blindage en Tresse Inox 

 

 
DIMENSIONS : 

• Length = 2000 mm 

• Section du cable = 0.22 mm² 

 DONNÉES MÉTROLOGIQUES: 

• Conforme à la norme IEC 584 

• Tolérance générales TC "J" classe1 : 

-40°C < t°< +375°C = ± 1,5°C 

375°C < t°< 750°C= ±0.004. [t] 

•  Constante de temps à 63% dans l’eau : 0.7sec 

• Signal de sortie FEM (mV) selon la courbe « J » de la norme IEC 60584 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


