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Informacion sobre pedidos

WT18-3P430 1025896

Otros modelos del dispositivo y accesorios

Imagen aproximada

C€

ECOLAB
SIRIC®

Datos técnicos detallados
Caracteristicas
Principio del sensor/ de deteccion
Dimensiones (An x Al x Pr)

Forma de la carcasa (salida de luz)

Alcance de deteccion max.
Distancia de conmutacion

Tipo de luz

Fuente de luz

Tamaiio del spot (separacion)
Longitud de onda

Ajuste

1)
2)

Mecanica/Electrénica

Tension de alimentacion

Ondulacion

1)
2)
3
4

Sin carga.

5
6

)
) Duracién de la sefial con carga 6hmica.
) Con una relacién claro/oscuro de 1:1.

)

7)
8)

C = Supresion de impulsos parasitos.

D = Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos.

Fotocélula de deteccion sobre objeto, Supresion de fondo
17,6 mm x 75,5 mm x 33,5 mm

Rectangular

10 mm ... 600 mm

50 mm ... 600 mm

Luz roja visible

LED

@ 15 mm (300 mm)

675 nm

Potenciometro, 4 revoluciones

Material con un 90% de reflectancia (sobre el blanco estandar segiin DIN 5033).
Vida util media de 100.000 h con Ty = 25 °C.

10V DC...30V DC Y

<5 Vgs 2

Valores limite en funcionamiento en red protegida contra cortocircuito max. 8 A.
No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de Uy.

A = Conexiones Uy protegidas contra polarizacion inversa.
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Sujeto a cambio sin previo aviso


http://www.sick.com/1025896
http://www.sick.com/1025896
https://www.sick.com/W18-3
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Consumo de corriente
Salida conmutada

Modo de conmutacion
Modo de conmutacion
Corriente de salida I;,5x.
Tiempo de respuesta
Frecuencia de conmutacion
Tipo de conexion

Proteccion de circuito

Peso

Material de la carcasa

Material de elementos opticos

Grado de proteccion

Operacion a temperatura ambiente

Almacenamiento a temperatura ambiente

N.° de archivo UL

1)
2)
3
4

Sin carga.

o

6)
7)
8)

Clasificaciones

ECl@ss 5.0
ECl@ss 5.1.4
ECI@ss 6.0
ECl@ss 6.2
ECl@ss 7.0
ECl@ss 8.0
ECl@ss 8.1
ECl@ss 9.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
UNSPSC 16.0901
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)
) Duracién de la sefal con carga 6hmica.
) Con una relacién claro/oscuro de 1:1.

)

C = Supresion de impulsos parasitos.
D = Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos.

40mA?¥

PNP

Antivalente

Conmutacién en claro/oscuro
100 mA

<700 us 4

700 Hz ®)

Conector macho M12 de 4 polos
A®

cE
D®

40¢g

Plastico, ABS
Plastico, PMMA
IP67

-40 °C... +60 °C
-40 °C...+75 °C

NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

Valores limite en funcionamiento en red protegida contra cortocircuito max. 8 A.
No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de Uy.

A = Conexiones Uy protegidas contra polarizacion inversa.

27270904
27270904
27270904
27270904
27270904
27270904
27270904
27270904
EC002719
EC002719
39121528
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Ajustes posibles

Potenciometro

&

@® Ajuste distancia de conmutacion: potenciometro, 4 revoluciones

Esquema de conexién
cd-083
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Curva caracteristica
WT18-3, luz roja
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Distance in mm (inch)

® Distancia de conmutacion sobre negro, reflexion 6%
®@ Distancia de conmutacion sobre gris, reflexion 18%
® Distancia de conmutacién sobre blanco, reflexion 90%
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Diagrama del rango de sensibilidad
WT18-3, luz roja
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Distance in mm (inch)
[ sensing range
@ Distancia de conmutacion sobre negro, reflexion 6%
©@ Distancia de conmutacion sobre gris, reflexion 18%
® Distancia de conmutacion sobre blanco, reflexion 90%
Esquema de dimensiones (Medidas en mm)
WT18-3, potenciémetro
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@® Sentido preferente del material
® Centro del eje optico del transmisor
® Centro del eje optico del receptor
@ Agujero pasante g 4,1 mm
® Indicador LED amarillo: estado de la recepcion de luz
® Indicador LED verde: tension de alimentacion activa
@ Ajuste distancia de conmutacion: potenciémetro, 4 revoluciones
Conector macho M12, 4 polos o cable de 2 m o cubo conector macho, 6 polos
Accesorios recomendados
Otros modelos del dispositivo y accesorios =» www.sick.com/W18-3
Descripcion breve Tipo N.° de
articulo
Sistemas de fijacion universales
i Soportes de fijacion universal para barras de montaje con un diametro de 12 mm, Fun- BEF-KHS-KH3 5322626
\( ~ dicion inyectada de zinc, Sin placas de sujecion ni tornillos
2018-03-13 17:56:15 | Hoja de datos en linea FOTOCELULAS | SICK 5

Sujeto a cambio sin previo aviso


https://www.sick.com/W18-3
http://www.sick.com/5322626
http://www.sick.com/5322626

WT18-3P430 | W18-3

FOTOCELULAS
Descripcion breve Tipo N.° de
articulo
Placa NO3 para el soporte de fijacion universal, acero galvanizado, Acero galvanizado BEF-KHS-NO3 2051609
(gj (placa), Fundicion de cinc (soporte de fijacion), Soporte de fijacion universal (5322626),
b material de fijacion
Placa NO4 para el soporte de fijacion universal, acero, Acero galvanizado (placa), Fundi- BEF-KHS-NO4 2051610
] cion de cinc (soporte de fijacion), Soporte de fijacion universal (5322626), material de
B fijacion
Escuadra y placas de fijacion
\ Escuadra de fijacion, Acero, revestimiento de cinc, Material de fijacion incluido BEF-WN-W14 2019084
>
Escuadra de fijacion con brazo articulado, Acero, revestimiento de cinc, Material de fija- BEF-WN-W18 2009317
cién incluido
>
Proteccién del dispositivo (mecéanica)
Carcasa protectora para soporte de apriete universal, Acero galvanizado (carcasa pro- BEF-SG-W14 2058124
tectora), Fundicion de cinc (soporte de fijacion), Soporte de fijacion universal (nuevo),
< material de fijacion
' Carcasa protectora para soporte de apriete universal, Acero galvanizado (carcasa BEF-SG-W27 2039601
4 protectora), Fundicién de cinc (soporte de fijacion), Soporte de fijacion universal
(2031357), material de fijacion
Conectores y cables
Cabezal A: Conector hembra, M12, 4 polos, recto, Con codificacion A YF2A14-020VB3X- 2096234
’ N Cabezal B: Extremo de cable abierto LEAX
Q Cable: Cable sensor/actuador, PVC, sin apantallar, 2 m
Cabezal A: Conector hembra, M12, 4 polos, recto, Con codificacion A YF2A14-050VB3X- 2096235
Cabezal B: Extremo de cable abierto LEAX
Cable: Cable sensor/actuador, PVC, sin apantallar, 5 m
Cabezal A: Conector hembra, M12, 4 polos, acodado, Con codificacion A YG2A14-020VB3X- 2095895
‘ Cabezal B: Extremo de cable abierto LEAX
a” Cable: Cable sensor/actuador, PVC, sin apantallar, 2 m
Cabezal A: Conector hembra, M12, 4 polos, acodado, Con codificacion A YG2A14-050VB3X- 2095897
Cabezal B: Extremo de cable abierto LEAX
Cable: Cable sensor/actuador, PVC, sin apantallar, 5 m
Cabezal A: Conector hembra, M12, 4 polos, recto D0S-1204-G 6007302
S Cabezal B: -
Q Cable: sin apantallar
Cabezal A: Conector hembra, M12, 4 polos, acodado DO0S-1204-W 6007303
’ Cabezal B: -
C4 Cable: sin apantallar
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LO MAS DESTACADO DE SICK

SICK es uno de los fabricantes lideres de sensores y soluciones de sensores inteligentes para aplicaciones
industriales. Nuestro exclusivo catalogo de productos y servicios constituye la base perfecta para el control
seguro y eficaz de procesos, para la protecciéon de personas y para la prevencion de accidentes y de dafios
medioambientales.
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Nuestra amplia experiencia multidisciplinar nos permite conocer sus necesidades y procesos para ofrecer
a nuestros clientes exactamente la clase de sensores inteligentes que necesitan. Contamos con centros
de aplicacion en Europa, Asia y Norteamérica, donde probamos y optimizamos las soluciones de sistemas
especificas del cliente. Todo ello nos convierte en el proveedor y socio en el desarrollo de confianza que
SOMos.

SICK LifeTime Services, nuestra completa oferta de servicios, garantiza la asistencia durante toda la vida
Gtil de su maquinaria para que obtenga la maxima seguridad y productividad.

Para nosotros, esto es “Sensor Intelligence”.

CERCA DE USTED EN CUALQUIER LUGAR DEL
MUNDO:

Encontrara informacion detallada sobre todas las sedes y personas de contacto en nuestra

pagina web:

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



