
                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                               PPLLIIOOSSPPIIRREE 

H F

RoHS

011 002 004 010007 001

001

018 005 002 004 013 010007

PE 3 0819 0001 018 0819 0024 007 0819 0024 005 0819 0024 002 0819 0024 004 0819 0004 013 0819 0004 010 1,5...7 3   0,75 5 50

PE 6 0819 0002 018 0819 0025 007 0819 0025 005 0819 0025 002 0819 0025 004 0819 0005 013 0819 0005 010    5...20 6   0,8 12 25*

PE 12 0819 0003 018 0819 0026 007 0819 0026 005 0819 0026 002 0819 0026 004 0819 0006 013 0819 0006 010  10...40 12   1 16 25*

PE 17 0819 0029 018 - - - - - 0819 0029 010  20...60 17   1,4 24 25

PE 22 0819 0021 018 - - - - - 0819 0022 010  25...100 22   1,4 24 25

PE 3 AF 0819 0007 001 1,5...7 3   0,75 5 50

PE 6 AF 0819 0008 001    5...20 6   0,8 12 25*

PE 12 AF 0819 0009 001  10...40 12   1,5 10 25*

PE 22 AF 0819 0023 001  25...100 22   1,5 10 25

PVC 3 0819 0013 011 0819 0013 007 0819 0013 002 0819 0013 004 0819 0013 001 0819 0013 010  1,5...7 3  0,75 5 50

PVC 6 0819 0014 011 0819 0014 007 0819 0014 002 0819 0014 004 0819 0014 001 0819 0014 010     5...20 6  1 8 25*

PVC 12 0819 0015 011 0819 0015 007 0819 0015 002 0819 0015 004 0819 0015 001 0819 0015 010   10...40 12  1,5 10 25*

Spiralschutzschlauch PLIOSPIRE 

für Ø 1,5 bis 100 mm je nach Typ

XI/18
A5/1-01A5/1-01

                                              PE            PE-AF 

Materialien:                          Polyethylen Polyethylen (flammgeschützt) 

Gebrauchstemperaturen:   -50 bis +85°C -50 bis +75°C 

Dichte:                                  0,92          0,97 

Zugfestigkeit:                       12 N/mm2 12 N/mm2  

Reissdehnung:                    550 %       400 % 

Durchschlagsfestigkeit:     > 25 kV/mm > 25 kV/mm 

Brandverhalten:                   -               V2 UL94 

 

Eigenschaften:                                     Halogenspuren

PLIOSPIRE PE

 

Material:                               PVC Qualität 9921 

Gebrauchstemperaturen:   -15 bis +80°C  

Dichte:                                  1,30           

Zugfestigkeit:                       25 N/mm2  

Reissdehnung:                    300 % 

Durchschlagsfestigkeit:     20 kV/mm

PLIOSPIRE PVC

                                                                                                         
                                                                                                    Art.-Nr. 
                       natur                    rot                   orange                  blau                    gelb                   grau                 schwarz     Bündelungs-±    Aussen-±  Wanddicke    Abstand            
Typ                                                                                                                                                                                                     mm                mm           mm             mm              m

                             Art.-Nr.         Bündelungs-                       Wand-            
                                weiss                   ±           Aussen-±      dicke       Abstand 
type                                                  mm               mm          mm           mm             m

                                                                                                            
                                                                                          Art.-Nr.                                                                                                
                      transparent                rot                      blau                   gelb                   weiss                schwarz*        Bündelungs-  Aussen-±       Wand-      Abstand 
                                                                                                                                                                                                           ± mm            mm        dicke mm       mm                    m

■

** Farbe schwarz:  Wetterfest

*  Zur leichteren Montage verweisen wir auf unsere 

Montagehilfe für die Typen 6 und 12 (liegt der VE bei)



                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                               PPLLIIOOSSPPIIRREE 

RoHS

010 010

001

PP 3 0819 0010 010 PA 3 0819 0016 010 2...7 3 0,4 5 50

PP 6 0819 0011 010 PA 6 0819 0017 010 5...20 6 0,6 8 25*

PP 12 0819 0012 010 PA 12 0819 0018 010 10...40 12 0,8 10 25*

PTFE 3 0819 0019 001 2...7 3 0,5 5 10

PTFE 6 0819 0020 001 5...20 6 0,75 8 10*

H F

Spiralschutzschlauch PLIOSPIRE                                                                            

für Ø 2 bis 40 mm je nach Typ

IV/18
A5/1-02A5/1-02

                                              PP                        PA                         PTFE 

Materialien:                          Polypropylen        Polyamid                Polytetrafluorethylen 

                                              wetterbeständig   wetterbeständig     bei extremen  

                                                                                                         Temperaturen 

Farben:                                 schwarz                schwarz                 natur (durchsichtig) 

Gebrauchstemperaturen:   -40 bis +90°C       -40 bis +120°C      -200 bis +260°C  

Dichte:                                  0,90                      1,08                       2,20                     

Zugfestigkeit:                       30 N/mm2             35 N/mm2               20 N/mm2            

Reissdehnung:                    500 %                   240 %                    300 % 

Durchschlagsfestigkeit:     >25 kV/mm           16 kV/mm              50 kV/mm 

Brandverhalten:                   -                            HB UL94                V0 UL94 

 

Eigenschaften:                                                                                -                          

PLIOSPIRE

• Montagehilfe PLIOSPIRE  

 
 

Typ                                     Art.-Nr.                für Typen 
 

Montagehilfe    0819 0101 001       6 - 12         10 
 

 

Bedienungsanleitung 

Das gesamte Programm ist auch in Sonderlängen lieferbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

                    Art.-Nr.                               Art.-Nr.                                                                                      
                   PP schwarz                          PA schwarz     Bündelungs-  Aussen-±     Wand-      Abstand 
Typ                                     Typ                                     ± mm            mm       dicke mm      mm             m

                                            Art.-Nr.                                                                                                         
                                           PTFE natur                        Bündelungs-  Aussen-±      Wand-     Abstand 
Typ                                                                                 ± mm           mm        dicke mm       mm            m

■

H F H F

Video- 
Anleitung

*  Zur leichteren Montage verweisen wir auf 

unsere Montagehilfe für die Typen 6 und 12 

(liegt der VE bei)



                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                     PPLLIIOOSSPPIIRREE  MMDDEE 

RoHS

093

PP6 MDE 0819 0082 093 5...20 6 0,8 8 25

PP12 MDE 0819 0083 093 10...40 12 1 10 25

H F

Spiralschutzschlauch                                                                                                

detektierbar

III/19
A5/1-03A5/1-03

                                               

Material:                                Polypropylen mit Metallanteilen 

Farbe:                                    blau metallic  

Temperaturbereich:            -20 bis +70°C                                      

Reißdehnung:                       100 % 

Chemische Beständigkeit:  gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen             
                                              und Reinigungsmittel   

Eigenschaften:                     Geeignet für Anwendung in einem HACCP**  

                                                 Konzept. 

Anwendung: Durch die enthaltenen Metallteile kann der Spiralschlauch leicht 
detektiert werden. 

Dieser Schutzschlauch wird daher in der Lebensmittel-, Pharma- und 
Chemieindustrie eingesetzt, um das Risiko einer Produktkontamination zu 
begrenzen. 

Seine blaue Farbe ermöglicht eine gute und schnelle optische Erkennung.

PLIOSPIRE MDE

 

Der Spiralschutzschlauch PLIOSPIRE MDE kann auf Anfrage in 
Sonderlängen geliefert werden.  

Kontaktieren Sie uns.

                                                                                                                                                           
                                      Art.-Nr.                 Bündelungs-   Aussen-±       Wand-     Abstand 
Typ                                                                  ± mm          mm        dicke mm       mm              m

** HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point 

 (Gefährdungsanalyse und kritische Kontrollpunkte).

C12/3-01  - Kabelbinder SL MDE 

 

C12/3-02 - Kabelbinderzubehör  

 

B7/3-07 - Kennzeichnungssytem 

detektierbar

■



                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                      PPLLIIOOSSPPIIRREE  EESSDD 

RoHS

PE 3 ESD 0819 0035 010 1,5...7 3 0,75 5 50

PE 6 ESD 0819 0036 010 5...20 6 0,8 8 25

PE 12 ESD 0819 0037 010 10...40 12 1 16 25

H F

A5/1-04A5/1-04
IX18 ■

Spiralschutzschlauch                                                                                                 

antistatisch

                                                

Material:                                 POLYOLEFIN, leitendes Material (ESD) 

Farbe:                                     schwarz  

Temperaturbereich:             -50 bis +60°C                                     

Reißdehnung:                        > 600 % 

Durchgangswiderstand:       ≤10E4 Ω 

Anwendung: Der antistatische PLIOSPIRE-Spiralschutzschlauch 

verhindert die Ansammlung von Ladungen zum Schutze der Anlagen. 

Er muss für eine optimale Effizienz geerdet werden. Für den Einsatz 

in EPA (ESD Protected Area)-Bereichen. 

 

                                                                            

PLIOSPIRE ESD

 

Der Spiralschutzschlauch PLIOSPIRE ESD kann auf Anfrage in 
Sonderlängen geliefert werden.  

Kontaktieren Sie uns.

                                                                                                                                                           
                                                                  Bündelungs-   Aussen-±       Wand-     Abstand 
Typ                                  Art.-Nr.                     ± mm          mm        dicke mm       mm              m


