Federsatze Eﬂg

MERKMALE

RS Pro Edelstahl-Pressdruck,
Satze aus s
hochwertiger Vel'langel'ung,
Edelstahl-Drahtfed .
St Brantecer Torsionsfedersatz, 225

Gute Bestandigkeit
gegen Korrosion

und Rost

Lieferung in
Kunststofffach

Einfache
Betrachtung und
Auswahl von Federn

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Federsatze Eﬂg

Produktbeschreibung

Die Federsétze der Serie RS Pro bestehen aus Edelstahl. Diese Federsatze werden in einer
praktischen und praktischen Aufbewahrungsbox mit einzelnen Fachern zur einfachen Identifizierung
der Federn geliefert. Federsatze sind ideal fur Personen, die regelmafig mit Federn verschiedener
Typen und Groéf3en arbeiten. Diese RS Pro Kits sind besonders praktisch, wenn Sie sich nicht sicher
sind, welche FedergroRRe Sie fur zukinftige Anwendungen bendtigen.

Optionen umfassen:

684-406 - 225-teiliger Federsatz mit Druckfedern, Verlangerungsfedern und Torsionsfedern
684-412 - 180-teiliger Federsatz mit Druckfedern

684-428 - 128-teiliger Federsatz mit Verlangerungsfedern

Allgemeine Spezifikationen

Federtypen Kompression, Verlangerung, Torsion
Material Edelstahl
Federmenge 225

Druckfedern - Kugelschreiber, Fahrzeuge,
Mobiltelefone und Werte

Verlangerungsfeder - Garagentore, Trampoline, weil3e
Ware und Werkzeuge

Torsionsfedern - Garagentore, Digitalkameras,
Mausfallen und Fahrzeugaufh&dngung

Anwendungen

Inhalt des Kits

Inklusive Lange Tiefe
Druckfeder 14 mm bis 66 mm 2,32 mm bis 13,75 mm
Inklusive Lange Tiefe
Torsionsfeder 31,75 mm bis 45 mm 7,5 mm bis 11,05 mm
Inklusive Lange Tiefe
Verlangerungsfeder 18,3 mm bis 76,2 mm 3,5 mm bis 12,7 mm
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Mechanische Spezifikationen

Maximale Lange 13.75 mm, 45 mm, 76.2mm
Mindestlange 14mm, 18.3mm, 31.75mm
Mindestdurchmesser 2.32 mm, 3.5 mm, 7.5mm

Compression / Druckfeder / Compresion / Compression / Compressione / Trykfieder / Compressie / Tryck
WD 025 032 032 0.32 032|040 040 0.40 040 0.40|0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 |0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 |0.80 0.80 0.80 O8O0 080 (10 10 10 10 1.0 |1.25 125 125
QD 345 232 282 352 432|240 290 360 440 5.40|3.00 3.70 450 550 6.80 |3.83 4.63 563 593 B.63 |480 580 7.10 BBO 1080 (6.0 73 9.0 11.0 135|925 11251375
FiL 34.1 156 206 201 41.9|14.0 185 255 355 53.0 |17.5 235 31.0 445 44.0 |22.5 20.0 385 54.0 550 (28.0 35.0 48.0 47.0 66.0 345 435 59.0 56.0 55.5|47.5 B64.0 625
MWL 75 B2 85 63 95 (9.9 106 106 114 128|128 140 14.0 151 122 |[147 162 162 17.7 143 (191 215 215 167 199 (246 283 283 224 194|210 211 185
TiC 18.5 18.5 18.5 125 185|185 18.5 185 18.5 18.5|18.5 185 18.5 185 125 (185 185 18.5 18.5 125|185 18.5 18.5 125 125 (185 185 185 125 8.5 | 125 125 85
Lo 153 463 391 3.16 257 |6.21 596 531 4.37 3.64 |8.66 B.33 7.76 6.70 547 1748 14.3 1291 10.37 8.33 [26.55 21.65 20.01 16.26 12.83 [36.43 2843 27.61 2279 18.3 | 8741 71.1557.51
N/mm 0.06 0.54 0.32 0.23 0.08|1.46 075 036 0.18 0.09 |1.84 0.87 045 0.23 017 |221 1.13 058 0.29 0.20 |2.93 1.50 0.75 0.54 0.28 |ZE.ET 1.83 0.90 0.68 0.51)|3.30 1.66 1.24

Extension / Zugfeder / Extension / Traction / Allungamento / Traekfjeder / Trek / Férlangning

WD 036 040 045 (.50 0.55 0.55 0.63 0.70 0.80 0.80 0.9 0.9 1.22 1.22
oD 40 36 50 55 35 6.0 TO0 75 55 8.0 8.52 782 127 9.53
FiL 272 329 250 277 264 414 478 385 39.0 4.6 34.00 60.35 381 5§7.18
EXT 685 547 558 523 147  B430 9T 67.5 256 856 B5.0 85.0 80.0 B0.0
La 355 544 540 65 131 79 102 12.8 252 158 18.02 22.97 32.85 43.38
Nimm 0.048 0093 009 011| 075 008 009 017 083 018 0.27 0.26 0.4 072

Torsion / Drehfeder / Torsién / Torsion / Torsione / Torsionsfieder / Torsie / Tarsion

Wi 10 0.88 0.89 1.02

[alls] 75 800 11.05 B8.84

LiL 45 375 3175 Nn7s

TiC 35 35 725 7.75

T 120 90.88 107.27 14560
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Kit 1 624-406 | Size (mm)
Compression | L. 14 to 66 Kit 2 684-412 | Size (mm)
D. 23210 13.75 | | Compression |L. 12.7 to 71
Extension L.18.3to 76.2 D.241t0145
D.351t012.7 Kit 3 684-428 | Size (mm)
Torsion L. 31.7510 45 Extension L. 22110 105
D.7.51t0 11.05 D.3.2to 15
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