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Zocalo de rele - PLC-BPT-120UC/21-21/H - 1012002

PHCENIX
CONTACT

Tenga en cuenta que los datos indicados aqui proceden del catalogo en linea. Los datos completos se encuentran en la documentacion del
usuario. Son validas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.

(http://phoenixcontact.es/download)

Borne de base PLC de 14 mm sin equipamiento de relé, para montaje sobre carril NS 35/7,5, Conexion push-
in, 2 contactos conmutados, Tensién de entrada 120 V AC/DC

Datos mercantiles

Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido minima 10 pcs

RLL LB ICHY
EAN 4055626486277
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 51,000 g
Numero de tarifa arancelaria 85366990
Clave de venta CK6232
Datos técnicos
Medidas

Anchura 14 mm

Altura 80 mm
Profundidad 104 mm
Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ...60 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -40°C...85°C
Datos de entrada

Tensién nominal de entrada Uy 120 V AC/DC
Indicacién de estado LED

Circuito de proteccion

Puente rectificador

Datos de conexion lado de entrada

Denominaciéon Conexion

Lado de entrada
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Datos técnicos

Datos de conexion lado de entrada

Tipo de conexién

Conexioén push-in

Longitud a desaislar

10 mm

Seccién de conductor rigido

0,14 mm?2 ... 2,5 mm?

Seccién de conductor flexible

0,14 mm?2 ... 2,5 mm?

0,2 mm?... 2,5 mm? ()

2x 0,5 mm?... 1 mm? ()

Seccidén de conductor AWG

26 ... 14

Datos de conexion lado de salida

Denominacion Conexion

Lado de salida

Tipo de conexién

Conexién push-in

Longitud a desaislar

10 mm

Seccién de conductor rigido

0,14 mm?2 ... 2,5 mm?

Seccién de conductor flexible

0,14 mm?2 ... 2,5 mm?

0,2 mm? ... 2,5 mm?2 ()

2x 0,5 mm?... 1 mm? ()

Seccién de conductor AWG 26...14
Generalidades
Color verde

Modo operativo

Tiempo de trabajo 100 %

Posicién para el montaje

discrecional

Indicaciones de montaje

Alineables sin separacién

Normas y especificaciones

Clase de combustibilidad segun UL 94

VO

Environmental Product Compliance

China RoHS

Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 afios

Encontrara informacion sobre las sustancias peligrosas en la
declaracion del fabricante en la pestafia "Descargas”

Clasificaciones

eCl@ss
eCl@ss 5.0 27371603
eCl@ss 5.1 27371603
eCl@ss 6.0 27371600
eCl@ss 7.0 27371603
eCl@ss 8.0 27371603
eCl@ss 9.0 27371603
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Clasificaciones

ETIM
ETIM 2.0 EC001456
ETIM 3.0 EC001456
ETIM 4.0 EC001456
ETIM 5.0 EC001456
ETIM 6.0 EC001456
UNSPSC
UNSPSC 6.01 30211917
UNSPSC 7.0901 39121516
UNSPSC 11 39121516
UNSPSC 12.01 39121516
UNSPSC 13.2 39122326

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

UL Recognized “ http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 238705
cUL Recognized m http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 238705
EAC [ H [ DE A'30.5.01062
cULus Recognized “
H us
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Accesorios

Accesorios

Carril

Carril simétrico sin perforar - NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - 0801377

Carril simétrico sin perforar, Perfil estandar, anchura: 35 mm, altura: 7,5 mm, segun EN 60715, material: Acero
inoxidable V2A, sin recubrimiento, longitud: 2000 mm, color: plateado

Carril simétrico perforado, Perfil estandar, anchura: 35 mm, altura: 7,5 mm, segun EN 60715, material: Acero,
galvanizado, pasivado de capa gruesa, longitud: 2000 mm, color: plata

Carril simétrico sin perforar, Perfil estandar, anchura: 35 mm, altura: 7,5 mm, segun EN 60715, material: Cobre, sin
recubrimiento, longitud: 2000 mm, color: de color cobre

Carril simétrico sin perforar - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

Carril simétrico sin perforar, Perfil estandar, anchura: 35 mm, altura: 15 mm, similar EN 60715, material: Acero,
galvanizado, pasivado de capa gruesa, longitud: 2000 mm, color: plateado

Carril simétrico sin perforar - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895

Carril simétrico sin perforar, Perfil estandar, anchura: 35 mm, altura: 15 mm, similar EN 60715, material: Cobre, sin
recubrimiento, longitud: 2000 mm, color: de color cobre
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Carril simétrico sin perforar - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798

Carril simétrico sin perforar, Perfil estandar 2,3 mm, anchura: 35 mm, altura: 15 mm, segun EN 60715,
material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, longitud: 2000 mm, color: plateado

Carril simétrico sin perforar - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

Carril simétrico sin perforar, Perfil estandar, anchura: 35 mm, altura: 15 mm, similar EN 60715, material: Aluminio, sin
recubrimiento, longitud: 2000 mm, color: plateado

Carril simétrico perforado - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

Carril simétrico perforado, Perfil estandar, anchura: 35 mm, altura: 15 mm, similar EN 60715, material: Acero,
galvanizado, pasivado de capa gruesa, longitud: 2000 mm, color: plateado

Carril simétrico sin perforar - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

Carril simétrico sin perforar, Perfil estandar, anchura: 35 mm, altura: 7,5 mm, segun EN 60715, material: Acero,
galvanizado, pasivado de capa gruesa, longitud: 2000 mm, color: plateado

Herramientas para atornillar

Destornillador - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

Herramienta para accionar bornes ST, también apta como destornillador plano, tamafio: 0,6 x 3,5 x 100 mm,
empunadura de 2 componentes, con proteccion anti desenrollado

Marcador de bornes rotulado
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Accesorios

Tira Zack - ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1053014

3 Tira Zack, Tiras, blanco, rotulado, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, rotulacién longitudinal: numeros correlativos de
Iy 1...10, 11 ...20 etc. hasta 991 ...1000, clase de montaje: encajar en ranura para indice alta, para ancho de borne:

/" 10,2 mm, superficie util: 10,15 x 10,5 mm
L.

Marcador de bornes sin rotular

Tira Zack - ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT - 5060883

4 Tira Zack, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, clase de montaje: encajar en
/ ranura para indice alta, para ancho de borne: 10,2 mm, superficie Gtil: 10,15 x 10,5 mm

/

i

Tira Zack - ZB 10:UNBEDRUCKT - 1053001

Tira Zack, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: encajar en
ranura para indice alta, para ancho de borne: 10,2 mm, superficie Gtil: 10,5 x 10,15 mm

Marcador para bornes - UC-TM 12 - 0819194

Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID,
BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: encajar en ranura para indice alta, para
ancho de borne: 12 mm, superficie util: 11,45 x 10,5 mm

Marcador para bornes - UCT-TM 12 - 0829144

Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER,
BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD
2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: encajar en ranura para indice alta, para ancho de borne: 12 mm,
superficie util: 10,8 x 9,6 mm

Moédulo de alimentacion
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Accesorios

Borne de alimentacion - PLC-ESK GY - 2966508

Borne de alimentacion, para la alimentacion de hasta cuatro potenciales, para el montaje sobre NS 35/7,5
T

Placa separadora

Placa separadora - PLC-ATP BK - 2966841

Separador, espesor 2 mm, debe colocarse al principio y al final de cada regleta de bornes PLC. Ademas, se utiliza
para: la separacion dptica de grupos, la separacién segura de tensiones diferentes de interfaces PLC contiguas
segun DIN VDE 0106-101, la separacién

Puente

Puente enchufable sin fin - FBST 500-PLC RD - 2966786

Puente enchufable sin fin, longitud: 500 mm, color: rojo

Puente enchufable sin fin - FBST 500-PLC BU - 2966692

Puente enchufable sin fin, longitud: 500 mm, color: azul

Puente enchufable sin fin - FBST 500-PLC GY - 2966838

Puente enchufable sin fin, longitud: 500 mm, color: gris
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Puente enchufable individual - FBST 6-PLC RD - 2966236

Puente enchufable individual, longitud: 6 mm, ndmero de polos: 2, color: rojo

(e

Puente enchufable individual - FBST 6-PLC BU - 2966812

Puente enchufable individual, longitud: 6 mm, numero de polos: 2, color: azul

Puente enchufable individual - FBST 6-PLC GY - 2966825

Puente enchufable individual, longitud: 6 mm, nimero de polos: 2, color: gris

Puente enchufable individual - FBST 8-PLC GY - 2967688

—~— Puente enchufable individual, longitud: 8 mm, nimero de polos: 2, color: gris

Puente enchufable individual - FBST 14-PLC BK - 2967691

Puente enchufable individual, longitud: 14 mm, ndmero de polos: 2, color: negro

Articulos adicionales necesarios
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Accesorios

Relé individual - REL-MR-110DC/21-21/MS - 1012698

Relé miniatura enchufable, con contacto de potencia, 2 contactos conmutados, tecla de comprobacion, indicacion
mecanica de la posicién de conmutacion, LED de estado, diodo de libre circulacion, polaridad A1+, A2, tension de
entrada 110V DC

Relé individual - REL-MR-110DC/21-21AU/MS - 1013727

Relé miniatura enchufable, con contacto multicapa con capa de dorado duro, 2 contactos conmutados, tecla de
comprobacion, indicacién mecanica de la posicion de conmutacion, LED de estado, diodo de libre circulacion,
polaridad A1+, A2-, tensién de entrada 110 V DC
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