
420S
413S

RD 50 2650 278ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入

420S
413S

R
65

75

26

26

50

60
275ゴム一体車輪

樹脂ブッシュ入

420S
413S

NB
65

75

26

26

50

60
279ゴム一体車輪

ローラーベアリング入

420S
413S

N 50 2560 284ナイロン一体車輪
※グレー車・黒車もできます

420S
413S

N
65

75

25

25

70

80
283ナイロン一体車輪

※グレー車・黒車もできます

420S
413S

NRB 50 2560 285ナイロン一体車輪
ローラーベアリング入

-

-

-

-

-

-

-420S
413S

NRB
65

75
429S - NRB

 65

   75

25

25

70

80
285ナイロン一体車輪

ローラーベアリング入

■ 荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。
■ 工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。

商品記号
車輪記号車輪構成

品番・品種 　   　車種　   　車輪径（mm）

※４１３Ｓ-Ｎ ６５ｍｍに使用のナイロン車輪はストッパー付専用の
　ナイロン車輪（車輪記号：４２９ １５Ｇ-Ｎ ６５ｍｍ）です。

427S - RD 50

425S - R
 65

   75

437S - NB
 65

   75

429S - N 50

429G - N
 65 ※

   75

429S - NRB  50

許容荷重
1個(daN)

車巾
(mm)

車輪参照
ページ

４２０S-N 75mm

420S 
旋回式
金具  三価クロム化成処理

413S
旋回式　ストッパー付
金具  三価クロム化成処理
　　　　

413S-UB 65mm

Y B
H

A
X

E

D

P

Y B
H

A
X

E

D

P

420S･413S 50 - 75mm
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商品選択表
■キャスターをご注文の際は表中【商品記号】（ブルー部分）をお伝え下さい。
■車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

42
0G
/4
20
R

   
  4
20
E 

42
0M

92
0M

44
0G

42
0Y
S/
42
0S

41
3S
-T
L

40
0S

42
0J

55
0P
/5
40
S/
1S

   
54
0H
/5
60
S

   
52
0M
/S

50
0B
PS
/H
PS

22
0G
/2
20
E

   
  2
20
S

※掲載以外の別製仕様
　をご用命の際は、
　セールスブランチに
　お問い合わせ下さい。



車輪記号
商品記号

車輪構成
品番・品種 　   　車種　   　車輪径（mm）

許容荷重
1個(daN)

車巾
(mm)
車巾
(mm)

車輪参照
ページ

420S
413S

UB
50
65
75

   50
439S - UB 65
   75

25
27
27

60
70
80

289
ナイロンホイール
熱可塑性ウレタン巻車輪
ローラーベアリング入

420S
413S

C
65

75
426G - C

 65

   75

25

25

70

80
294イモノ一体車輪

420S
413S

PH
50
65
75

   50
428S - PH 65
   75

25
27
27

70
70
80

296フェノール一体車輪
樹脂ブッシュ入

420S
413S

PB
50
65
75

   50
428S - PB 65
   75

25
27
27

70
70
80

296フェノール一体車輪
ローラーベアリング入

-

-

-

-

４２０SR 420SRP

固定式
４２０SR（P29）
４20SRP（P29）
と併用できます。

50

65

75

50

65

75

70

85

93

70

85

93

70×58

70×58

70×58

70×58

70×58

70×58

55×42

55×42

55×42

55×42

55×42

55×42

8.8

8.8

8.8

8.8

8.8

8.8

52

63

67

68

69

69

4

4

4

4

4

4

80

60

60

40

40

40

26.0

29.0

28.0

26.0

29.0

28.0

420S

413S

品 番・品 種

ケース
入数

個

小箱
入数

個

取付座

A×Bmm

取付寸法

X×Ymm 

取付穴径

Pmm

車輪径

Dmm

取付高

Hmm mm

旋回半径

Emm

偏芯

■キャスター寸法表

●旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。
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許容荷重:50～80daN

特
別
仕
様
商
品

使
用
車
輪

メ
デ
ィ
カ
ル

樹
脂
製
双
輪

静ク
ッ
シ
ョ
ン

足
場
用  

そ
の
他

ハ
ン
マ
ー
ロ
ッ
ク

軽
荷
重

ス
テ
ン
レ
ス

差
込
み
ボ
ス

ね
じ
込
み

平
付
け
プ
レ
ー
ト

差
込
み
プ
ラ
グ



■ 荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。
■ 工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。

420S
413S

R

420S
413S

WR

420S
413S

RD

420S
413S

NB

420S
413S

RB

420S
413S

WRB

420S
413S

CHR

100
125
150
100
125
150
100
125
150
100
125
150
100
125
150
100
125
150
100
125
150

   100
425S - R 125
   150
   100
425S - WR 125
   150
   100
427S - RD 125
   150
   100
437S - NB 125
   150
   100
435S - RB 125
   150
   100
435S - WRB 125
   150
   100
434S - CHR 125
   150

32
38
40
34
40
40
32
40
40
32
40
40
32
38
40
34
40
40
32
38
40

120
150
160
120
150
160
100
120
120
100
120
120
120
150
160
120
150
160
120
150
160

商品記号
車輪記号車輪構成

品番・品種 　   　車種　   　車輪径（mm）
許容荷重
1個(daN)

車巾
(mm)

278

278

278

279

279

280

280

車輪参照
ページ

鉄板ホイールゴム巻車輪
樹脂ブッシュ入
※グレー車もできます

鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪
樹脂ブッシュ入
※グレー車もできます

鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪
ローラーベアリング入
※グレー車もできます

ナイロンホイールゴム巻車輪
復列ボールベアリング入

鉄板ホイールゴム巻車輪
ローラーベアリング入
※グレー車もできます　

ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入

ゴム一体車輪
ローラーベアリング入

-

-

-

-

-

-

-

P

BY'Y

A
X'
X

H
D

E

P

BY'Y

A
X'
X

H

D

E

420S
旋回式
金具  ユニクロームメッキ仕上

413S
旋回式　ストッパー付
金具  ユニクロームメッキ仕上

420S-R 100mm 413S-UB 125mm

420S･413S 100 - 150mm
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商品選択表
■キャスターをご注文の際は表中【商品記号】（ブルー部分）をお伝え下さい。
■車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

42
0G
/4
20
R

   
  4
20
E 

42
0M

92
0M

44
0G

42
0Y
S/
42
0S

41
3S
-T
L

40
0S

42
0J

55
0P
/5
40
S/
1S

   
54
0H
/5
60
S

   
52
0M
/S

50
0B
PS
/H
PS

22
0G
/2
20
E

   
  2
20
S

RoHS適合品をご用命の
際は、セールスブランチに
お問い合わせ下さい。



関連商品 420Sシリーズと併用できるキャスターです。　※詳細は各ページをご参照下さい。

【 方向規制キャスター 】 【 トータル ロック付 】

４２０F０S
（P３11）

４２０SR ４２０SRP

４１３F０S
（P３11）

車輪ストッパー付

４２０FAS
（P３15）

413S TL
（P27）

固定式
４２０ＳR（P31）
４２０ＳＲＰ（P３１）
と併用できます。

420S
413S

N

420S
413S

NRB

420S
413S

UB

420S
413S

URB

420S
413S

C

420S
413S

PH

420S
413S

MCB

車輪記号

100
125
150
100
125
150
100
125
150
100
125
150
100
125
150
100
125
150
100
125
150

120
150
160
120
150
160
100
130
140
120
150
160
120
150
160
120
150
160
120
150
160

   100
429S - N 125
   150
   100
429S - NRB 125
   150
   100
439S - UB 125
   150
   100
423S - URB 125
   150
   100
426S - C 125
   150
   100
499S - MCB 125
   150
   100
428S - PH 125
   150

32
35
35
29
35
35
32
38
38
32
38
40
30
33
35
33
43
43
32
38
42

284

285

290

290

294

295

296

商品記号
車輪構成

品番・品種 　   　車種　   　車輪径（mm）

■キャスター寸法表

許容荷重
1個(daN)

車巾
(mm)
車巾
(mm)

車輪参照
ページ

ナイロン一体車輪
樹脂ブッシュ入
※グレー車・黒車もできます

ナイロン一体車輪
ラジアルボールベアリング入
※黒車もできます

フェノール一体車輪
樹脂ブッシュ入

MCナイロン一体車輪
ラジアルボールベアリング入

イモノ一体車輪
樹脂ブッシュ入

ナイロンホイール
熱可塑性ウレタン巻車輪
ラジアルボールベアリング入

鉄板ホイール
熱硬化性ウレタン巻車輪
ローラーベアリング入

-

-

-

-

-

-

-
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許容荷重:100～160daN

特
別
仕
様
商
品

使
用
車
輪

メ
デ
ィ
カ
ル

樹
脂
製
双
輪

静ク
ッ
シ
ョ
ン

足
場
用  

そ
の
他

ハ
ン
マ
ー
ロ
ッ
ク

軽
荷
重

ス
テ
ン
レ
ス

差
込
み
ボ
ス

ね
じ
込
み

平
付
け
プ
レ
ー
ト

差
込
み
プ
ラ
グ

100

125

150

100

125

150

132

168

190

132

168

190

86

102

118

91

104

118

1

1

1

2

2

2

20

12

12

20

12

12

35.0

38.0

41.0

35.0

38.0

41.0

90×90

102×102

102×102

90×90

102×102

102×102

68×68 （71×71）

75×75 （80×80）

75×75 （80×80）

68×68 （71×71）

75×75 （80×80）

75×75 （80×80）

11

11

11

11

11

11

420S

413S

品 番・品 種

ケース
入数

個

小箱
入数

個

取付座

A×Bmm

取付寸法

X×Ymm (X'×Y')mm

取付穴径

Pmm

車輪径

Dmm

取付高

Hmm mm

旋回半径

Emm

偏芯

●旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。



■ 旋回と車輪の回転を同時にロックできるトータルロック機構を採用したキャスターです。
■ 工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。

413S

413S

413S

413S

413S

413S

413S

R

WR

RD

NB

RB

WRB

CHR

100
125
150
100
125
150
100
125
150
100
125
150
100
125
150
100
125
150
100
125
150

   100
425S - R 125
   150
   100
425S - WR 125
   150
   100
427S - RD 125
   150
   100
437S - NB 125
   150
   100
435S - RB 125
   150
   100
435S - WRB 125
   150
   100
434S - CHR 125
   150

32
38
40
34
40
40
32
40
40
32
40
40
32
38
40
34
40
40
32
38
40

120
150
160
120
150
160
100
120
120
100
120
120
120
150
160
120
150
160
120
150
160

商品記号
車輪記号車輪構成

TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL

鉄板ホイールゴム巻車輪
樹脂ブッシュ入
※グレー車もできます

鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪
樹脂ブッシュ入
※グレー車もできます

鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪
ローラーベアリング入
※グレー車もできます

ナイロンホイールゴム巻車輪
復列ボールベアリング入

鉄板ホイールゴム巻車輪
ローラーベアリング入
※グレー車もできます　

ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入

ゴム一体車輪
ローラーベアリング入

-

-

-

-

-

-

-

品番・品種   　 車種   　車輪径（mm） 特記
事項

許容荷重
1個(daN)

車巾
(mm)

278

278

278

279

279

280

280

車輪参照
ページ

413S(TL)
旋回式　トータル ロック付
金具  ユニクロームメッキ仕上

413S-UB 125mmTL

413S TL （トータルロック） 100 - 150mm 

27

商品選択表
■キャスターをご注文の際は表中【商品記号】（ブルー部分）をお伝え下さい。
■車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

ワンタッチでツーアクション！！
          トータルロックキャスター

42
0G
/4
20
R

   
  4
20
E 

42
0M

92
0M

44
0G

42
0Y
S/
42
0S

41
3S
-T
L

40
0S

42
0J

55
0P
/5
40
S/
1S

   
54
0H
/5
60
S

   
52
0M
/S

50
0B
PS
/H
PS

22
0G
/2
20
E

   
  2
20
S

P

BY
'
Y

A
X'
X

H

D

E

RoHS適合品をご用命の
際は、セールスブランチに
お問い合わせ下さい。



関連商品 420S(TL)シリーズと併用できる方向規制キャスターです。　※詳細は各ページをご参照下さい。

【 方向規制キャスター 】

４２０F０S
（P３11）

４１３F０S
（P３11）

車輪ストッパー付

４２０FAS
（P３15）

413S

413S

413S

413S

413S

413S

413S

N

NRB

UB

URB

C

PH

MCB

100
125
150
100
125
150
100
125
150
100
125
150
100
125
150
100
125
150
100
125
150

TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL

120
150
160
120
150
160
100
130
140
120
150
160
120
150
160
120
150
160
120
150
160

   100
429S - N 125
   150
   100
429S - NRB 125
   150
   100
439S - UB 125
   150
   100
423S - URB 125
   150
   100
426S - C 125
   150
   100
499S - MCB 125
   150
   100
428S - PH 125
   150

32
35
35
29
35
35
32
38
38
32
38
40
30
33
35
33
43
43
32
38
42

284

285

290

290

294

295

296

商品記号
車輪記号車輪構成

■キャスター寸法表

ナイロン一体車輪
樹脂ブッシュ入
※グレー車・黒車もできます

ナイロン一体車輪
ラジアルボールベアリング入
※黒車もできます

フェノール一体車輪
樹脂ブッシュ入

MCナイロン一体車輪
ラジアルボールベアリング入

イモノ一体車輪
樹脂ブッシュ入

ナイロンホイール
熱可塑性ウレタン巻車輪
ラジアルボールベアリング入

鉄板ホイール
熱硬化性ウレタン巻車輪
ローラーベアリング入

-

-

-

-

-

-

-

品番・品種   　 車種   　車輪径（mm） 特記
事項

●旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。

許容荷重
1個(daN)

車巾
(mm)
車巾
(mm)

車輪参照
ページ

４２０SR４２０S ４２０SRP

旋回式４２０Ｓ（P２5）
固定式４２０ＳR（P31）４２０ＳＲＰ（P３１）と併用できます。

●フリー
　旋回部と車輪の回転が
　フリーとなります。

●ロック
　旋回部と車輪の回転が
　ロックされます。

■トータルロック　トータルロックは旋回と車輪の回転を同時にロックできるストッパー機構です。

LOCK!

LOCK!
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許容荷重:100～160daN

特
別
仕
様
商
品

使
用
車
輪

メ
デ
ィ
カ
ル

樹
脂
製
双
輪

静ク
ッ
シ
ョ
ン

足
場
用  

そ
の
他

ハ
ン
マ
ー
ロ
ッ
ク

軽
荷
重

ス
テ
ン
レ
ス

差
込
み
ボ
ス

ね
じ
込
み

平
付
け
プ
レ
ー
ト

差
込
み
プ
ラ
グ

100

125

150

132

168

190

91

104

118

2

2

2

20

12

12

35.0

38.0

41.0

90×90

102×102

102×102

11

11

11

68×68 （71×71）

75×75 （80×80）

75×75 （80×80）
413S(TL)

品 番・品 種

ケース
入数

個

小箱
入数

個

取付座

A×Bmm

取付寸法

X×Ymm (X'×Y')mm

取付穴径

Pmm

車輪径

Dmm

取付高

Hmm mm

旋回半径

Emm

偏芯

トータルロック
キャスター




