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MERKMALE

Manuelle Kipphebelpresse RS
Temperguss Pro 1.2t

Ergonomischer Griff
aus rotem Vinyl far

lhren Komfort

Kipphebelpresse ist
mit bearbeitetem
Boden und Rahmen
ausgestattet

Gewindebohrungen
im Sockel fur die
Werkzeugmontage

Gehartete Stifte und
Buchsen

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Die manuelle Kipppresse von RS Pro wurde fir leichte/mittlere Arbeiten wie Formen, Schwppen,
Nieten, Markieren, Durchstechen und Montieren entwickelt.

254-850 - mittlere Beanspruchung, manuelle Kipppresse, 1200 kg
254-844 - mittlere Beanspruchung, manuelle Kipppresse, 600 kg

Allgemeine Spezifikationen

Typ Manueller Kippschalter

Ausgangsdruck 1.2t

Nieten, Scheren, Crimpen, Markieren, Nummerierung
mit hoher Kraft, Pragung mit hoher Kraft,
Hubschneiden, Piercing, Stanzen, Scheren, Pragen,
Schmieren, Kranken, Gluten

Mechanische Spezifikationen

Anwendung

Hohe 290mm
Grundbreite 120mm
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