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Tachimetro RS Pro, migliore 

precisione ±0,02% contatto, LCD 
senza contatto 99999rpm 

Codice RS 845-9674             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

• Misura valori massimi, 
minimi e medi in unità 
metriche e imperiali 

 

• Display LCD chiaro e 
di facile lettura con 
memoria funzione 

 

• Fornito con una 
selezione di accessori 

 

• Certificato di taratura 
(fornito solo con 
versioni calibrate) 

CARATTERISTICH
E 
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Questo tachimetro professionale (strumento di misurazione digitale a rotazione) di RS PRO offre le 
tecnologie più recenti in un contenitore robusto e durevole e consente misurazioni rapide e accurate 
delle velocità lineari e di rotazione. Può essere utilizzato sia come tachimetro ottico per la 
misurazione delle rotazioni che come un tachimetro a contatto per la misurazione della velocità di 
rotazione, giri/min, velocità lineare e distanza. Il corpo dal design ergonomico lo rende un comodo 
dispositivo per l'uso in qualsiasi luogo.  

 

 

 

Categoria   Contatto, senza contatto 
Velocità massima 99999rpm 
Velocità minima 0rpm 
Tipo di visualizzazione LCD:  
Applicazione Motori, turbine, ventilatori, ruote, alberi, rulli 

    

 

 

Tipo di batteria AA  
   

 

 

Dimensioni    170mm x 70mm x 40mm 
Altezza  40mm 
Lunghezza 170mm 
Larghezza  70mm  
Peso 250g 

 

 

 

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche meccaniche 

Specifiche generali 

Specifiche elettriche 
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Temperatura di esercizio  Da 0°C a 50°C (32 °F A 122°F)  
Temperatura di esercizio massima 50 °C. 
Temperatura di esercizio minima 0 °C.   

  

 

 

Specifiche dell'ambiente operativo 


