
Fiche produit
Caractéristiques

140ACI03000
Modicon Quantum - module d'entrée
analogique - 8 entrées multigamme

Statut commercial: Commercialisé

Principales
Gamme de produits Plateforme d'automatisme Modicon Quantum
Fonction produit Module d'entrées analogiques
Type de filtre Filtre passe-bas à un pôle - 3 dB at 15 Hz +/- 20 %

Complémentaires
Nombre d'entrées analogiques 8
Types d'entrée Différentiel
Exigence d'adressage 9 mots d'entrée
Résolution entrées analogiques 12 Bits
Linéarité de la gamme de mesure 4...20 mA

 1...5 V
Entrée absolue maximale 25 mA

 50 V DC
Impédance d'entrée > 20 MOhm tension

 250 Ohm courant +/- 0.01 %
Erreur de précision absolue +/-0,05% de l'échelle complète

 +/-0,1% de l'échelle complète maximale
Erreur de linéarité +/-0,04 %
Dérive de la précision selon la température +/-0,0025% d'échelle complète /°C

 <= 0,005 % de dérivation maximale/°C
Réjection mode commun > -72 dB 60 Hz
Isolement entre voies et bus 1000 V CC

 3000 V DC pour 60 s
Isolement entre voies 30 V CC
Temps de mise à jour 5 ms
Type de faute Fil coupé 4...20 mA

 Plage de sous-tension 1...5 V
Marquage CE
Signalisation locale 1 LED vert la communication par bus est présente(active)

 1 LED rouge erreur externe
 8 DEL vert le canal est activé
 8 DEL rouge défaut de canal

Courant nécessaire pour le bus 240 mA
Puissance dissipée en W 2 W
Format du module Standard
Poids 0.3 kg
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page


Environnement
Normes UL 508

 CSA C22.2 No 142
Certifications du produit FM class 1, division 2

CUL
Tenue aux décharges électrostatiques 4 kV contact se conformer à IEC 801-2

 8 kV dans l'air se conformer à IEC 801-2
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés 10 V/m 80...1000 MHz se conformer à IEC 801-3
Température de fonctionnement 0…60 °C
Température ambiante pour le stockage -40…85 °C
Humidité relative 95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement <= 5000 m

Durabilité de l'offre
Statut environnemental Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine) Conforme  - depuis  0852  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Dé-

claration de conformité Schneider Electric
REACh Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit Disponible Profil Environnemental Produit
Instructions de fin de vie du produit Disponible Manuel De Fin De Vie

Garantie contractuelle
Période 18 mois
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=697774&lang=fr-fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=697774&lang=fr-fr
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Oid=1739108983
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Oid=1766871965


Fiche produit
Dimensions Drawings

140ACI03000

Racks for Modules Mounting

Dimensions of Modules and Racks

(1) 2 slots
(2) 3 slots
(3) 4 slots
(4) 6 slots
(5) 10 slots
(6) 16 slots
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Fiche produit
Connections and Schema

140ACI03000

Analog Input 8-Channel Unipolar Module

Wiring Diagram

N/C Not Connected
The maximum channel to channel working voltage cannot exceed 30 Vdc.
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