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 RS Pro 聚醚项目盒、 96 x 
96 x 138mm 

RS 号： 500-011   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

 

• 模制卡 

• 螺钉安装 

• 前面板投影 

• 固定夹 

• 本色铝 

特点 
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这里介绍我们值得信赖且可靠的自有 RS Pro l 项目盒、一系列外壳特别适用于容纳需要耐高温保护

箱的电气元件。这些外壳使用阻燃玻璃纤维强化改性聚苯醚（ SE1 GFN2 ）制成、提供极佳的机械

强度和电气特性、耐高温 。  

 

 

 

主体材料 改性聚苯醚 
颜色 黑色 
通风 否 
提携手柄 否 

 

 

 

外部长度 138mm 

外部宽度 96mm 

外部高度 96mm 

外部尺寸 138mm x 96mm x 96mm 
     

 

 

符合标准 din 43700/ 符合 rohs 标准  
 

 

 

 

商品描述属性  

机械规格 

认证 

一般规格 
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