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Uchwyt obrotowy sprzegta drzwi czerwono-zotty do wyt. bezp., wielkosé E :T‘ N
1

Powering Business Worldwide

Akcesoria

Uchwyt obrotowy sprzegta drzwi
UL/CSA, IEC

NZM1

Drzwiowy uchwyt obrotowy do obstugi przetacznika przez zamknigte drzwiczki
panelu sterowania

Czerwono-20tty do wyt. bezp

1P66
UL/CSA Type 4X, Type 12

zamykany w uchwycie i przetaczniku z maks. 3 ktédkami
z blokada drzwi

w zamknigtym WYL. nie mozna obej$¢.

mozliwo$¢ modyfikacji w nie zamknigtym Wt.
mozliwo$¢ obej$cia z zewnatrz za pomoca wkretaka
drzwi otwierane w WYL,

Zewnetrzna tabliczka ostrzegawcza/tabliczka informacyjna na zaczepy
Komplet obejmujacy réwniez naped obrotowy i elementy taczeniowe.
Wymagana dodatkowa o$ przedtuzenia

NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

podwdjne

Circuit-breaker can also be installed in a lying position 90 ° left/right, with the handle still in the same position.

Swiadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439

10.2 Wytrzymato$¢ materiatow i cze$ci
10.2.2 Odporno$¢ na korozje
10.2.3.1 Wytrzymato$¢ cieplna powtoki
10.2.3.2 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy normalnym cieple
10.2.3.3 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy nietypowym cieple
10.2.4 Wytrzymato$¢ na dziatanie promieniowania UV
10.2.5 Podnoszenie
10.2.6 Kontrola odporno$ci na uderzenia
10.2.7 Napisy

10.3 Stopier ochrony powtok

10.4 Odstepy izolacyjne powietrzne i pradéw petfzajacych

10.5 Ochrona przed porazeniem elektrycznym

10.6 Montaz elementow eksploatacyjnych

10.7 Wewnetrzne obwody pradowe i pofaczenia

10.8 Przytacza przewodéw wchodzacych z zewnatrz

10.9 Wtasciwosci izolacji
10.9.2 Wytrzymato$¢ elektryczna o czestotliwos$ci roboczej
10.9.3 Odporno$¢ na napiecie udarowe
10.9.4 Sprawdzanie powtok z materiatu izolacyjnego

10.10 Nagrzanie

10.11 Odporno$¢ na zwarcia

24.02.2021

Eaton 260178 ED2021 V76.0 PL

Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy ocenic¢ catg szafe sterownicza.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Oszacowanie nagrzania nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy
sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatow.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegac
wytycznych odnosnie aparatow taczeniowych.
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10.12 Kompatyhilno$¢ elektromagnetyczna

10.13 Dziatanie mechaniczne

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urzadzenia niskonapigciowe (EG000017) / Naped reczny do przetacznikéw (EC000229)

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzega¢
wytycznych odnosnie aparatow taczeniowych.

Spefnienie wymagan w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji
montazu (IL).

Elektrotechnika, automatyzacija i technologia / Rozdzielnice niskonapigciowe / Wytacznik mocy, odtacznik mocy (niskie napigcia) / Uchwyt do urzadzen sterujacych (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14

[AKF012014])

Model zamykany

Kolor

Do wytaczania awaryjnego
Obrotowy

Do wytacznika

Do roztacznika

Aprobaty

Product Standards

UL File No.

UL Category Control No.
CSA File No.

CSA Class No.

North America Certification

Degree of Protection

Wymiary
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Tak
Czerwony
Tak
Nie
Tak
Tak

UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
E140305

DIHS

022086

1437-01

UL listed, CSA certified
IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12
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Minimum door coupling rotary handle clearance from door pivot point
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