Feux a éclats

CARACTERISTIQU
ES

Homologation CEM
(ECE R10)

Etanche pour la
durée de vie contre
I'infiltration de
poussiére et
d'humidité

Conforme aux
normes de
protection IP67

+-30 & +50°
(température
extréme)

Faible
consommation
électrique

Offrant une
excellente visibilité
tout au long de la
journée

Feux a éclats de RS Pro

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Description du produit

Le feu a éclats a LED a lentille verte de RS Pro est doté de 4 LED 4 W avec des optiques
repensées, idéales pour une utilisation hors route et également adaptées a une grande variété
d'applications de véhicules et industrielles. Il est disponible dans une grande variété de méthodes
de fixation telles que magnétique, DIN, Flexi DIN, 3 points et point unique .

Caractéristiques

Type d'ampoule LED
Effet de lumiére Clignotant
Couleur de lalentille Vert
Type magnétique Non
Couleur du botitier Noir
Lampe incluse Oui
Multifonction Non
Nombre de LED 4
Conception compacte et bas profil, trés faible
Fonctions spéciales consommation,

Spécifications

Tension d'alimentation 10430Vc.c.
Type de courant c.c.
Consommation de courant 300mA , 600mA
Spécifications mécaniques
Dimensions 130 mm (h)
Diameétre de base 150mm
Type de montage Montage en surface, montage mural
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Spécifications de l'environnement de

Température maximale -30°C
Température minimale +55°C

Catégorie de protection

Indice IP IP 56
Conformité/certifications CE
Normes Met CEM (ECE R10), conforme a la directive ROHS
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