AC/DC batterieliminatorer - stabiliserte
AUDC adapters - requlated

8717

Plugg-inn enhet

Sekundeersvitsjet

Trinnles justerbar utgangsspenning
fra 5-24 VDC

® Termosikring i transformator og
termisk beskyttelse i regulator

Tilfredsstiller gjeldende EU direktiver
CE-merket

® Plug-in unit
® Secondary switch mode technique

 Continuously adjustable output
voltage 5-24 VDC

¢ Thermal fuse in transformer and
thermal protection in the regulator

® Complies with the relevant EU directives
® (E-marked

Tekniske data

Inngangsspenning:
Utgangsspenning:
Maks. utgangseffekt:
Isolasjonsklasse:
Elektrisk sikkerhetsstandard:
EMC standarder

* Emisjon:

* Immunitet:
Utgangsterminaler

¢ Sek. ledning med/uten plugg:
Mal uten plugg (LxBxH):
Vekt:

Technical specifications

Input voltage: 230 VAC +6/-10%, 50/60Hz
Qutput voltage: 5-24 VDC
Max. output power: mnow
Insufation class: u
Electrical safety standard: EN 60065, EN 60950
EMC standards

* Emission: EN 50081-1

* Immunity: EN 50082-1
Output terminals

» Cord with/without plug: Side / page 122
Dimensions without plug (LxWxH): 100 x 51 x 63 mm

Weight: 0,45 kg
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