
产品参数表
规格

已退市

DIN socket, Acti9 iPC, 2P+E, 16A,
250VAC
A9A15310

中断日期 01 三月 2022

即将停止服务日期 30 六月 2028

A9A15310替换产品请联系客户服务中心以了解更多详情。

主要信息
Range of product Acti 9

产品名称 Acti9 iPC

产品类型 导轨插座

产品短名 IPC

极数 三孔 (2P+E)

补充信息
额定电流 [In] 16 A

额定工作电压 [Ue] 250 V AC 50/60 Hz

安装类型 固定式

安装方式 对称 DIN 轨

宽度 （9mm的倍数） 5

高度 81 mm

宽度 45 mm

深度 55 mm

产品净重 100 g

颜色 白色

接线能力 隧道式端子1 电缆 1…6 mm² 软线
隧道式端子1 电缆 1…10 mm² 单股硬线

剥线长度 13 mm

紧固扭矩 1.2 N.m

环境
符合标准 VDE 0620

UNE 20315-1-1

质量标识 EAC
KEMA
VDE

IP 保护等级 IP20 符合 IEC 60529
IP40 (模块化壳体) 符合 IEC 60529

IK 保护等级 IK03
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抗湿热性 2 符合 IEC 60068-1

相对湿度 95 % 在…上 55 °C

运行温度 -25…70 °C

贮存环境温度 -40…80 °C

包装单位
包装1的单位类别 PCE

个/公斤 1

包装重量 98.6 g

包装1高度 7 cm

包装1宽度 4.5 cm

包装1长度 8.5 cm

包装2的单位类别 BB1

包装2的数量 5

包装2重量 540.75 g

包装2高度 7.5 cm

包装2宽度 9 cm

包装2长度 24 cm

包装3的单位类别 S03

包装3的数量 75

包装3重量 8.545 kg

包装3高度 30 cm

包装3宽度 30 cm

包装3长度 40 cm

可持续性
产品类型 Green Premium 产品

REACh法规 REACh 声明

REACh（不含 SVHC） 是

欧盟ROHS指令 符合
欧盟ROHS声明

无有毒重金属 是

无汞 是

RoHS 豁免信息 是

中国 ROHS 管理办法 中国 ROHS 声明
自主符合中国 ROHS（中国 ROHS 管控范畴之外的产品）

环境披露 产品环境文件

流通资料 产品使用寿命终期信息

WEEE 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修
保修单 18 months
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https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9A15310_REACH_DECLARATION&p_FileName=A9A15310_REACH_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9A15310_ROHS_DECLARATION&p_FileName=A9A15310_ROHS_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9A15310_ROHS_DECLARATION&p_FileName=A9A15310_ROHS_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9A15310_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=A9A15310_ROHS_CHINA_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP2002005EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI2002005EN

