Sicherheitskennzeichnung

Manipulationssichere Typenschilder
fiir Thermotransferbedruckung

Helatag 1203 (Silber)

Diese Etiketten sind optimal zur manipulationssicheren Kennzeichnung
wertvoller Inventarstlicke sowie als Typenschilder, Sicherheits- und
Garantiesiegel fir Komponenten und Gehause geeignet.

Hauptmerkmale

+ Manipulationssichere Kennzeichnung

« Erflllt die Funktion eines Siegels

+ Hinterlasst ein Muster nach dem Abzugsversuch

« Bedruckbar je nach Bedarf mit Texten, Grafiken und/oder Barcodes
« Farbband TT8220UT fir hervorragende Druckqualitat

+ Optimale Ergebnisse mit den Druckersystemen TT4000* und TT430
+ Professionelle Etikettengestaltung mit der Software TagPrint Pro

Kennzeichnungssysteme

Originalitdtsschutz. Das Etikett ist nicht Gbertragbar.

MATERIAL

Typ 1203, Polyester (PET),
silber-matt (SR), manipulationssicher

Betriebstemperatur

-40 °C bis +120 °C

Verarbeitungstemperatur | ab +7 °C
Klebstoff Acryl
Foliendicke (pm) 53 pym

Chem. Eigenschaften

Ausgezeichnete Widerstandsfahigkeit
gegen Wasser, Alkohol, die meisten
Ole, Schmierstoffe, Kraftstoffe,
BremsflUssigkeit, Frostschutzmittel,
aliphatische Losungsmittel, schwache
Sauren, Salze und Alkalien

Empfohlene Farbbander

TT8220UT

W Zulassungen/Normen CSA, UL-Recognized
HF RoHS
H
Breite Hoéhe Breite des Etiketten

TYP (W) (H) Trégers (WL) je Reihe Inhalt Farbe Art.-Nr.

TAG71TD6-1203-SR 12,7 111 101,6 6 15.000 Stk. Silber (SR) 596-71120
TAG15TD3-1203-SR 25,4 12,7 85,1 3 7.500 Stk. Silber (SR) 596-51203
TAG27TD2-1203-SR 38,1 19,1 85,1 2 2.500 Stk. Silber (SR) 596-71203
TAG67TD2-1203-SR 38,1 31,8 85,1 2 1.000 Stk. Silber (SR) 596-67120
TAG73TD1-1203-SR 50,8 25,4 55,0 1 2.000 Stk. Silber (SR) 596-73120
TAG66TD1-1203-SR 50,8 36,5 56,8 1 1.000 Stk. Silber (SR) 596-66120
TAG68TD1-1203-SR 63,5 25,4 69,0 1 2.000 Stk. Silber (SR) 596-68120
TAG63TD1-1203-SR 63,5 38,1 70,0 1 1.000 Stk. Silber (SR) 596-63120
TAG76TD1-1203-SR 63,5 50,8 70,0 1 500 Stk. Silber (SR) 596-76120
TAG62TD1-1203-SR 76,2 50,8 82,0 1 500 Stk. Silber (SR) 596-21203
TAG64TD1-1203-SR 88,9 36,5 95,0 1 1.000 Stk. Silber (SR) 596-64120
TAG98TD1-1203-SR 101,0 160,0 105,0 1 250 Stk. Silber (SR) 596-98120
TAG97TD1-1203-SR 101,6 74,0 106,0 1 500 Stk. Silber (SR) 596-97120

Alle Mafe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) kénnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgréRen sind moglicherweise erhéaltlich.

®
1sp@ m Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.
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Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung
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