Workstation

Die konfektionierte COBAmat

e COBAmat in fixen Abmessungen mit gelben Randleisten, fertig
konfektioniert.

e Workstation Standard: MaschengroBe 22mm x 22m

e Workstation Heavy: MaschengrofRe 22mm x 10mm

e Sicherer und angenehmer Stehkomfort

Technische Daten

Material: Extrudiertes PVC

Oberseite: Riffel-Optik

Materialstarke: 12 mm

MaschengroBen: Standard: 22mm x 22mm. Schwere
Ausfiihrung: 22mm x 10mm.

Temperaturbestdndigkeit: von -20°C bis +60°C

Chemikalienbestédndigkeit: Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb.

Witterungsbestandigkeit: Geeignet fir trockene und feuchte Bereiche.

UV-Bestandigkeit: UV-bestandig

Typischer Anwendungsbereich: Standard - Perfekt fur alle industriellen
Umgebungen, besonders fiir Bereiche mit
vielen Spanen. Heavy - Perfekt fur alle
industriellen Umgebungen, insbesondere
dort, wo Werkzeuge verwendet werden,
flr Bereiche mit hohem Durchgangsverkehr
und wo Wagen eingesetzt werden.

Montage: Lose verlegbar

Zubehor: Alle Matten wurden werkseitig mit abgeschrangten
Kanten versehen um Stolpergefahr zu
vermeiden. Erhaltlich mit Befestigungswiirfeln
zur Sicherung der Matte auf dem Boden.

Reinigung: Leichte Reinigung mit heiBem Wasser und
Reinigungsmittel / mit Hochdruckreiniger
Rutschfestigkeit: Rutschhemmung B nach DIN51097
Brandschutz: Brandschutzklasse B2 nach DIN
54332 (B2) Teil DIN 4102.
Herkunftsland: GroRbritannien
GroRen Heavy Gewicht Standard Gewicht
0.6m x 1.2m WD010701 4,40 kg WS010701 3.30kg
Imx1.5m WD010702 8,85 kg WS010702 6.70 kg
1.2mx 1.8m WD010703 13,15 kg WS010702 9.70 kg

Standard Heavy



