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Sicherungsklemmen der Weidmiiller SAK-Reihe werden

in 2 unterschiedlichen Bauformen angeboten:

¢ Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherunghebel

¢ Sicherungklemme mit steckbarem Sicherungshalter
SIHA

Allgemeine Bestelldaten

Typ ASK 1/15
Best.-Nr. 0376860000
GTIN (EAN) 4008190141202
VPE 100 Stiick

Erstellungs-Datum 3. April 2014 10:20:59 MESZ

Katalogstand 14.01.2014 / Technische Anderungen vorbehalten 1


http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de_DE&ObjectID=0376860000

Datenblatt

Weidmiiller 3t

SAK-Reihe
ASK 1/15

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Lange 58 mm Breite 8 mm
Hohe 34 mm Hohe niedrigstbauend 34 mm
Nettogewicht 11,67 g
Temperaturen
Betriebstemperatur Lagertemperatur
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C Dauergebrauchstemperatur, max. 100 °C
Bemessungsdaten
Bemessungsquerschnitt 4 mm? Bemessungsspannung 500V
BemessungsstoRspannung 6 kV Nennstrom 6,3 A
Strom bei max. Leiter 6,3A Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsdaten nach CSA
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-2372908 Spannung Gr B (CSA) 300V
Spannung Gr C (CSA) 300V Spannung Gr D (CSA) 300V
Strom Gr B (CSA) 10A Strom Gr C (CSA) 10A
Strom Gr D (CSA) 10 A Leiterquerschnitt max (CSA) 12 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 26 AWG
Bemessungsdaten nach UL
Zertifikat-Nr. (UR) E60693 Spannung Gr C (UR) 300V
Strom Gr C (UR) 10 A Leitergr. Factory wiring max (UR) 12 AWG
Leitergr. Factory wiring min (UR) 26 AWG Leitergr. Field wiring max (UR) 12 AWG
Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)
Anschlussart Schraubanschluss Abisolierlange 9 mm
KlingenmaR 0,6 x 3,5 mm Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschliisse Klemmbereich, Bemessungsanschluss,

2 min. 0,13 mm?
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, Klemmschraube
max. 4 mm? M 3
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm Anzugsdrehmoment, max. 1T Nm
Drehmomentstufe mit Elektroschrauber Lehrdorn nach 60 947-1
Typ DMS 2 A3
Leiteranschlussquerschnitt, eindrahtig Leiteranschlussquerschnitt, eindrahtig
min. Bemessungsanschluss 0,5 mm?2 max. Bemessungsanschluss 4 mm?2
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrahtig, Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrahtig,
Bemessungsanschluss, min. 1,5 mm?2 Bemessungsanschluss, max. 4 mm2
Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig, Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig,
max. 4 mm? min. 0,5 mm?2
Leiteranschlussquerschnitt, Leiteranschlussquerschnitt,
feindrahtig mit AEH DIN 46228/1, feindrahtig mit AEH DIN 46228/1,
Bemessungsanschluss, min. 0,5 mm?2 Bemessungsanschluss, max. 4 mm?2
Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig
AEH mit Kunststoffkragen DIN AEH mit Kunststoffkragen DIN
46228/4, Bemessungsanschluss, min. 0,5 mm? 46228/4, Bemessungsanschluss, max. 4 mm?
Zwillings-Aderendhiilse, min. 0,5 mm? Zwillings-Aderendhiilse, max. 1,5 mm?
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26 Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
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Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig

mit Aderendhiilse DIN 46228/1,

mit Aderendhiilse DIN 46228/1,

weiterer Anschluss, min. 0,5 mm?2 weiterer Anschluss, max. 4 mm?2
MaRe
Versatz TS 15 26 mm

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen Ausfiihrung Schraubanschluss,

Sicherungstrenner,
1 einseitig offen

Einbauhinweis Direktmontage Montageart gerastet

Offene Seiten rechts explosionsgeprifte Ausfiihrung Nein

Anzeigeelement

Betriebsspannung fiir die Anzeige, max. 500 V Spannungsart fur die Anzeige AC/DC

Sicherungsklemmen

Anzeige ohne LED Betriebsspannung, max. 400V

Sicherungseinsatz G-Si. 5x 20 Sicherungshalter (Einsatztrager) schwenkbar

Spannungsart fur die Anzeige AC/DC

Systemkennwerte

Produktfamilie SAK-Reihe Anschlussart Schraubanschluss

Anschlussrichtung seitlich Anzahl der Etagen 1

Anzahl Anschliisse 2 Anzahl der Klemmstellen je Etage 2

Etagen intern gebriickt Nein Tragschiene TS 15

Abschlussplatte erforderlich Ja

Werkstoffdaten

Isolierstoff PA 66 Werkstoff PA 66

Farbe beige Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2

Klassifikationen

ETIM 3.0 EC000899 UNSPSC 30-21-18-11

eClass 5.1 27-14-11-16 eClass 6.2 27-14-11-16

eClass 7.1 27-14-11-16

Produkthinweise

Hinweistext Technische Daten
einsetzbar.

Bei Einsatz der QB max. Leiteranschluss = 2,5 mm2 beachten. Zwillingsaderendhiilsen ZH 0,5 bis ZH 1,5

Hinweistext Zubehoer

Kontakthilse Bestellnummer 05653300000; AP ASK 1 Bestellnummer 0380360000.
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Zulassungen

Zulassungen

ROHS Konform
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