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Vite autofilettante a testa 
conica in acciaio zincato 

lucido RS PRO, lunghezza 9,5 
mm N°4 x 3/8in 

Codice RS: 546-5610             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 

• Viti autofilettanti in 
acciaio 
 

• Fabbricato in 
conformità alle 
dimensioni UTS n. 4 
 

• 3/8 poll. (imperiale) o 
9,5 mm (metrico) di 
lunghezza 
 

• Zincatura lucida 
passivata 
trasparente per 
un'eccellente 
resistenza alla 
corrosione e 
all'abrasione 
 

• Attacco a testa 
tonda a croce e tipo 
pozidriv per ridurre i 
danni a vite e 
cacciavite durante la 
foratura 

 

CARATTERISTICH
E 
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una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale. 

 

 

Queste viti autofilettanti zincate sono progettate per essere utilizzate in applicazioni in cui è necessario 
unire i materiali, ma possono accedere solo a una delle superfici. Sono spesso utilizzati nel settore 
automobilistico, poiché soddisfano le richieste del settore per una coppia più elevata.  

 

 

 

Forma della testa Panoramica 
Tipo di trasmissione Pozidriv 
Finitura Zincato lucido 
Materiale Acciaio 
Dimensione filettatura (UTS) 4 
Applicazione Frequentemente utilizzati nel mondo automobilistico 

    

     

 

Lunghezza imperiale 3/8in 
Lunghezza metrica 9,5mm 

  

 

 

Conformità/certificazioni EN61340 

      

Descrizione del prodotto  

Specifiche meccaniche 

Omologazioni 

Specifiche generali 
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