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Potenciómetro de plástico 
conductivo RS PRO con 3 mm 
de diámetro. Eje - 5kΩ ±, 20 %, 

lineal, montaje en panel 

RS Código RS: 317-780            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Sensor con cuerpo 
de nylon reforzado 
con fibra de vidrio 
con recorrido 
eléctrico de 10mm 
mm y émbolo 
accionado por 
resorte 
 

• Para obtener los 
mejores resultados, 
utilícelo como 
divisor de potencial 
(no como 
resistencia variable) 
y amortigue la salida 
resultante con un 
amplificador de alta 
impedancia 
 

• Suavidad de salida 
0,5 % (máx.) 
 

• Resistencia: 5 kΩ 
lineal (±20 %) 
 

• Conexión a través 
de cables de 
conexión 0.2mm 
 

• Linealidad de ±2 % y 
coeficiente de 
temperatura de ±200 
ppm / °C. 
 

• Potenciómetros 
rentables de alto 
rendimiento con 
larga duración 
 

• Protegido contra el 
entorno del 
compartimento del 

CARACTERÍSTICA
S 
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RS PRO presenta estos potenciómetros conductores giratorios que ofrecen una amplia gama de 
opciones de resistencia y son adecuados para diversas aplicaciones. Cada modelo es perfecto para 
aplicaciones que requieren un uso constante. Se suministra completo con un recorrido mecánico de 
1,25 mm en ambos extremos Perfecto para usar en placas de PCB, automoción u otros componentes 
electrónicos. Todos los modelos son muy fiables y de excelente calidad.  
 
 
 

 

 

 

Tipo de potenciómetro Giratorio conductivo 

Rango de resistencia estándar 500 ohmios a 10K ohmios 

Resistencia máxima 5kohm 

Tolerancia  ±20% 

Linealidad ±2%  

Número de vueltas 1 

Cono eléctrico Lineal  

Material del elemento Plástico conductor 

Tipo de actuador Eje lineal 

Aplicaciones 

Control de audio: Tanto los potenciómetros lineales 
como los giratorios se utilizan para controlar el equipo 
de audio para cambiar el volumen y otras señales 
relacionadas con el audio. 
Televisión: Se utilizan para controlar el brillo de la 
imagen, la respuesta de color y el contraste. 
Control de movimiento: Para crear un control de bucle 
cerrado, los potenciómetros se utilizan como 
dispositivos de retroalimentación de posición 
conocidos como servomecanismo. 
Transductores: Dado que proporcionan grandes 
señales de salida, encuentran aplicaciones en el 
diseño de transductores de desplazamiento 

    

 

 

Suavidad de salida 0,5 % (máx.) 

Estilo de terminación Conexión de cable      

Resistencia de aislamiento >10M ohmios a 500V 

Descripción de producto 

Especificaciones generales 

Especificaciones eléctricas 
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Tensión de aislamiento 500V a ac rms 

 

 

     

 

Diámetro del eje 3 mm   

Tipo de montaje Montaje en panel   

Vida útil rotacional 3,000,000 ciclos 

Histéresis <0,3% 

Viaje efectivo 10mm +/-0.5mm 

Desplazamiento mecánico 12,5mm a máx 

Fuerza operacional 200-750g 

 

 

 

Coeficiente de temperatura   ±200 ppm / °C 

Temperaturas de funcionamiento -40⁰C a + 130⁰C 

  

 

 

Cumplimiento/Certificaciones 2011/65/UE y 2015/863 

 

  

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 

Aprobaciones 
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