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RS PRO K 型数字温度计 
RS 库存号： 123-3217  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 实时戳记 

• 自动关闭电源 

• K 或 J 型 - 热电偶输入 

• 单 K 型珠形热电偶 

特点 
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该数字手持式温度计适用于环境测试和测量。这些数字温度计具有易于读取的 LCD 显示屏和可选测

量首选项。可基于多种因素选择数据记录仪。53 手持式型号提供额外功能，如自动关闭功能和可选

时间设置。它们还具有用于最小值，最大值和平均值测量的实时戳记功能。数字温度计可测量温度

到小数点而非整数，这意味着其结果更准确。我们独特的手持式温度计系列为您提供校准类型和温

度测量首选项选择，以实惠的价格满足您的需求。 

 

 

系列 RS PRO 53. 
型号 RS53-II 
温度计类型 手持设备 
探头类型 J / K 
温度输入数 1 
绝对最大温度测量：+380°C +1372°c 、 +2501°f 
温标 摄氏度 / 华氏度 
显示类型 LCD 
分辨率 0.1K ， 0.1°C ， 0.2°F 
最佳精确度 ±0.1% 

温度系数 0.1×(spec. 行政协调会 )/ ℃ 18 岁以

下 ℃ ， >28. ℃  
数据存储内存 是的 
最小 / 最大记录 是的  
自动关闭 是的 
校准证书 是的 
工作温度 0 0 c 至 50 0 c. 
存储温度 -20 0 c 至 60 岁 0 c. 
工作湿度 0% 至 75% 

应用 食品行业 / hvac / 工业 / 医疗 

 

 

电池类型 9V 碱性电池 
电池寿命 90 小时 

 

 

 

商品描述属性 1 

电气规格 

一般规格 
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尺寸 74mm x 39mm x 170mm 

长度 74mm 

宽度 39mm 

高度 170mm 

重量 430g 
 

 

 

ecl@ss 版本   
unspsc 版本   

 

 

 

合规性 / 认证 CE / EN61000 
声明 CE 符合性声明 

 

 

 

 

库存号 品牌 产品名称 温度计类型 绝对最大温度

测量：+380°C 
探头类型 

xxx-xxxx      

xxx-xxxx      

 

 

机械规格 

分类 

认证 

类似产品 
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