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RS Pro 剥线钳、 0.1mm ￫ 9mm                
RS 号： 663-437             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

 

• 简单的旋转式切割器

和剥线钳 

• 特别适用于 2 芯和 3 
芯电源电缆和导线 

• 可在各类柔性电缆的

内外绝缘层打造安全

的环形切割效果 

• 安全封装刀片无需任

何调整，适用于直径

最高为 9 mm 的电缆 

• 紧凑的袖珍型设计，

带内置切割器 

 

特点 
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RS Pro pro 的这款便利的环形电缆剥线钳特别适合与电源电缆一起使用。剥线钳能够自动调整不同外

护套尺寸、这意味着您无需浪费任何时间调整刀片设置。只需连接到电缆、然后旋转以使用环形刀片

切割、在保持导线的同时去除绝缘层。  

 

 

 

电缆类型  柔性、电源 
剥离范围   最大 9mm 
最小尺寸 0.1mm 
最大尺寸 9mm   

应用  剥线钳主要由电工或机械师使用，但亦可用于家中的任

何 DIY 工具箱中。  
 

     

 

总长度 90mm     
 

 

 

合规性 / 认证    ansi / esd s20.20 ： 2014 BS D_ENCODING1 ： 2007               
经 vde 认证 否       

  

商品描述属性 1 

机械规格 

认证 

一般规格 
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