Hoja de datos de producto OSRAM 9

DULUX L 24 W/840 2G11
OSRAM DULUX L LUMILUX | CFLni, with 4-pin 2G11 base for ECG/CCG operation

Areas de aplicaciéon

‘\ - Oficinas, edificios publicos
/) - Comercios
- Supermercados y grandes almacenes
- Hoteles, restaurantes
- Industria

Beneficios del producto

- Muy econémico

- Extraordinario flujo luminoso

- Extraordinaria eficacia luminosa

- Larga vida util

- Garantia de sistema OSRAM en combinaciéon con ECE OSRAM QUICKTRONIC
- Menos de la mitad de largas que las lamparas fluorescentes tubulares

- Mantenimiento mejorado

Caracteristicas del producto

- Lampara con casquillo de pines corta y compacta con tubos de doble vuelta

- Base plug-in 2G11 de casquillo simple de cuatro pines

- Regulable (1...100 % con QUICKTRONIC QTi DALI/DIM)

- Indice de reproduccion cromatica R_: 80...89

- Vida util media: 20.000 h (con QUICKTRONIC)

- Funciona con tensién de bateria, solar y tension alterna, con el equipo de conexién electrénico adecuado
- También disponible en azul
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Datos técnicos

Datos eléctricos

Potencia nominal 24.00 W

Potencia de construccion 2400 W
Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal 1800 lm

Flujo luminoso 1800 lm

Temperatura de color 4000 K

Tono de luz 840

Tono de luz segiin EN 12464-1

LUMILUX Cool White

indice de reproduccion cromatica Ra 80...89
Flujo luminoso a 25 °C 1800 lm
Factor manten. lumen lampara 4.000 h 0.90
Factor manten. lumen lampara 6.000 h 0.88
Factor manten. lumen lampara 8.000 h 0.86
Factor manten. lumen lampara 12.000 h 0.84
Factor manten. lumen lampara 16.000 h 0.81
Factor manten. lumen lampara 20.000 h 0.80
Luminancia 2.1 cd/cm?
Nivel de reproduccion cromatica 1B
Dimensiones y peso
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Longitud total 317.0 mm
Peso del producto 75.00 g
Diametro del tubo 17.5 mm
Largo 317.0 mm
Longitud segiin norma IEC 320 mm
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Long. con casq pero sin pitones/conexion 317.00 mm
Temperaturas
Temperatura ambiente max.flujo luminoso 25.0 °C
Duracion de vida
Vida util nominal lampara 20000 h
Vida util lampara 20000 h
Vida atil 13000 h Y
Factor supervivencia 2.000 h 0.99
Factor supervivencia 4.000 h 0.99
Factor supervivencia 6.000 h 0.99
Factor supervivencia 8.000 h 0.99
Factor supervivencia 12.000 h 0.95
Factor supervivencia 16.000 h 0.81
Factor supervivencia 20.000 h 0.50
Modo de operacion LLMF/LSF HF
Duracién 20000 h Y
D ECE con arranque en caliente
Datos adicionales del producto
Casquillo (denominacion estandar) 2G11
Contenido mercurio lampara 1.7 mg
Elimin. residuos conf. directiva RAEE Si

Notas de pie solo para producto

Funciona con ECE y ECC

Capacidades

Apto para interiores Si
Certificados & Normas

Clase de eficiencia energética A

Consumo de energia

27 kWh/1000h

Categorias especificas del pais

Sistema intern. de codificacion de lamp

FSD-24/840-E-2G11-43,9/317

Distribucion de la luz
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Distribucién espectral

LUMILUX®/ DULUX®

“0SRAM System
Garantie

QUICKTRONIG

Garantia

Equipamiento / Accesorios

- Apto para equipos de control y arrancadores estandar

- Apto para funcionamiento en equipos de conexion electrénicos y convencionales
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Esquema de conexiones Esquema de conexiones Esquema de conexiones
Logistical Data
Codigo del producto  Descripcion del Unidad de embalaje Dimensiones (alto x  Volumen Peso bruto
producto (Piezas/unidad) ancho x largo)
4050300242330 DULUX L 24 W/840 Embalaje de envio 136 mm x 103 mm x  5.06 dm? 1099.00 g
2G11 10 361 mm

El codigo del producto mencionado describe la unidad mas pequefa de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envio
puede contener uno o0 mas productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envio o su
multiple.

Referencias / links

Para mas informacién acerca del equipo de conexién electronico QUICKTRONIC visite
¥ www.osram.com/QUICKTRONIC

Para mas informacién sobre la garantia del sistemay los términos y condiciones de garantia, visite
b www.osram.com/system-guarantee

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Aseglrese de utilizar la emision mas reciente.
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DULUX L 24 W/840 2G11

OSRAM DULUX L LUMILUX | CFLni, with 4-pin 2G11 base for ECG/CCG operation

Nombre del producto Nombre del producto ECE EAN Corriente Pérdida de potencia Flujo luminoso a 35 °C Numero de
nominal fuentes de
luz
DULUX L 24W/840 2G11 QT-ECO 1x18-24/220-240 L 4050300660417 0.16 A 22.50 W 1600 Lm 1
QT-ECO 1x18-24/220-240 S 4050300638560 0.16 A 22.50 W 1600 lm 1
QTi 1x14/24 DIM 4050300870922 0.11A 25.00 W 1800 lm 1
QTi 2x14/24 DIM 4050300870946 022 A 49.00 W 1800 Lm 2
QTi 3x14/24 DIM 4008321069719 032 A 73.00 W 1800 lm 3
QTi 4x14/24 DIM 4008321069993 043 A 98.00 W 1800 lm 4
QTi DALI 1x14/24 DIM 4050300870380 0.11A 25.00 W 1600 Lm 1
QTi DALI 2x14/24 DIM 4050300870861 022 A 49.00 W 1800 lm 2
QTi DALI 3x14/24 DIM 4008321069955 0.32A 73.00 W 1800 lm 3
QTi DALI 4x14/24 DIM 4008321070036 043 A 98.00 W 1800 Lm 4
QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM 4008321060808 012 A 26.00 W 1200 lm 1
QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM 4008321060822 0.22A 51.00 W 1200 lm 2
QT-M 2x26-42/220-240 S 4008321110022 0.23 A 54.00 W 1750 lm 2
QTP-DL 1x18-24 4008321117861 0.115 A 26.00 W 1800 lm 1
QTP-DL 2x18-24 4008321117885 0.22A 49.00 W 1800 lm 2
QTP-M 1x26-42 4008321329134 012 A 25.00 W 1750 lm 1
QTP-M 2x26-32 4008321329158 022 A 48.00 W 1750 lm 2
QTP-OPTIMAL 1x18-40 4008321873743 012 A 27.00 W 1750 lm 1
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Nombre del producto Nombre del producto ECE EAN Corriente Pérdida de potencia Flujo luminoso a 35 °C Numero de
nominal fuentes de
luz
QTP-OPTIMAL 2x18-40 4008321873767 023 A 53.00 W 1750 lm 2
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