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SJINTERCHANGE 900”

GESICHTSSCHUTZPROGRAMM

»Interchange 900” ist ein breit gefiichertes Gesichtsschutz-
programm von Scott Health & Safety, das Schutzscheiben und
-schirme, die an Kopfhalterungen und an Helmhalterungen
getragen werden, beinhaltet.

Ein einzigartiges System zur Befestigung von Schutzscheiben
und -schirmen, das kennzeichnend fiir das gesamte Programm
ist, bietet ein Hochstmaf3 an Flexibilitdit bei der Nutzung dieses
Gesichtsschutzes. Es ist moglich, die vollstindige Serie der
Visierhalterungen mit allen Schutzscheiben und -schirmen, die
fiir einen Anwendungsbereich geeignet sind, zu kombinieren.

Ob Sie sich vor Gefahren durch Spritzer, grofSe Hitze oder
aufprallende Teilchen schiitzen miissen, die Schutzscheiben
und -schirme der ,Interchange 900” Produktlinie stehen in
einer Vielzahl von Materialien zur Verfiigung, um so fiir fast
jeden Anwendungsbereich in der Industrie den geeigneten
Gesichtsschutz zu bieten.

Herausragende Merkmale der , Protector Interchange 900”
Produktlinie:

e Grofie Auswahl an Visierhalterungen mit Kopfband oder zur
Befestigung an Schutzhelmen

e Grofle Auswahl an Materialien, um ein Hochstmaf an Schutz
in den unterschiedlichsten Industriebereichen sicherzustellen

e Speziell geformte Schutzscheiben und -schirme, um den
bestmoglichen Schutz bieten zu kénnen

e Standard-Dreipunkt-Befestigung von Schutzscheiben und
-schirmen, um sicherzustellen, dass alle ,Protector Interchange
900“ Schutzscheiben bzw. -schirme und Visierhalterungen
untereinander austauschbar sind

e Ausgezeichneter Sitz und Tragekomfort sowohl der Systeme
mit Kopfhalterung als auch der zur Befestigung an
Schutzhelmen

e Ausfithrungen mit Beschlag hemmender Beschichtung

Der , Interchange 900"
Gesichtsschutz Idsst sich leicht in
andere Arten von PSA integrieren
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HOHER SCHUTZ - EINFACHE AUSWAHL

Die ,Interchange 900” Schutzscheiben stehen in den folgenden drei Formen zur Verfiigung, um
das perfekte Gleichgewicht zwischen Schutz und Tragefreundlichkeit herzustellen.

Standard

HAUPTEINSATZGEBIETE
e Maschinenbau
e Bauwirtschaft

Metallindustrie

Forstwirtschaft

Schweiflen

Mit Kinnschutz Pharmazeutische & chemische Industrie

DIE INNOVATION DER
+»INTERCHANGE”
PRODUKTLINIE

Bei der Vielzahl der Schutzscheiben/
-schirme und Visierhalterungen des
»Interchange 900" Gesichtsschutzes
wird ausschlieRlich das gleiche
Dreipunkt-Befestigungssystem
verwendet. Dieses durchdachte
Konzept, das so nicht ohne weiteres
bei anderen ebenso vielseitigen
Gesichtsschutzprogrammen zur
Verfiigung steht, ermdglicht es
dem Anwender, jede fir einen
Anwendungsbereich geeignete
Sichtscheibe bzw. einen geeigneten
Schutzschirm auszuwéhlen und an
jedem ,Protector Interchange”
Schirmtrager — sei es eine Kopf-
halterung mit Stirnschutz oder eine
Visierhalterung zur Befestigung am
Helm — anzubringen.

Ebendieses sichere System zur
Befestigung des Gesichtsschutzes
bietet ein Hochstmal an Schutz und
wird bei den drei unterschiedlichen
Schutzscheibenformen — Standard,
kurz und mit Kinnschutz — verwendet.
Dadurch wird das Auswahlverfahren
durch den Anwender vereinfacht,

da Probleme mit Befestigung und
Vereinbarkeit der Produkte auf ein
Mindestmal reduziert werden.
Daraus resultiert, dass das vollstandige
Programm an Schutzscheiben und
-schirmen sowie Visierhalterungen mit
groRerer Wahrscheinlichkeit am Lager
der Handelspartner zur Verfligung
steht.
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VISIERHALTERUNGEN

AUSWAHL UND KOMBINATIONSMOGLICHKEITEN

Teil der , Protector Interchange 900” Produktlinie ist eine
Vielzahl von Schirmtriigern, zu denen zwei Kopfhalterungen
mit Stirnschutz, zwei Visierhalterungen fiir Schutzhelme aus
Kunststoff und drei Visierhalterungen fiir Schutzhelme aus
Aluminium zdhlen.

KOPFHALTERUNGEN MIT STIRNSCHUTZ

Bei den Artikeln 1B900 und I1B950 handelt es sich um moderne und
leichte Kopfhalterungen, die dem Trdger hohen Schutz und angenehme
Trageeigenschaften iiberall dort bieten, wo Augen- und Gesichtsschutz
erforderlich sind.

Die IB900 (in leuchtend orange), die aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD)
hergestellt wird, ist fiir alle allgemeinen Anwendungsbereiche in der
Industrie geeignet. Zur Kombination steht eine breite Auswahl an
Sichtscheiben zur Verfiigung. Die IB950 (in leuchtend gelb) wird aus Nylon
gefertigt und kann in Hochtemperaturbereichen eingesetzt werden.

1B900 1B950

L

e Geringes Gewicht - aus PE-HD e Leicht und komfortabel

e Tragefreundlich e Kompatibel mit den Schutz-
scheiben und -schirmen der Serie
e Kopfband mit Drehratsche V900
e Kompatibel mit den Schutz- e Geeignet fiir Hochtemperatur-
scheiben und -schirmen der bereiche und Bereiche, in denen
Serie IV900 ein hoher Aufprallschutz

erforderlich ist

e Weiches, saugfihiges Schweif3-
band
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VISIERHALTERUNGEN FUR SCHUTZHELME

1C900 :

Die Visierhalterungen aus Nylon,
1C900/IC920P, sind zum Einsatz mit
den Schutzhelmen Style 600 und
Style 300 der Marke Protector
entwickelt worden. Diese Visier-
halterungen — 1C900/IC920P -
werden entweder mit Hilfe der
Steckadapter FXVP oder mit Hilfe des
Stecksystems, das Teil der Protector
Kapselgehorschiitzer zur Befestigung
an Schutzhelmen ist, an den
Schutzhelmen angebracht.

1C920P :

e Leichte Ausfithrung

e Hohenanpassung per
Rastermechanismus

e Geeignet fiir alle Anwendungs-
bereiche in der Industrie

e Version mit Schirmteil - hilft,
Blendung zu minimieren

e Kompatibel mit den Schutz-
scheiben und -schirmen der
Serie IV900

e Geeignet fiir Hochtemperatur-
bereiche

e CE gekennzeichnet und
zugelassen gemdfl EN166 und
EN1731

S

Die Visierhalterungen IM917 sind
zur Befestigung an den Protector
Schutzhelmen Style 300 und Style
600 ausgelegt und an anderen
Schutzhelmen mit dhnlichen,
modernen Schirmprofilen. Die Visier-
halterungen sind zusdtzlich mit einer
Dichtung ausgeriistet, die verhindert,
dass Staub und Fliissigkeiten an die
Innenseiten der Schutzscheiben und
-schirme gelangen.

IM917

e Geeignet fiir Hochtemperatur-
bereiche

¢ Sichere Befestigung mit Hilfe
einer Zugfeder

e Flaches Profil mit Hochklapp-
mechanismus

e Einfache Befestigung der
Schutzscheiben und -schirme

e Zuséatzliche Dichtung

e Kompatibel mit den Schutz-
scheiben und -schirmen der
Serien IV900 sowie FL408

e Kompatibel mit Kapselgehor-
schutz zur Befestigung an
Schutzhelmen

e CE gekennzeichnet und
zugelassen gemafl EN166 und
EN1731

IM917C

Bei den Visierhalterungen der Serie
IM917C handelt es sich um die
pulverbeschichtete Ausfiihrung

der IM917 Schirmtréger, die zur
Nutzung in Anwendungsbereichen,
in denen chemische Substanzen
vorkommen, geeignet sind. Sie sind
zur Befestigung an den Schutz-
helmen Style 300 und Style 600
der Marke Protector ausgelegt.

e Pulverbeschichtet zum Einsatz
bei chemischen Gefdhrdungen
und in Hochtemperatur-
bereichen

e Sichere Befestigung mit Hilfe
einer Zugfeder

e Flaches Profil mit Hochklapp-
mechanismus

e Einfache Befestigung der
Schutzscheiben und -schirme

e Zusitzliche Dichtung

e Kompatibel mit den Schutz-
scheiben und -schirmen
der Serien IV900 und
FL408

e CE gekennzeichnet
und zugelassen gemafd
EN166 und EN1731

Die Visierhalterungen der Serie
IM914 sind zur Anbringung an den
Schutzhelmen Tuffmaster | der Marke
Protector und an anderen Schutz-
helmen mit traditionellem, abgerun-
detem Schirm vorgesehen.

IM914

* Geeignet fiir die meisten
Anwendungsbereiche in der
Industrie und in Umgebungen
mit grofier Hitze

e Leichte Ausfithrung

e Zusitzliche Dichtung

e Kompatibel mit den Schutz-
scheiben und -schirmen der
Serien IV900 sowie FL408

e CE gekennzeichnet und zuge-

lasssen gemafd EN166 und
EN1731




SICHTSCHEIBEN UND SCHUTZSCHIRME

Datenblittern.

SICHTSCHEIBEN AUS POLYCARBONAT

MATERIAL-LEITFADEN

Die unten aufgefiihrte Ubersicht soll Sie dabei unterstiitzen, das fiir Ihre Anwendung am besten
geeignete Material auszuwdhlen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren technischen

e Zugelassen in Bereichen, in denen e Widersteht Strahlungswéarme von
mittlerer Aufprallschutz und Schutz bis zu 900°C (Material beginnt sich zu
gegen Spritzer von Flissigkeiten sowie verformen und zu verziehen, sobald es
Schmelzmetall erforderlich ist die hochste Temperatur, gegen die es

e Widersteht dem Beschuss mit einer bestandig ist, erreicht hat)

Geschwindigkeit von 120 m/s (Grad B) e Verfligbar mit Antibeschlag-Beschichtung
* Bestes Material zum Schutz gegen

anorganische chemische Substanzen

einschlieRlich Sauren

SICHTSCHEIBEN AUS ACETAT

s

e Zugelassen in Bereichen, in denen ein e Widersteht dem Beschuss mit einer
geringer Aufprallschutz gefordert wird Geschwindigkeit von 45 m/s (Grad F)
und zum Schutz gegen Ultraviolettstrah- e Bietet eine gute Bestandigkeit gegen
lung sowie Spritzer von Fliissigkeiten Zerkratzen

* Bestes Material zum Schutz gegen o Verfligbar mit Antibeschlag-Beschichtung

organische chemische Substanzen
einschlieRlich organischer Lésungsmittel

SICHTSCHEIBEN AUS THERMOGUARD

L )

e Zugelassen in Bereichen, in denen ein und Verbindungen
geringer Aufprallschutz gefordert wird e Widersteht dem Beschuss mit einer
und zum Schutz gegen Spritzer von Geschwindigkeit von 45 m/s (Grad F)
Fliissigkeiten und Schmelzmetall * Widersteht Strahlungswarme bis zu 1500°C
¢ Geeignet in Industriebereichen, in denen (Material trennt sich in seine einzelnen
hohe Hitzegrade herrschen Schichten, sobald es seine héchste Ober-
e Weitestgehend chemikalienbestédndig flichentemperatur erreicht und ist somit mit
gegeniiber organischen Losungsmitteln guten Warneigenschaften ausgestattet)

SICHTSCHEIBEN MIT GOLDBESCHICHTUNG

-8~

e Zugelassen zum Schutz gegen e Widersteht dem Beschuss mit einer
mechanische Gefahrdungen und gegen Geschwindigkeit von 120 m/s
Spritzer von Fliissigkeiten und Schmelz- e Bestandig gegen Strahlungswéarme bis zu
metall, weiterhin gegen Infrarot- sowie 1600°C

Ultraviolettstrahlung

e Geeignet zum Einsatz in Industrie-
bereichen, in denen die Gefahrdung
durch Hitze und Strahlung groB ist

SCHUTZSCHIRME AUS DRAHTGEWEBE

LR

e Zugelassen zum Schutz gegen grofle ¢ Das Material ist nicht zugelassen, wenn
Strahlungswéarme. Das Drahtgewebe eine Gefahrdung durch Spritzer von
absorbiert die Hitze, so dass der Trager Schmelzmetall besteht. In diesem Fall sollte
unter ertraglichen Bedingungen arbeiten zusatzlich Augenschutz getragen werden
kann

WALDARBEITERSCHUTZSCHIRME

e Zugelassen zum Schutz gegen grobe fortwahrenden Abrieb besteht
Fremd-/Festkorper und bei hohem ¢ Die Entscheidung fiir ein bestimmtes
Verschleil Material hangt ab von dem erforderlichen

¢ Der Waldarbeitergesichtsschutz ist Schutz gegen Partikeln im Verhdltnis zu den
geeignet zum Einsatz beim Zurtick- Sichtverhdltnissen, die bei einer bestimmten
schneiden von Buschwerk und bei der Anwendung nétig sind
Baumbearbeitung - Arbeitsgange, bei e Zusatzlich sollte unter dem Schutzschirm
denen die groite Gefahr durch grofle Augenschutz getragen werden
Teile von Festkérpern und durch

SCHWEISSERSCHUTZ

e Zugelassen, um Schutz beim Gas-
schweilen und beim Schweill6ten zu
bieten

e Sichtscheiben in Schutzstufe 5 bieten
einen geringen Aufprallschutz; sie
schiitzen vor Spritzern von Flissigkeiten,
vor Blendung und vor Infrarot- sowie
Ultraviolettstrahlung




Der Protector F200 Gesichtsschutz besteht aus
einer leichten Kopfhalterung mit Stirnteil, die mit
einer Sichtscheibe - bestehend aus Polycarbonat
mit geringer Schlagzéhigkeit - geliefert wird.

Der F200 Gesichtsschutz ist einfach zu nutzen
und zum kurzzeitigen Tragen vorgesehen.

e Hochklappmechanismus mit Einstell-
funktion

e Kopfhalterung mit Gummiband

e CE gekennzeichnet und zugelassen gemaf
EN 166

WEITERE

Protector

BY SCOTT SAFETY

GESICHTSSCHUTZPRODUKTE

Der Gesichtsschutz F800 der Marke Protector
bietet dem Anwender eine Alternative zur tradi-
tionellen Kopfhalterung mit Stirnschutz.
Ausgestattet mit einem Rahmen fiir die
Sichtscheibe, der aus durchsichtigem
Polycarbonat hergestellt wird, bietet die
Kopfhalterung mit Stirnschutz ein hohes
Schutzniveau und ein groBes Sichtfeld.

e Verwendung von durchsichtigem
Polycarbonat sorgt fiir ein grofies Sichtfeld

e Sichtscheiben aus Acetat oder aus
Polycarbonat stehen zur Verfiigung

e Sichtscheiben mit Antibeschlag-
Beschichtung stehen zur Verfiigung

* Angespritzter Kinnschutz
e Mittig angebrachter Befestigungspunkt fiir
die Sichtscheiben reduziert die Kosten fiir

die Ersatzscheiben auf ein Minimum

e Neues Kopfband mit Drehratsche und
Einstellmechanismus

e Bequem an eine Vielzahl von Kopfgrofien
anzupassen

e CE gekennzeichnet und zugelassen gemaf
EN 166

Der zur Befestigung an Schutzhelmen vor-
gesehene Elektrikergesichtsschutz FHK67 der
Marke Protector ist geeignet zum Schutz gegen
Storlichtbégen bis zu 1000 Volt Wechselstrom.

Der FHK67 Gesichtsschutz erfiillt die
Anforderungen der VDE.

e Visierhalterung fiir Elektrikergesichtsschutz

¢ Keine Verwendung von Komponenten aus
Metall, Zulassung gemafl VDE

e Halteband aus Vollgummi

e Lieferung komplett mit Sichtscheibe aus
Acetat (A) oder aus Acetat mit Anti-
beschlag-Beschichtung (BF)

e CE gekennzeichnet und zugelassen gemaf
EN166 und VDE
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,INTERCHANGE 900” GESICHTSSCHUTZPROGRAMM - ERKLARUNG DER KENNZEICHNUNG GEMASS DEN
NORMEN ZUM AUGENSCHUTZ

Norm Symbol Erkldrung

Nichthaften von Schmelzmetallspritzern und Bestdndigkeit gegen das Durchdringen heif3er Festkorper

Zur Anwendung mit Strahlungsquellen, die tiberwiegend ultraviolette Strahlung mit Wellenldngen, die kleiner als 313 nm

sind, emittieren, wenn die Blendung kein wesentlicher Faktor ist. Schutz wird gegen UVC- und die meisten UVB-Strahlen

EN166 1 Optische Klasse
EN166 F Stof mit geringer Energie (Beschuss mit einer Geschwindigkeit von 45 m/s)
EN166 B Stofy mit mittlerer Energie (Beschuss mit einer Geschwindigkeit von 120 m/s)
EN166 9
EN166 3 Schutz gegen tropfende und spritzende Fliissigkeiten
EN166 N Bestandigkeit gegen Beschlagen
EN169 S Schutzstufe 5 — schiitzt vor Ultraviolett- und Infrarotstrahlung
EN170  2-1,2
geboten. Quecksilberniederdrucklampen, wie z.B. Entkeimungsstrahler
EN171 4-4
EN1731 S Erhohte mechanische Festigkeit
EN1731 G Strahlungswéirme
GESICHTSSCHUTZ — BESTELLDATEN

Sichtscheiben und Schutzschirme der , Interchange 900 Produktlinie (IV)

Artikel
1IV900PC
IV900PA
1IV902PC
IV901PC
IV901PA
IV900AC
IV900AA
IV901AC
IV901AA
IV950TC
IV951TC
IV950GC
IV950GG
IV950ST
IV950W5
IV920ST
IV920NY
1IV920SS

Beschreibung

235 mm Sichtscheibe aus Polycarbonat (10)

235 mm Sichtscheibe aus Polycarbonat, antibeschlag (10)
150 mm Sichtscheibe aus Polycarbonat (10)

185 mm Sichtscheibe aus Polycarbonat, mit Kinnschutz (10)

185 mm Sichtscheibe aus Polycarbonat, antibeschlag, mit Kinnschutz (10)

235 mm Sichtscheibe aus Acetat (10)

235 mm Sichtscheibe aus Acetat, antibeschlag (10)

185 mm Sichtscheibe aus Acetat, mit Kinnschutz (10)

185 mm Sichtscheibe aus Acetat, antibeschlag, mit Kinnschutz (10)
235 mm Sichtscheibe aus Thermoguard (10)

185 mm Sichtscheibe aus Thermoguard, mit Kinnschutz (10)

235 mm Sichtscheibe, gold beschichtet, Schutzstufe 4 (5)

235 mm Sichtscheibe, gold beschichtet, Schutzstufe 5 (5)

235 mm Schutzschirm aus Drahtgewebe, Hochtemperaturschutz (10)
235 mm Schweilerschutzscheibe, Schutzstufe 5 (5)

185 mm Waldarbeiterschutzschirm aus Stahldrahtgewebe (10)

185 mm Waldarbeiterschutzschirm aus Nylongewebe (10)

185 mm Waldarbeitergesichtsschutz aus rostfreiem Stahldrahtgewebe, gute Sicht (10) EN1731 S

Norm

EN166 1 B39

EN166 1 B39N
EN166 1B

EN166 1 B39

EN166 1 B39N
EN166 2-1,21 F3
EN166 2-1,2 1 F3N
EN166 2-1,2 1 F3
EN166 2-1,2 1 F3N
EN166 1 F39

EN166 1 F39

EN166 1B39 EN171 4-4
EN166 1B39 EN169 5
EN1731 SG

EN169 51 F3
EN1731S

EN1731S

»INTERCHANGE 900”
VISIERHALTERUNGEN - AUSWAHLHILFEN

Schutz gegen Infrarotstrahlung. Zur Anwendung mit Strahlungsquellen mit einer Strahlungstemperatur bis zu 1600°C.

Type
IV900PC
IV900PA
1IV902PC
1IV901PC
IV901PA
IV900AC
IV900AA
IV901AC
IV901AA
1IV950TC
IV951TC
1IV950GC
IV950GG
IV950ST
IV950W5
1IV920ST
IV920NY
1V920SS

A YA S50 N Nl N Vi N N N A N N N NN
STNRNUXSKSSNSKKKSKSSKSKKLKX~
SCSIUXSKSKXSKXSXSKSKXSKKKKKX
NRTNSNUXSSSNSKKKKSSKSKKLKX

IB900 IB950 1C900 1C920P IM914 IM917 IM917C

EaR 3 9 N N NI A N N N N N N N A N AN
XX XTYANNSNSSSKSKKSKKSKKKS
ER 3 9 N N NI A N N N N N N N A N AN

Sichtscheiben zur Kombination mit F200

Artikel

FL200P75C

Beschreibung

200 mm Sichtscheibe aus Polycarbonat, klar

Norm

EN166 1 F3

Sichtscheiben zur Kombination mit F800

Artikel

FL800A
FL80OP

FL80OAN

Beschreibung

Sichtscheibe aus Acetat, klar (10)
Sichtscheibe aus Polycarbonat, klar (10)

Sichtscheibe aus Acetat, klar, antibeschlag (10)

EN166 1F 3
EN166 1B 39

EN166 1F 3

Scott Health and Safety hat eine Anzahl unterschiedlicher Schriftstiicke zusammen-
gestellt, die Thnen bei der Wahl Thres Gesichtsschutzes helfen werden. Auf Anfrage
stehen technische Datenblitter fiir jede Visierhalterung und jede Sichtscheibe sowie
jeden Schutzschirm des ,Interchange” Programms zur Verfligung. Weiterhin wurde
ein Frage- und Antwortkatalog aufgebaut, der Ihnen dabei hilft, Antworten auf die
héufigsten Fragen zu finden. Bitte fordern Sie diese Unterlagen bei Bedarf in unserer
Kundendienstabteilung an.

Wenn Sie weitere Informationen wiinschen, wenden Sie sich bitte an eine der folgenden Adressen:
[~ Handelspartner

£y SCOTT

S5 A

GroBSbritannien:

Scott Health & Safety Ltd
Pimbo Road, West Pimbo
Skelmersdale, Lancashire
WN8 9RA, GroBbritannien
Kundendlienst:
Tel-+44(0)1695 711711
Fax:+44(0)1695 711772
scottint.uk@tycoint.com
www.scottsafety.com

F ETY

Deutschland:
Kundendienst
Tel:0180 1111136
Fax:0180 1117135

Finnland:

Scott Health & Safety Oy

P.O.Box 501

FI-65 101 Vaasa, Finnland
Tel-+358 (0)6 3244 511
Kundendlienst:

Tel: +358 (0)6 3244 543 and -544

Fax:+358 (0)6 3244 691
fin-sales@tycoint.com
www.scottsafety.com

L
© (€
L2 0086

Zertifikat Nr.
FM 00932

In Ubereinstimmung mit
unserer Firmenpolitik, die eine
standige Produktverbesserung
vorsieht, kann gelieferte
Ausriistung von den hier
angegebenen Spezifikationen
abweichen.

863.027.01/ADEU -2017078
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