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SYSTEME MODULO

MODULO SYSTEM - MODULO SYSTEM

Charniéres constituées d’éléments a assembler soi-méme (ou sur demande)
Hinges composed of parts to be assembled by customer (or on request)
Scharniere mit Bauteilen fiir den Selbstzusammenbau (oder auf Anfrage)

1. Ala commande préciser, when ordering, please specity,
bei Bestellung angeben:

NR4-A

[

1. référence NR4 -~ A
2. référence NR4-B
3. référence axe (BG ou BT)
4, référence vase VA

50-1-3991
50-1-3994
2713826
2713832

™

Ll
BG

Exemple, example, Beispiel :

2. Si Passemblage est demandé avant la livraison, précisez le type de montage.
If assembly requested before delivery, indicate the type of mounting.

Wenn der Zusammenbau vor der Lieferung gewiinscht wird, die Art des Zusammenbaus bitte angeben.

NOTA. On ne peut combiner que des ailes NR 4 de méme épaisseur entre elles.

Only NR 4 flaps of the same thickness can be combined.

Es kdnnen nur Lappen NR 4 mit der gleichen Dicke kombiniert werden.

or, oder

VA

ou BT

NOUVEAU |

NEW - NEU

Montage, mounting, Zusammenbau :

BG
BT
VA

91-1-0001
91-1-0001
91-1-0001

PERCAGE A LA DEMANDE - CUSTOMISED DRILLING - BOHRUNG AUF WUNSCH

@ standard @ standard @ standard
Epaisseur 3010 - Thickness 30/10 - Dicke 30/10 Epaisseur 40/10 - Thickness 40/10 - Dicke 40110 Epaisseur 50110 - Thickness 50/10- Dicke 50/10

acier inox acier inox acier inox
steel stainless steel steel stainless steel steel stainless steel
Stahl rostfreier Stahl Stahl rostfreier Stahi Stahl rostfreier Stahl

95

@55

@6 06 26 26 06 06

065 065 065 065 @65 @65

07

B75

08

0385 8385 0385 0385 8385 0385
29

810

g }gs 0105 105 0105 9105 @105
B125 0125 0125 9125 0125 8125

TYPE DE PERCAGE - TYPE OF DRILLING - ART DER BOHRUNG
. S
5 mini
(@) O O
O o o)
cote mini: épaisseur X 1,5

I

side min.: thickness x 1,5
minimaler Abstand ; Dicke X 1,5

Pour pergage particulier, nous consulter (oblongs, disposition, etc.). For special drilling, please ask (oblongs, position, etc.).
Fiir besondere Bohrungen bei uns Anfragen (Langldcher, Anordnung, etc.).




broche gonflée broche a téte vase
swollen pin pin with head plug
gestauchter Stift Stift mit Kopf -~ Stopfen

SYSTEME MODULO numéro | matiére | décor | poids | | Nouveaul
MODULO SYSTEM number | material | finish | weight | §| new-neu |
MODULO SYSTEM Nummer | Werkstoff | Dekor | Gewicht | = [Jmmssssm—mt
CHARNIERES CONSTITUEES D’ELEMENTS A ASSEMBLER SOI-MEME (OU SUR DEMANDE)
HINGES COMPOSED OF PARTS TO BE ASSEMBLED BY CUSTOMER (OR ON REQUEST)
SCHARNIERE MIT BAUTEILEN FUR DEN SELBSTZUSAMMENBAU (ODER AUF ANFRAGE)
EPAISSEUR 30/10 AILE NR 4 aile
A x B x C x D flap
8 x 30 x 3 x 6 50-1-3991 acier brut 74g Lappen
52-1-3771 | inox 304 brut
80 x 40 x 3 x 6 50-1-3992 acier brut 92,549
52-1-3772 | inox 304 brut
8 x 50 x 3 x 6 50-1-3993 acier brut | 111,4¢9
5213773 | inox 304 brut
8 x 60 x 3 x 6 50-13994 acier brut | 130,24 A
52-1-3774 | inox 304 brut
80 x 8 x 3 x 6 50-1-3995 acier brut 168 g
5213775 | inox 304 brut
EPAISSEUR 40/30 AILE NR 4
A x B x C x D
00 x 30 x 4 x 8 50-1-3996 acier brut 1319
5213776 | inox304 | brut J/
00 x 4 x 4 x 8 50-1-3997 acier brut | 162,59 @D
52-1-3777 | inox 304 brut
00 x 50 x 4 x 8 50-1-3998 acier brut 1949
5213778 | inox304 | brut c L
00 x 60 x 4 x 8 50-1-3999 acier brut | 2253¢
52-1-3779 | inox 304 brut
00 x 8 x 4 x 8 50-1-4000 acier brut 288¢g
5213780 | inox 304 brut
EPAISSEUR 50/10 AILE NR 4
A x B x C x D
120 x 30 x 5 x 10 50-1-4001 acier brut 211g
52-1-3781 inox 304 brut
20 x 40 x 5 x 10 50-1-4002 acier brut 2589
52-1-3782 | inox 304 brut
120 x 50 x 5 x 10 50-1-4003 acier brut | 3052¢
52-1-3783 | inox 304 brut
120 x 60 x 5 x 10 50-1-4004 acier brut | 3523¢
52-1-3784 | inox 304 brut
20 x 8 x 5 x 10 50-1-4005 acier brut | 446,5¢
52-1-3785 | inox 304 brut
BROCHE GONFLEE - BG
D x L -
6 x 80 2713820 acier zingué¢ | 17,79 Y
2713823 | inox 304 brut r T
§ x 100 271-3821 acier zingué | 3944 A
2713824 | inox 304 brut 6D
10 x 120 2713822 acier zingué 749
27-1-3825 | inox 304 brut
BROCHE A TETE - BT
Dx L x E x F
6 x 66 x 12 x 3 2713826 | acier zingué | 155¢ ngTh : j”}' OE
27-1-3829 | inox 304 brut
8 x 8 x 16 x 4 27-1-3827 acier zingué | 3559
27-1-3830 | inox 304 brut F
10 x 106 x 20 x 5 2713828 acier zingué | 6844
2713831 | inox 304 brut
VASE-V A .
D x L x E x F
6 x 12 x 12 x 3 2713832 acier zingué 334
27-1-3835 | inox 304 brut
§ x 12 x 16 x 4 27-1-3833 acier zingué 6349
2713836 | inox304 | brut oE 1)
0 x 12 x 20 x 5 2713834 acier zingué | 1059 p
2713837 | inox 304 brut ——



