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RS Pro Schrau  

RS Best.-Nr.: 554-425              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 
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MERKMALE 
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Bitte stellen Sie das Produkt mit den entsprechenden Details vor: 

 

 

 

 

Schraubstock  
Tischschraubstock; Bohrschraubstock; 
Bohrschraubstock  

Farbe Grau; Blau       

Anzahl der Blätter pro Packung 4; 1    

Baugewerbe     Aluminiumstahl und Grundguss   

Basistyp Fest; drehbar 

Anwendungen  

 

     

 

Backenöffnung 70mm 

Backenbreite 50mm   

Backentiefe 38mm     

Backenhöhe 31mm 

Backenhöhe vom Sockel 50mm  

Gesamtlänge mit geschlossenen Backen 260mm 

Gesamtlänge mit vollständig 
geschlossenen Backen 

320mm      

Klemmschlitz-Breite 11.5mm  

Maximale Klemmkraft 2000N     

Drehbarer Schraubkopf 360˚     

Montage 
Schrauben; Klemme; G-Klemme; Austauschbare 
Schraube; Schraube 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Mechanische 

Spezifikationen 

Allgemeine 

Spezifikationen 
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Gewicht 1.45kg    

       

 

  

 

ECL@ss Version     

UNSPSC Version   

 

 

 

Meldungen      

     

Klassifizierung 

Zulassungen 


