SIEMENS

Datenblatt 3RU1116-1JB0

Uberlastrelais 7...10 A fiir Motorschutz BaugréRe S00, CLASS 10
Schiitzanbau Hauptstromkreis:Schraubanschl.
Hilfsstromkreis:Schraubanschl. Hand-Automatik-RESET !!!
Auslaufprodukt !!! Nachfolger ist SIRIUS 3RU2 Préferierte
Nachfolgertype ist >>3RU2116-1JB0<<

Abbidung dhnlich

Produkt-Markenname SIRIUS
Produkt-Bezeichnung Thermisches Uberlastrelais
BaugroRe des Uberlastrelais S00
BaugréRe des Schiitzes kombinierbar S00
firmenspezifisch
Verlustleistung [W] gesamt typisch 6,6 W
StoRspannungsfestigkeit Bemessungswert 6 kV
Schutzart IP

e frontseitig 1P20
Schockfestigkeit 8g/10 ms
Ziindschutzart DMT 98 ATEX G 001
Beriihrungsschutz gegen elektrischen Schlag fingersicher
Referenzkennzeichen geman IEC 81346-2:2009 F

Aufstellungshdhe bei Hohe Giber NN

® maximal 2 000 m
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relative Luftfeuchte wahrend Betrieb 100 %

Hauptstromkreis
Polzahl fir Hauptstromkreis

|

einstellbarer Ansprechwert Strom des 7..10A
stromabhangigen Uberlastauslésers
Betriebsspannung

® bei AC-3 Bemessungswert maximal 690 V

Hilfsstromkreis

Anzahl der Offner fiir Hilfskontakte 1
Anzahl der SchlieRer fur Hilfskontakte 1
Anzahl der Wechsler

e fiir Hilfskontakte 0
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei AC-15

® bei 24V 3A

® bei 110V 3A

® bei 120 V 3A

® bei 125V 3A

® bei 230 V 2A

® bei 400 V 1A
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei DC-13

® bei 24V 1A

® bei 110V 0,22 A

® bei 125V 0,22 A

® bei 220 V 0,11 A

Schutz-/ Uberwachungsfunktion
Ausléseklasse CLASS 10

Kurzschluss-Schutz
Ausfiihrung des Sicherungseinsatzes

o fiir Kurzschlussschutz des Hilfsschalters Sicherung gL/gG: 6 A, flink: 10 A
erforderlich

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen
Einbaulage bei senkrechter Montageebene +/-135° drehbar, bei senkrechter
Montageebene +/- 45° nach vorne und hinten kippbar

Befestigungsart Schiitzanbau
Hoéhe 87 mm
Breite 45 mm
Tiefe 78 mm

einzuhaltender Abstand

® bei Reihenmontage

— vorwarts 0 mm
— riickwarts 0 mm
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— aufwarts
— abwarts
— seitwarts
® zu geerdeten Teilen
— vorwarts
— rlckwarts
— aufwarts
— seitwarts
— abwarts
® zu spannungsfihrenden Teilen
— vorwarts
— rickwarts
— aufwarts
— abwarts

— seitwarts

0 mm
0 mm

0 mm

0 mm
0 mm
0 mm
6 mm

0 mm

0 mm
0 mm
0 mm
0 mm

6 mm

Anschlisse/Klemmen

Produktfunktion

® abnehmbare Klemme fiir Hilfs- und
Steuerstromkreis

Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses
® fir Hauptstromkreis
o fiir Hilfs- und Steuerstromkreis
Art der anschlieRbaren Leiterquerschnitte
e fiir Hauptkontakte
— eindrahtig
— feindrahtig mit Aderendbearbeitung
® bei AWG-Leitungen fiir Hauptkontakte
Art der anschlieRbaren Leiterquerschnitte
e fiir Hilfskontakte
— eindrahtig
— feindrahtig mit Aderendbearbeitung
® bei AWG-Leitungen flr Hilfskontakte

Nein

Schraubanschluss

Schraubanschluss

2x (0,5 ... 1,5 mm?), 2x (0,75 ... 2,5 mm?), max. 2x 4 mm?
2x (0,5 ... 1,5 mm3), 2x (0,75 ... 2,5 mm?)
2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12

2x (0,5 ... 1,5 mm3), 2x (0,75 ... 2,5 mm?)
2x (0,5 ... 1,5 mm3), 2x (0,75 ... 2,5 mm?)
2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14)

Approbationen/Zertifikate
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allgemeine Produktzulassung Explosionsschutz

© @ EAL i

CcCcC ATEX IECEXx

Konformitatserklarung Priifbescheinigungen Marine / Schiffbau
Sonstige Typprifbescheini- spezielle Priifbe-
< € gung/Werkszeugnis scheinigungen
Marine / Schiffbau Sonstige
- . rOERn Sonstige

li.loy&is £ 5

egister —_—
—— DNV-GL

LRS DNVGL.COM/AF

Sonstige

Bestatigungen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschiiren,...)
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfo=3RU1116-1JB0

CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RU1116-1JB0

Service&Support (Handblicher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RU1116-1JB0

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-MaRzeichnungen, 3D-Modelle, Gerateschaltplane, EPLAN Makros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU1116-1JB0&lang=de

Kennlinien: Ausléseverhalten, 2, Durchlassstrom
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RU1116-1JB0/char

Weitere Kennlinien (z. B. Elektrische Lebensdauer, Schalthaufigkeit)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RU1116-1JB0&objecttype=14&gridview=view1
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU1116-1JB0/Certificate?ct=439&ci=458&cao=548
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU1116-1JB0/Certificate?ct=439&ci=460&cao=549
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU1116-1JB0/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU1116-1JB0/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU1116-1JB0/Certificate?ct=441&ci=465&cao=554
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU1116-1JB0/Certificate?ct=441&ci=475&cao=554
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU1116-1JB0/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU1116-1JB0/Certificate?ct=444&ci=502&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU1116-1JB0/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU1116-1JB0/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU1116-1JB0/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU1116-1JB0/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU1116-1JB0/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU1116-1JB0/Certificate?ct=446&ci=449&cao=538
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU1116-1JB0/Certificate?ct=446&ci=455&cao=543
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU1116-1JB0/Certificate?ct=446&ci=480&cao=566
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU1116-1JB0/Certificate?ct=446&ci=489&cao=574
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU1116-1JB0/Certificate?ct=446&ci=490&cao=576
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU1116-1JB0/Certificate?ct=446&ci=491&cao=577
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU1116-1JB0/Certificate?ct=446&ci=4644&cao=4645
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU1116-1JB0/Certificate?ct=447&ci=502&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU1116-1JB0/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RU1116-1JB0
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RU1116-1JB0
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RU1116-1JB0
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU1116-1JB0&lang=de
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RU1116-1JB0/char
http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RU1116-1JB0&objecttype=14&gridview=view1
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