|3M(TM) Spray Adhesive 76 (PL 4439)

Karta charakterystyki

Prawa autorskie,2020, 3M Company Wszystkie prawa zastrzezone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu
wlasciwego 1 bezpiecznego korzystania z produktéw marki 3M jest dozwolone tylko pod warunkiem, ze: informacje sg

kopiowane w catosci i bez zmian, chyba Ze uzyskano uprzednio pisemng zgode od 3M, i ani kopie ani oryginalne dokumenty

nie beda odsprzedawane lub rozpowszechniane w celach zarobkowych.

Numer ID dokumentu: 27-5266-5 Numer wersji: 5.09
Data aktualizacji: 08/01/2020 Data zmiany wersji: 19/04/2016
Numer wersji transportu: 2.00 (09/08/2015)

Karta charakterystyki jest zgodna z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajacym
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

| SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
3M(TM) Spray Adhesive 76 (PL 4439)

Numery identyfikacyjne produktu
YP-2080-6116-5

7000116779
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania

Klej
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Adres: 3M Poland Sp. z o0.0. al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn; Tel: +48 22-739-60-00
e-mail: msds.pl@mmm.com
Strona www.3M.pl/kartycharakterystyki
internetowa:

1.4. Numer telefonu alarmowego

112 Ogolny telefon alarmowy (24 godziny)

999 Pogotowie medyczne (24 godziny)

998 Straz pozarna (24 godziny)

| SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Klasyfikacja:

Aerozol, Kategoria 1 - Aerosol 1; H222, H229

Powazne uszkodzenie oczu / dziatanie drazniace na oczy, kategoria 2 - Eye Irrit. 2, H319
Dziatanie zrace / draznigce, Kategoria 2 - Skin Irrit. 2, H315
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|3M(TM) Spray Adhesive 76 (PL 4439)

Nararazenie toksyczne jednorazowe na narzady docelowe, Kategoria 3 - STOT SE 3, H336
Niebezpieczne dla srodowiska wodnego (przewlekte), kategoria 2 - Aquatic Chronic 2 H411

Pelne brzmienie zwrotoéw H w sekcji 16.

2.2. Elementy oznakowania
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Haslo ostrzegawcze:
NIEBEZPIECZENSTWO

Symbole:: )
GHSO02 (Ptomien)GHS07 (Wykrzyknik)GHS09 (Srodowisko)

Piktogramy:

Zawiera:
Nazwa substancji

octan metylu

Nr CAS EC Nr Stezenie %

79-20-9 201-185-2 <30

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.

H229 Pojemnik pod cis$nieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H315 Dziata draznigco na skorg.

H336 Moze wywolywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H411 Dziala toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci:

Zapobieganie:

P210A Przechowywac z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i
innych zrodet zaptonu. Palenie wzbronione.

P211 Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym Zrédtem zaptonu.

P251 Nie przektuwa¢ ani nie spalac¢, nawet po zuzyciu.

Reagowanie:

P305 +P351 + P338

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjaé
soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je fatwo usuna¢. Nadal ptukac.

Przechowywanie:

P410 + P412 Chroni¢ przed §wiatlem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajacej 50
°C/122 °F.

Usuwanie:

P501 Zawarto$¢/pojemnik usuwac zgodnie z

miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/mi¢dzynarodowymi przepisami.
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|3M(TM) Spray Adhesive 76 (PL 4439)

45% w mieszaninie znajduja si¢ sktadniki o nieznanej toksycznosci ostrej doustne;j.
Zawiera: 9% sktadnikéw stanowi nieznane zagrozenie dla §rodowiska wodnego.

Wskazowki dotyczace oznakowania:
Zwrot H304 nie jest wymagany na etykiecie, poniewaz produkt jest aecrozolem

2.3. Inne zagrozenia

Nieznane

| SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

Nazwa substancji Nr CAS EC Nr Numer Stezenie % |(Klasyfikacja
rejestracyjny
REACH
eter dimetylowy 115-10-6 204-065-8 40 - 60 [Flam. Gas 1, H220;
Skroplony gaz, H280 - Nota
U
octan metylu 79-20-9 201-185-2 |[01- <30 Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit.
2119459211- 2, H319; STOT SE 3, H336;
47 EUHO066
romatyczne Mieszanina 5- 15 |Substancja
niesklasyfikowana jako
niebezpieczna
cykloheksan 110-82-7 203-806-2 7- 13 |Flam. Liq. 2, H225; Asp.

Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2,
H315; STOT SE 3, H336;
Aquatic Acute 1, H400,M=1;
Aquatic Chronic 1,

H410,M=1
Weglowodory, C11-C13, izoalkany, 920-901-0 [01- 1- 5 Asp. Tox. 1, H304; EUH066
<2% aromatyczne 2119456810-
40
fosforan(III) tris(nonylofenylu) 26523-78-4 [247-759-6 <0,05 Skin Sens. 1B, H317;

Aquatic Acute 1,
H400,M=10; Aquatic
Chronic 1, H410,M=10
Uwaga: Kazdy wpis w kolumnie #WE, ktory zaczyna si¢ od cyfr 6, 7, 8 lub 9 jest tymczasowym numerem zawartym w
wykazie udostgpnionego przez ECHA w oczekiwaniu na publikacj¢ oficjalnego numeru inwentarzowego WE dla substancji.
W sekcji 16 znajduje si¢ pelny tekst zwrotow H uzytych w powyzszej tabeli.

Informacje dotyczace najwyzszych dopuszczalnych ste¢zen i substancji PBT i vPvB znajduja si¢ w sekeji 8 1 12 karty
charakterystyki.

| SEKCJA 4: SrodKi pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
Drogi oddechowe
Jezeli objawy narazenia wystapia, wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze. Jezeli objawy podraznienia nie

ustepuja, wezwac lekarza.

Kontakt ze skora
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|3M(TM) Spray Adhesive 76 (PL 4439)

Umy¢ wodg z mydtem. Jezeli objawy narazenia wystapia, skontaktowac si¢ z lekarzem.

Kontakt z oczami
Wyptukaé¢ duza iloscia wody. Usunac¢ szkta kontaktowe. Nadal ptukaé. Jezeli objawy nie ustepuja, skontaktowac si¢ z
lekarzem.

W przypadku polkniecia:
Wyplukaé usta. Jezeli objawy podraznienia nie ustgpuja, wezwac lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Patrz Sekcja 11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym
Nie dotyczy.

| SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Uzy¢ srodkow gasniczych odpowiednich do gaszenia powstalego pozaru.

5.2. Szczegélne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina
Zamknigte pojemniki narazone na dziatanie ciepta lub ognia moga eksplodowac.

Niebezpieczne produkty rozpadu lub produkty uboczne

Substancja Warunki

Weglowodory Podczas spalania
formaldehyd Podczas spalania
tlenek wegla Podczas spalania
Dwutlenek wegla Podczas spalania

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Woda moze by¢ nieskutecznym srodkiem gasniczym, jednak pojemniki narazone na dziatanie ognia chtodzi¢ woda ze
wzgledu na mozliwo$¢ wybuchu. Nosi¢ pelne ubrania ochronne, w tym hetm, samodzielne, oddechowe aparaty oddechowe,
ptaszcz ochronny i spodnie, paski wokot ramion, talii i n6g, maske na twarz i ochronng powloke na odstonigtych obszarach

glowy.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznos$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ewakuowac¢ teren. Przechowywac¢ z dala od zrodet ciepta/iskrzenia/otwartego ognia/goracych powierzchni.

Palenie wzbronione. Uzywa¢ wylacznie nieiskrzacych narzgdzi. Przewietrzy¢ pomieszczenie. W przypadku duzego
rozlania lub wyciekéw w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wentylacje mechaniczng do rozproszenia lub
wyciag oparéw, zgodnie z zasadami higieny przemyslowej. Ostrzezenie! Silnik moze by¢ zrédlem zaptonu i spowodowac,
ze tatwopalne gazy lub opary w obszarze rozlania mogg si¢ zapali¢ lub eksplodowaé. Zapoznaj si¢ z innymi sekcjami karty
charakterystyki aby uzyska¢ informacje dotyczace ochrony zdrowia, ochrony drog oddechowych, wentylacji i sSrodkow
ochrony indywidualne;j.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia
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|3M(TM) Spray Adhesive 76 (PL 4439)

Jezeli to mozliwe, uszczelni¢ uszkodzony pojemnik i umiesci¢ w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z wentylacja
wywiewna, lub na zewnatrz do czasu dostarczenia odpowiedniego kontenera. Miejsce wycieku pokry¢ piang gasnicza.
Zaleca si¢ uzycie piany tworzacej film wodny (AFFF). Miejsce wycieku obwatowaé. Wyciek pokry¢ bentonitem,
wermikulitem lub innym nieorganicznym materiatem chlonnym. Miesza¢ z materialem chtonnym az wyciek bedzie suchy.
Pamigtaj, dodawanie materiatu pochtaniajacego nie eliminuje zagrozenia fizycznego, zdrowia lub srodowiska. Usuna¢
wyciek, uzywajac nieiskrzacych narzedzi. Umiesci¢ w metalowym pojemniku. Pozostatosci usunaé, stosujac odpowiedni
rozpuszczalnik wybrany przez odpowiednio przeszkolony personel. Zapozna¢ si¢ i zastosowac $rodki bezpieczenstwa
umieszczone na etykiecie rozpuszczalnika i w karcie charakterystyki. Szczelnie zamknaé pojemnik. Pozby¢ si¢ zebranego
materiatu tak szybko jak to mozliwe zgodnie z obowigzujacymi przepisami lokalnymi / regionalnymi / krajowymi /
mig¢dzynarodowymi.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Wigcej informacji znajduje si¢ w sekcji 8 1 sekcji 13

| SEKCJA 7: Post¢gpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Tylko do uzytku przemystowego/zawodowego. Nie przeznaczony do sprzedazy i uzywania na rynku konsumenckim. Nie
uzywac¢ w zamknietych pomieszczeniach lub w pomieszczeniach o matym ruchu powietrza. Przechowywac z dala od Zrodet
ciepta/iskrzenia/otwartego ognia/goracych powierzchni.

Palenie wzbronione. Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrodtem zaptonu. Nie przektuwac ani nie spalac,
nawet po zuzyciu. Nie wdychaé pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy. Nie wprowadzaé do oczu, na skore lub na
odziez. Nie je$é, nie pi¢ ani nie pali¢ podczas uzywania produktu. Doktadnie umy¢ po uzyciu. Unikaé kontaktu z
utleniaczami (np. chlor, kwas chromowy, itp.)

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé pojemnik szczelnie zamknigty. Chronié przed §wiatlem
stonecznym. Nie wystawia¢ na dzialanie temperatury przekraczajacej 50 °C/122 °F.

Przechowywac z dala od wszelkich zrdédet ciepta i ognia. Przechowywac z dala od kwaséw. Przechowywac z dala od
srodkow utleniajacych.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Zapozna¢ si¢ z informacjami, w sekcjach 7.1 1 7.2, dotyczacymi bezpiecznego postgpowania i warunkow magazynowania
produktu. Zapoznac¢ si¢ z informacjami w sekcji 8 dotyczacymi kontroli narazenia i sSrodkéw ochrony indywidualne;.

| SEKCJA 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Najwyzsze dopuszczalne st¢zenia
Jezeli sktadnik jest ujawniony w sekcji 3, ale nie pojawia si¢ w ponizszej tabeli - Najwyzsze dopuszczalne st¢zenia, to
warto$¢ nie jest dostgpna dla tego sktadnika.

Nazwa substancji Nr CAS Normatyw Wartos$¢ narazenia Dodatkowe informacje
higieniczny
cykloheksan 110-82-7 Ustalono NDS: 300 mg/m3; NDSCh: skéra
1000 mg/m3
eter dimetylowy 115-10-6 Ustalono NDS: 1000 mg/m3
octan metylu 79-20-9 Ustalono NDS: 250 mg/m3; NDSCh:
600 mg/m3

Ustalono : Warto$ci normatywow higienicznych ustalono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018
r. (Dz.U.2018.1286) w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.

NDS: najwyzsze dopuszczalne st¢zenie

NDSCh: najwyzsze dopuszczalne st¢zenie chwilowe

NDSP: najwyzsze dopuszczalne st¢zenie putapowe (progowe)
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|3M(TM) Spray Adhesive 76 (PL 4439)

Dopuszczalne wartoSci

biologiczne

Dopuszczalne wartosci biologiczne nie istnieja dla kazdego sktadnika wymienionego w sekcji 3 niniejszej karty
charakterystyki.

Zalecane procedury monitorowania:Informacje na temat zalecanych procedur monitorowania mozna uzyska¢ kontaktujac
si¢ z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy (CIOP)

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne $rodki kontroli

Nie pozostawia¢ w pomieszczeniach, gdzie moze wystapi¢ niedobor tlenu.  Zapewni¢ ogolng wentylacje wywiewna i/lub
lokalne systemy wentylacji wyciggowej aby utrzymywacé stezenia substancji ponizej warto$ci najwyzszych dopuszczalnych
stezen 1 kontrolowac ilos¢ wydzielanego pytu / dymu / gazu / mgly / par / rozpylonej cieczy. Jezeli wentylacja nie jest
wystarczajaca, stosowa¢ ochrone drog oddechowych.

8.2.2. Indywidualne $rodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
Ochrona oczu/twarzy

Wybierz i uzywaj ochrong oczu / twarzy w oparciu o wyniki oceny narazenia. Do ochrony oczu / twarzy sa zalecane:
gogle ochronne niezaparowujace.

Obowigzujgce normy/standardy
Stosuj ochron¢ oczu zgodnie z normg EN 166.

Ochrona skory/rak

Wybra¢ i nosi¢ r¢kawice i/lub odziez ochronna w celu ochrony przed kontaktem ze skora na podstawie oceny narazenia.
Skonsultowaé wybor srodkow ochrony indywidualnej z przedstawicielem producenta w celu wybrania odpowiedniego
materiatu.

Zaleca si¢ stosowanie rekawic ochronnych wykonanych z nastepujacych materiatlow:

Nazwa substancji Grubo$¢ (mm) Czas przebicia
Guma nitrylowa Brak danych Brak danych

Obowigzujgce normy/standardy
Uzy¢ rekawic ochronnych testowanych zgodnie z norma PN-EN 374

Ochrona drég oddechowych

Ocena narazenia moze by¢ potrzebna do podjgcia decyzji, czy respirator jest wymagany. Jezeli maska oddechowa jest
konieczna, uzy¢ maski jako czgé¢ petnej ochrony drég oddechowych. W oparciu o wyniki oceny narazenia, nalezy wybrac
jeden z ponizszych typdw respiratora w celu zmniejszenia narazenia przez drogi oddechowe:

Potmaska lub maska pelna oczyszczajaca powietrze odpowiednia do par organicznych i czastek.

Potmaska lub maska petna dostarczajgca powietrze.

W przypadku pytan dotyczacych przydatnosci do konkretnego zastosowania, nalezy skonsultowac si¢ z producentem
respiratora.

Obowiqzujgce normy/standardy
Uzy¢ sprzetu ochrony uktadu oddechowego zgodnie z norma PN-EN 140 lub PN-EN 136
Uzy¢ sprzetu ochrony uktadu oddechowego zgodnie z norma PN-EN 140 lub PN-EN 136: typ filtrow A i P

|SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne
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9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad

Stan fizyczny Ciecz

Barwa bezbarwny
Postacé: Aerozol
Zapach stodki zapach
Prég zapachu Brak danych
pH Nie dotyczy
Temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia Brak danych
Temperatura topnienia Nie dotyczy
Palnos$¢ (cialo stale, gaz) Nie dotyczy

Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajace

Nie sklasyfikowano
Nie sklasyfikowano

Temperatura zaplonu -42 °C

temperatura samozaplonu Brak danych
Granice wybuchowosci - dolna (LEL) Brak danych
Granice wybuchowosci - gérna (UEL) Brak danych
Preznos¢ par Brak danych

Gesto$¢ wzgledna 0,7 [Standard:-Woda=1]

Rozpuszczalnosé w wodzie Brak danych
Nierozpuszczlno$¢ w wodzie Brak danych
Wspolezynnik podzialu n-oktanol/woda Brak danych
Szybko$¢ parowania Brak danych
Gestosé par Brak danych
Temperatura rozkladu Nie dotyczy
Lepkosé Nie dotyczy
Gestosé 0,7 g/ml
9.2. Inne informacje
UE lotne zwiazki organiczne Brak danych
Zwiazki lotne 85-95%

|SEKCJA 10: Stabilno$¢ i reaktywno$¢

10.1. Reaktywnos¢

Produkt moze reagowaé w okreslonych warunkach z niektérymi substancjami - patrz pozostate podsekcje.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna
Stabilny.

10.3. Mozliwo§¢ wystepowania niebezpiecznych reakeji
Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unika¢
Ciepto
Zrodta iskrzenia i/lub otwarty ognien

10.5. Materialy niezgodne
Mocne kwasy

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu

Substancja
Nieznane

Warunki
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Odniesienie znajduje si¢ w rozdziale 5.2 dla niebezpiecznych produktoéw rozktadu podczas spalania.

| SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Ponizsze informacje moga si¢ nie zgodzi¢ z klasyfikacja UE w sekcji 2 i / lub klasyfikacja skladnikow w sekcji 3 jezeli
klasyfikacja poszczegolnych skladnikéw jest ustalona przez upowaznione organy. Ponadto dane przedstawione w
sekcji 11 sa oparte na zasadach obliczania UN GHS i klasyfikacji uzyskanych z oceny 3M.

11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Objawy narazenia

Na podstawie danych z badan i /lub informacji na temat skladnikéw, material ten moze wywola¢ nastepujace skutki
dla zdrowia:

Drogi oddechowe

Asfiksja (niedotlenienie) z nastgpujacymi objawami: przyspieszenie akcji serca i oddechu, senno$¢, bol gtowy, zaburzenia
koordynacji ruchow, nudno$ci, wymioty, utrata przytomnos$ci i zgon. Dlugotrwate lub powtarzajace si¢ narazenie moze
powodowac zaburzenia ze strony uktadu oddechowego z nastgpujacymi objawami: béle i zawroty gtowy, zaburzenia
roéwnowagi i koordynacji ruchéw, zaburzenia mowy, wydtuzenie czasu reakcji i utratg¢ przytomnosci. Moze powodowac
dodatkowe skutki dla zdrowia (patrz ponizej).

Kontakt ze skora
Umiarkowane dziatanie draznigce na oczy z nastgpujacymi objawami:: miejscowe zaczerwienienie, obrzek, swedzenie i
wysuszenie.

Kontakt z oczami
Umiarkowane dziatanie draznigce na oczy z nastgpujacymi objawami: zaczerwienienie spojowek, tzawienie, obrzek, bdl,
zaburzenia widzenia.

Droga pokarmowa
Potknigcie moze by¢ przyczyna podraznienia bton §luzowych uktadu pokarmowego z nastgpujacymi objawami: nudnosci,
wymioty, tkliwos¢, bol brzucha i biegunki. Moze powodowaé dodatkowe skutki dla zdrowia (patrz ponizej).

Dodatkowe skutki dla zdrowia:

Pojedyncze narazenie moze powodowa¢ dzialania na narzady docelowe:

Moga wystapi¢ zaburzenia o$rodkowego uktadu nerwowego(CNS) z nastgpujacymi objawami: bole i zawroty glowy,
sennos¢, rozkojarzenie, wydhuzenie czasu reakcji, zaburzenia mowy, zaburzenia koordynacji i utrata przytomnosci.

Dane toksykologiczne

Jesli sktadnik jest ujawnione w sekcji 3, ale nie pojawia si¢ w tabeli ponizej, albo brak jest danych dla punktu koncowego Iub

dane nie sg wystarczajace do klasyfikacji.

Toksycznos¢ ostra

Nazwa Droga Gatunek | Wartos¢
narazenia
Ogotem produktu Skora Brak danych, obliczone ATE>5 000 mg/kg
Ogotem produktu Droga Brak danych, obliczone ATE>5 000 mg/kg
pokarmowa
eter dimetylowy Wdychanie Szczur LC50 164 000 ppm
(4h)
octan metylu Skora Szczur LD50 > 2 000 mg/kg
octan metylu Wdychanie Szczur LC50 > 49 mg/l
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—pary (4 h)
octan metylu Droga Szczur LD50 > 5 000 mg/kg
pokarmowa
cykloheksan Skora Szczur LD50 > 2 000 mg/kg
cykloheksan Wdychanie Szczur LC50 > 32,9 mg/l
— pary (4h)
cykloheksan Droga Szczur LD50 6200 mg/kg
pokarmowa
Weglowodory, C11-C13, izoalkany, <2% aromatyczne Wdychanie LC50 oszacowano 20 - 50 mg/1
— pary
Weglowodory, C11-C13, izoalkany, <2% aromatyczne Skoéra Krolik LD50>5 000 mg/kg
Weglowodory, C11-C13, izoalkany, <2% aromatyczne Droga Szczur LD50 > 5 000 mg/kg
pokarmowa
fosforan(I1l) tris(nonylofenylu) Skora Krolik LD50 > 2 000 mg/kg
fosforan(I1I) tris(nonylofenylu) Droga Szczur LD50 19 500 mg/kg
pokarmowa
ATE = szacowana toksyczno$¢ ostra (acute toxicity estimate)
Dzialanie Zrace/draznigce na skére
Nazwa Gatunek | Wartosé
octan metylu Krolik Nie powoduje znaczacego podraznienia
cykloheksan Krolik Lagodne dzialanie draznigce
Weglowodory, C11-C13, izoalkany, <2% aromatyczne Krolik Minimalne dziatanie draznigce
fosforan(I1l) tris(nonylofenylu) Krolik Nie powoduje znaczgcego podraznienia
Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drazniace na oczy
Nazwa Gatunek | Wartosé
octan metylu Krolik Umiarkowane dziatanie draznigce
cykloheksan Krolik Lagodne dziatanie draznigce
Weglowodory, C11-C13, izoalkany, <2% aromatyczne Krolik Lagodne dzialanie draznigce
fosforan(I1l) tris(nonylofenylu) Krolik Nie powoduje znaczacego podraznienia
Dzialanie uczulajace na skére
Nazwa Gatunek | Warto$é
octan metylu Cziowiek | Nie sklasyfikowano
Weglowodory, C11-C13, izoalkany, <2% aromatyczne Swinka Nie sklasyfikowano
morska
fosforan(I1l) tris(nonylofenylu) Swinka Uczulajacy
morska

Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe

Dla sktadnika/sktadnikéw Zadne dane obecnie nie sg dostepne lub nie sg wystarczajace do klasyfikacji.

Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze

Nazwa Droga Wartos$¢

narazeni

a
eter dimetylowy In Vitro Nie jest mutagenny
eter dimetylowy In vivo Nie jest mutagenny
octan metylu In Vitro Nie jest mutagenny
octan metylu In vivo Nie jest mutagenny
cykloheksan In Vitro Nie jest mutagenny
cykloheksan In vivo Istnieja pozytywne dane, ale s niewystarczajace do

klasyfikacji

Weglowodory, C11-C13, izoalkany, <2% aromatyczne In Vitro Nie jest mutagenny
Weglowodory, C11-C13, izoalkany, <2% aromatyczne In vivo Nie jest mutagenny
fosforan(III) tris(nonylofenylu) In Vitro Nie jest mutagenny

Rakotworczos¢

Strona: 9 z

16



|3M(TM) Spray Adhesive 76 (PL 4439)

Nazwa Droga Gatunek | Wartos¢
narazenia

eter dimetylowy Przy Szczur Nie jest rakotworczy
wdychani
u

Weglowodory, C11-C13, izoalkany, <2% aromatyczne Nie Niedoste | Nie jest rakotworczy
okreslono | pne

fosforan(III) tris(nonylofenylu) Droga Szczur Nie jest rakotworczy
pokarmow
a

Szkodliwe dzialanie na rozrodczo$é

Nazwa Droga Wartos¢ Gatunek | Wyniki Czas trwania
narazeni narazenia
a
eter dimetylowy Przy Nie sklasyfikowano jako majacy wptyw | Szczur NOAEL podczas
wdychani | na rozrodczo$¢ i rozwoj 40 000 ppm organogenezy
u
cykloheksan Przy Nie sklasyfikowano jako majacy wptyw | Szczur NOAEL 24 2 generacja
wdychani | na kobiecg rozrodczos$¢ mg/l
u
cykloheksan Przy Nie sklasyfikowano jako majacy wptyw | Szczur NOAEL 24 2 generacja
wdychani | na meska rozrodczo$é mg/1
u
cykloheksan Przy Nie sklasyfikowano jako majacy wptyw | Szczur NOAEL 6,9 2 generacja
wdychani | na rozrodczos¢ i rozwoj mg/1
u
Weglowodory, C11-C13, izoalkany, <2% Nie Nie sklasyfikowano jako majacy wplyw | Niedostep | NOAEL Nie 1 generacja
aromatyczne okreslono | na kobieca rozrodczo$¢ ne dotyczy
Weglowodory, C11-C13, izoalkany, <2% Nie Nie sklasyfikowano jako majacy wptyw | Niedostep | NOAEL Nie 28 dni
aromatyczne okre$lono [ na meska rozrodczo$é ne dotyczy
Weglowodory, C11-C13, izoalkany, <2% Nie Nie sklasyfikowano jako majacy wptyw | Niedostep | NOAEL Nie W czasie
aromatyczne okreslono | na rozrodczo$é i rozwoj ne dotyczy ciazy
fosforan(I1I) tris(nonylofenylu) Droga Nie sklasyfikowano jako majacy wptyw | Szczur NOAEL 1 generacja
pokarmo na rozrodczo$¢ i rozwoj 1000
wa mg/kg/day
fosforan(IlI) tris(nonylofenylu) Droga Nie sklasyfikowano jako majacy wptyw | Szczur NOAEL 200 1 generacja
pokarmo na kobieca rozrodczo$¢ mg/kg/day
wa
fosforan(IlI) tris(nonylofenylu) Droga Nie sklasyfikowano jako majacy wptyw | Szczur NOAEL 1 generacja
pokarmo na meska rozrodczo$é 1000
wa mg/kg/day
Narzady docelowe
Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Nazwa Droga Narzady docelowe | Wartos¢é Gatunek | Wyniki Czas trwania
narazeni narazenia
a
eter dimetylowy Przy zaburzenia Moze powodowac sennos¢ lub Szczur LOAEL 30 minut
wdychani | o$rodkowego zawroty gtowy. 10 000 ppm
u uktadu nerwowego
eter dimetylowy Przy uczulenie uktadu Istnieja pozytywne dane, ale sa Pies NOAEL S minut
wdychani | sarcowo- niewystarczajace do klasyfikacji 100 000 ppm
u naczyniowego
octan metylu Przy zaburzenia Moze powodowac sennos¢ lub Ludzie i NOAEL
wdychani | o$rodkowego zawroty glowy. zwierzeta | Niedostepne
u uktadu nerwowego
octan metylu Przy Dziatanie draznigce | Moze powodowac podraznienie Ludzie i NOAEL
wdychani | na drogi oddechowe | drog oddechowych zwierzeta | Niedostepne
u
octan metylu Przy §lepota Nie sklasyfikowano NOAEL
wdychani Niedostepne
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u
octan metylu Droga zaburzenia Moze powodowaé senno$¢ lub NOAEL
pokarmo osrodkowego zawroty gtowy. Niedostepne
wa uktadu nerwowego
cykloheksan Przy zaburzenia Moze powodowac sennos¢ lub Ludzie i NOAEL
wdychani | o$rodkowego zawroty gtowy. zwierzgta | Niedostgpne
u uktadu nerwowego
cykloheksan Przy Dziatanie draznigce | Istnieja pozytywne dane, ale sa Ludzie i NOAEL
wdychani | na drogi oddechowe | niewystarczajace do klasyfikacji zwierzgta | Niedostgpne
u
cykloheksan Droga zaburzenia Moze powodowac sennos¢ lub Profesjon | NOAEL
pokarmo osrodkowego zawroty glowy. alna Niedostgpne
wa uktadu nerwowego opinia
Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
Nazwa Droga Narzady docelowe | Wartos¢ Gatunek | Wyniki Czas trwania
narazenia narazenia
eter dimetylowy Przy uktad krwiotworczy | Nie sklasyfikowano Szczur NOAEL 2 lata
wdychani 25 000 ppm
u
eter dimetylowy Przy watroba Nie sklasyfikowano Szczur NOAEL 30 tydzien
wdychani 20 000 ppm
u
octan metylu Przy uktad oddechowy Istnieja pozytywne dane, ale sa Szczur NOAEL 1,1 28 dni
wdychani niewystarczajace do klasyfikacji mg/1
u
octan metylu Przy uktad hormonalny | Nie sklasyfikowano Szczur NOAEL 6,1 28 dni
wdychani | uklad krwiotworczy mg/1
u | watroba | uktad
odpornosciowy |
nerki i/ lub pecherz
moczowy
cykloheksan Przy watroba Nie sklasyfikowano Szczur NOAEL 24 90 dni
wdychani mg/1
u
cykloheksan Przy narzad shuchu Nie sklasyfikowano Szczur NOAEL 1,7 90 dni
wdychani mg/l
u
cykloheksan Przy nerki i/ lub pecherz | Nie sklasyfikowano Krolik NOAEL 2,7 10 tydzien
wdychani | moczowy mg/1
u
cykloheksan Przy uktad krwiotworczy | Nie sklasyfikowano Mysz NOAEL 24 14 tydzien
wdychani mg/1
u
cykloheksan Przy obwodowy uktad Nie sklasyfikowano Szczur NOAEL 8,6 30 tydzien
wdychani | nerwowy mg/1
u
fosforan(I1I) Droga watroba Nie sklasyfikowano Szczur NOAEL 500 | 2 lata
tris(nonylofenylu) pokarmow mg/kg/day
a
fosforan(11I) Droga nerki i/ lub pecherz | Nie sklasyfikowano Szczur NOAEL 200 1 generacja
tris(nonylofenylu) pokarmow | moczowy mg/kg/day
a
fosforan(I1I) Droga uktad oddechowy Nie sklasyfikowano Szczur NOAEL 500 2 lata
tris(nonylofenylu) pokarmow mg/kg/day
a

Zagrozenie spowodowane aspiracja

Nazwa

Wartos¢

cykloheksan

Zagrozenie spowodowane aspiracja

Weglowodory, C11-C13, izoalkany, <2% aromatyczne

Zagrozenie spowodowane aspiracja

W przypadku dodatkowych pytan dotyczacych danych toksykologicznych dla tego meteriatu i/lub jego skladnikow

prosze¢ skontaktowac si¢ z 3M.
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| SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Ponizsze informacje moga si¢ nie zgodzié z klasyfikacja UE w sekcji 2 i / lub klasyfikacja skladnikow w sekcji 3 jezeli
klasyfikacja poszczegdlnych skladnikéw jest ustalona przez upowaznione organy. Ponadto informacje oraz dane
przedstawione w sekcji 12 sq oparte na zasadach obliczania UN GHS i klasyfikacji uzyskanych z oceny 3M.

12.1. Toksyczno$é

Brak danych doswiadczalnych dla produktu.

Nazwa substancji (CAS # Organizm Rodzaj Czas trwania (Badane Wyniki
badania wartosci
eter dimetylowy 115-10-6 Gtlupik Doswiadczalny 96 h Medialne stezenie |>4 100 mg/l
$miertelne
eter dimetylowy 115-10-6 Rozwielitki Dos$wiadczalny 48 h Medialne stgzenie |[>4 400 mg/1
efektywne
octan metylu 79-20-9 Glony Dos$wiadczalny 72 h Medialne stgzenie |>120 mg/l
efektywne
octan metylu 79-20-9 Rozwielitki Doswiadczalny 48 h Medialne stezenie |1 026,7 mg/l
efektywne
octan metylu 79-20-9 Glony Doswiadczalny 72h Brak zaleznosci 120 mg/1
stezenie-efekt
cykloheksan 110-82-7 Pimephales Dos$wiadczalny 96 h Medialne stgzenie [4,53 mg/l
promelas $miertelne
cykloheksan 110-82-7 Rozwielitki Dos$wiadczalny 48 h Medialne stezenie |0,9 mg/l
efektywne
Weglowodory, C11- 920-901-0 Zielone algi warto$¢ obliczona |72 h Medialne stgzenie [>1 000 mg/1
C13, izoalkany, <2% efektywne
aromatyczne
Weglowodory, C11- 920-901-0 Pstrag teczowy wartos$¢ obliczona (96 h Smiertelny poziom [>1 000 mg/1
C13, izoalkany, <2% 50%
aromatyczne
Weglowodory, C11- 920-901-0 Rozwielitki wartos$¢ obliczona (48 h Medialne stgzenie [>1 000 mg/1
C13, izoalkany, <2% efektywne
aromatyczne
Weglowodory, C11- 920-901-0 Zielone algi warto$¢ obliczona |72 h Brak zaleznosci 1 000 mg/1
C13, izoalkany, <2% stezenie-efekt
aromatyczne
Weglowodory, C11- 920-901-0 Rozwielitki Dos$wiadczalny 21 dni Brak zaleznosci 1 mg/l
C13, izoalkany, <2% stezenie-efekt
aromatyczne
fosforan(I1I) 26523-78-4 Inne skorupiaki warto$¢ obliczona [96 h Medialne stezenie |0,0215 mg/1
tris(nonylofenylu) efektywne
fosforan(I1I) 26523-78-4 Lasonog brzegowy |warto$¢ obliczona (28 dni Brak zaleznosci 0,004 mg/1
tris(nonylofenylu) stezenie-efekt
12.2. Trwalos$¢ i zdolno$¢ do rozkladu
Nazwa substancji Numer CAS (Rodzaj Czas Typ badania |Wyniki Metoda
badania trwania
eter dimetylowy 115-10-6 Doswiadczalny Fotolityczne 12.4 dni ( t 1/2) |Inne metody
Fotoliza pottrwanie (w
powietrzu)
eter dimetylowy 115-10-6 Doswiadczalny 28 dni Biologiczne 5 % wagowy |OECD 301D - zamkniety
Biodegradacja zapotrzebowanie na tygiel
tlen
octan metylu 79-20-9 Doswiadczalny 28 dni Biologiczne 70 % wagowy |OECD 301D - zamknigty
Biodegradacja zapotrzebowanie na tygiel
tlen
cykloheksan 110-82-7 Doswiadczalny Fotolityczne 4.14 dni ( t 1/2) [Inne metody
Fotoliza poltrwanie (w
powietrzu)
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cykloheksan 110-82-7 Doswiadczalny 28 dni Biologiczne 77 % OECD 301F
Biodegradacja zapotrzebowanie na |BZT/teoretyczn
tlen e BZT
Weglowodory, C11-C13,  1920-901-0 warto$¢ obliczona |28 dni Biologiczne 313 % OECD 301F
izoalkany, <2% Biodegradacja zapotrzebowanie na |BZT/teoretyczn
aromatyczne tlen e BZT
fosforan(I1I) 26523-78-4 Doswiadczalny Hydrolityczne 14 godzin (t Inne metody
tris(nonylofenylu) Hydroliza pottrwanie 1/2)
fosforan(I1I) 26523-78-4 Doswiadczalny 28 dni Biologiczne <4 % OECD 301D - zamknigty
tris(nonylofenylu) Biodegradacja zapotrzebowanie na |BZT/teoretyczn |tygiel
tlen e BZT
12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji
Nazwa substancji  [Cas No. Rodzaj Czas trwania |Typ badania |Wyniki Metoda
badania
eter dimetylowy 115-10-6 Dane nie sa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
dostegpne lub
niewystarczajace do
klasyfikacji
octan metylu 79-20-9 Doswiadczalny Log Kow 0.18 Inne metody
Biokoncentracja
cykloheksan 110-82-7 Dos$wiadczalny 56 dni Wspotczynnik 129 OECD 305E
BCE- karp bioakumulacji
Weglowodory, C11-C13, [920-901-0 Dane nie sa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
izoalkany, <2% dostepne lub
aromatyczne niewystarczajace do
klasyfikacji
fosforan(III) 26523-78-4 Dane nie sa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

tris(nonylofenylu)

dostepne lub
niewystarczajace do
klasyfikacji

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Prosimy o kontakt z producentem w celu uzyskania informacji.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Ten material nie zawiera zadnych substancji, ktore oceniono jako PBT lub vPvB

12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania

Brak danych

| SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Zawarto$¢/pojemnik usuwac zgodnie z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/mi¢dzynarodowymi przepisami.

Spali¢ w spalarni odpadéw. Obiekt musi by¢ zdolny do obshugi pojemnikéw aerozolowych. Puste pojemniki / beczki /

kontenery wykorzystywane do przewozenia i przenoszenia niebezpiecznych substancji chemicznych (substancji chemicznych

/ mieszanin / preparatow zaklasyfikowanych jako niebezpieczne zgodnie z obowigzujacymi przepisami) nalezy,
przechowywac i usuwac jako niebezpieczne odpady o ile nie okre$lono inaczej przez obowigzujace przepisy dotyczace
odpaddw. Skonsultyj si¢ z odpowiednimi organami regulacji w celu okres§lenia metod przetwarzania i usuwania.

Kodowanie odpadéw odbywa si¢ w oparciu o przewidywane zastosowanie produktu przez konsumenta. Sposéb likwidacji
zebranych odpadow uzgodni¢ z Wydziatem Ochrony Srodowiska Urzgdu Wojewddzkiego Iub Starostwa. Zuzyty produkt
przekaza¢ do upowaznionego odbiorcy odpadow.

Wspdlnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2006/12/WE i 94/62/WE, dyrektywa Rady
91/689/EWG. Krajowe akty prawne: Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm., Dz. U. 2001, Nr 63, poz. 638 z pdzn. zm.
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Sugerowany kod odpadu
080409* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
160504* Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierajace substancje niebezpieczne
200127* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice zawierajace substancje niebezpieczne

Sugerowany kod odpadu (opakowanie po produkcie)
150104 Opakowania z metali

| SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

YP-2080-6116-5

ADR/RID: UN1950, AEROZOLE, ilos ograniczona, 2.1, (E), Kod klasyfikacyjny ADR 5F.
KOD IMDG: UN1950, AEROSOLS, 2.1, IMDG-Code segregation code: NONE, LIMITED QUANTITY, EMS: FD,SU.
ICAO/IATA: UN1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1.

| SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Restrictions on the manufacture, placing on the market and use:
Substancja/e zawarta/e w tym produkcie podlega/ja / przepisom Rozporzadzenia REACH Zatgcznik XVII
OGRANICZENIA DOTYCZACE PRODUKCJI, WPROWADZANIA DO OBROTU I STOSOWANIA NIEKTORYCH
NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCII, MIESZANIN I WYROBOW. Uzytkownicy tego produktu sa zobowiazani do
przestrzegania ograniczen natozonych na nich przez powyzszy przepis.

Nazwa substancji Nr CAS

cykloheksan 110-82-7
Status ograniczenia: wymieniony w Zalaczniku XVII Rozporzadzenia REACH
Ograniczone zastosowania: Patrz Zatacznik XVII do Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 w sprawie warunkow ograniczen

Klasyfikacja wykonana w oparciu o metody okreslone w dyrektywie 1999/45/WE. Jeéli potrzebujesz dodatkowych informacji
prosze skontaktowac si¢ z producentem.

Regulacje prawne:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.11.63.322) z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikalidéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie
Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE 12000/21/WE(Dz.U.UE L136 z dnia 29 maja 2007 r) z p6zniejszymi zmianami. Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L353 z 31 grudnia 2008 roku) z pdzniejszymi zmianami. Rozporzadzenie Komisji (UE) NR
453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) z p6zniejszymi
zmianami. Rozporzadzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
detergentow z pdzniejszymi zmianami. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i
sposobu klasyfikacji substancji i preparatow chemicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1018). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z
dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociggéw oraz pojemnikow i zbiornikéw stuzacych do
przechowywania lub zawierajacych substancje stwarzajgce zagrozenie lub mieszaniny stwarzajace zagrozenie
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(Dz.U.2015.1368). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektdrych mieszanin (Dz. U. z 2012 1. poz.445) z pdzniejszymi
zmianami. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych, ktorych opakowania zaopatruje si¢ w zamknigcia utrudniajace otwarcie przez dzieci i
wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. z 2012 r. poz. 688) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla §rodkéw ochrony
indywidualnej (Dz.U.05.259.2173). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikoéw chemicznych (Dz.U.05.11.86). Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 (Dz.U.2014.817) w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy z poézniejszymi zmianami. Na szczeblu europejskim
dyrektywy 2000/39/WE, 2006/15/WE, 2009/161/WE. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie
substancji chemicznych, ich mieszanin, czynnikéw lub proceséw technologicznych o dziataniu rakotworczym lub
mutagennym w Srodowisku pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 890) z p6zniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz.U. z 2013 r.poz. 21) z p6zniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow
niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367) oraz oswiadczenie rzadowe z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wejscia w
zycie zmian do zalacznikow A i B do Umowy europejskiej dotyczacej migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 2015 poz. 882). Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. 2014 poz. 1923) z pdzniejszymi zmianami. Ustawa
z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013, poz. 888) z pdzniejszymi
zmianami. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627) z pézniejszymi
zmianami

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla tej mieszaniny nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego. Ocena bezpieczenstwa chemicznego dla
zawartych substancji mogta zosta¢ przeprowadzona przez rejestrujgcych substancje zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr
1907/2006, z pdzniejszymi zmianami.

| SEKCJA 16: Inne informacje

Wykaz stosowanych zwrotow H

EUHO066 Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowac wysuszanie lub pgkanie skory.
H220 Skrajnie tatwopalny gaz.

H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H229 Pojemnik pod ci$nieniem: moze wybuchnaé przy podgrzaniu.

H280 Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

H304 Potkniecie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ §miercia.
H315 Dziata draznigco na skorg.

H317 Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H336 Moze wywolywaé uczucie sennosci lub zawroty glowy.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Przyczyna aktualizacji:

Sekcja 1 - Informacja zostata usunigta.

Sekcja 1: Numer identyfikacyjny produktu - Informacja zostata zmodyfikowana.
Sekcja 01: Numery identyfikacyjne SAP - Informacja zostata dodana.

Sekcja 3: Sktad/informacja o sktadnikach - Informacja zostata dodana.

Sekcja 3: Sktad/informacja o sktadnikach - Informacja zostala usunigta.

Sekcja 8: Warto$ci narazenia - Informacja zostata zmodyfikowana.

Regulacja OEL - Informacja zostata zmodyfikowana.

Sekcja 9: Barwa - Informacja zostata dodana.

Sekcja 9: Zapach - Informacja zostata dodana.
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Sections 3 and 9: Odor, color, grade information - Informacja zostata usunicta.

Sekcja 9: Opis wlasnosci dla opcjonalnych wlasciwosci. - Informacja zostata zmodyfikowana.

Sekcja 11: Tabela zagrozenie spowodowane aspiracja - Informacja zostata zmodyfikowana.

Sekcja 11: Tabela rakotworczos¢ - Informacja zostata zmodyfikowana.

Sekcja 11: Tabela dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze - Informacja zostala zmodyfikowana.
Section 11: Health Effects - Inhalation information - Informacja zostata zmodyfikowana.

Sekcja 11: Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢ - informacja zostata dodana - Informacja zostata usunigta.
Sekcja 11: Tabela szkodliwe dzialanie na rozrodczo$¢ - Informacja zostata zmodyfikowana.

Sekcja 11: Tabela powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy - Informacja zostala zmodyfikowana.
Sekcja 11: Tabela dziatanie zrace/draznigce na skore - Informacja zostata zmodyfikowana.

Sekcja 11: Tabela dziatanie uczulajace na skére - Informacja zostata zmodyfikowana.

Sekcja 11: Tabela narzady docelowe — narazenie jednorazowe - Informacja zostata zmodyfikowana.
Sekcja 11: Tabela narzady docelowe — narazenie powtarzane - Informacja zostata zmodyfikowana.

Sekcja 15: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego - Informacja zostata zmodyfikowana.

Sekcja 15: Regulacje - Informacja zostata usunigta.

Sekcja 15: Informacja o ograniczeniach dotyczacych wytwarzania substancji. - Informacja zostata dodana.
Sekcja 16: Przepisy prawne - Informacja zostata zmodyfikowana.

Wszystkie dane zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki opieraja si¢ na aktualnym stanie naszej wiedzy. Kartg
opracowano na podstawie danych uzyskanych od producenta. Odbiorcy preparatu muszg bra¢ pod uwagg istniejace przepisy
prawne i inne uregulowania. 3M Poland Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty lub szkody
wynikajace z nieprawidlowego stosowania produktu. Ponadto niniejsza karta charakterystyki stuzy do przekazywania
informacji na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . Jesli jeste$ importerem tego produktu do Unii Europejskiej, ponosisz
odpowiedzialnos$¢ za wszystkie wymogi regulacyjne, w tym miedzy innymi za rejestracje/powiadomienia o produktach,
$ledzenie iloSci substancji i potencjalna rejestracj¢ substancji.

Karty charakterystyki sa dost¢pne w Internecie pod adresem: www.3M.pl/kartycharakterystyki
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