Puntas de prueba para multimetro ‘@

CARACTERISTICA
S

Kit de sondas con fusible de
Cable aislado de
silicona de alta puntas de prueba para
celidad multimetro RS Pro, con
| - fusible, 1000 CAT Il V, 600
custancias " CAT Il V.

guimicas, aceites y
abrasiones

Pinzas de cocodrilo
roscadas grandes

Se proporciona
proteccién contra

tirones en cada
extremo de los
cables.

Cada cable esta
equipado con un

fusible HRC de
500mA 1000V 50kA
A.

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de productos. Nuestra gama de productos
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ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas lideres sin
pagar un precio superior.

Descripcion del

Un juego de puntas de prueba con fusible de 1,2m mm de nuestra gama RS Pro que ofrece un alto
grado de proteccion al usuario al medir en circuitos de alta energia hasta 1000V CAT Il Los cables
estan disponibles con conectores macho 4mm rectos con cubierta retractil o con conectores macho
cubiertos en angulo recto. Prueba y medicién, tension de prueba, corriente, capacitancia y otros tipos
de pruebas

204-583 - Juego de puntas de prueba en angulo recto con fusible

204-599 - Tapdn recto retractil

Juego de terminales aislados finos 2627770 para usar con terminales de prueba protegidos por fusible
y juegos de puntas de prueba para multimetros.

Juego de sondas de linterna con cierre 2627786 para usar con terminales de prueba protegidos por
fusible y juegos de puntas de prueba para multimetros.

Especificaciones

Tipo de cable Kit de sonda con fusible
Tipo de conector Conector macho recto

Prueba y medicién, tensién de prueba, corriente,

Aplicacién capacitancia y otros tipos de pruebas

Especificaciones

Tensién de categoria de seguridad 600,1000V
Categoria de seguridad 600 CAT Il Vv, 1000 CAT Il V
Nivel de categoria de seguridad CAT

Especificaciones mecéanicas

Longitud del cable 1.2m

Especificaciones del entorno de
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/204583/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/204599/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2627770/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2627786/
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* Temperatura de funcionamiento min.:

_90 °C -10°C

Temperatura de funcionamiento o

maxima; 90 °C +150°C
Cumplimiento/Certificaciones 2011/65/UE y 2015/863
Se cumplen los estandares GS38
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