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LEVIGATRICE A NASTRO M12 FUEL™ 10 MM

La levigatrice a nastro piu leggera sul mercato, solo 1 Kg con batteria da
2 Ah.

Miglior bilanciamento e prestazioni rispetto alle macchine pneumatiche

Possibilita di selezionare due velocita per avere il massimo controllo in
tutte le applicazioni, dalla rimozione dei punti di saldatura fino all'inox,
alluminio e legno.

Possibilita di impostare la direzione del nastro per orientare le scintille /
trucioli

Si utilizza con una sola mano: perfetta per applicazioni in spazi stretti o =
sopra la testa

La testa puo ruotare di 360°

L'utensile permette il blocco del grilletto cosi da poter operare senza \
fatica anche per lungo tempo \\

Il nastro si cambia senza necessita di utensili
Le luci LED illuminano efficacemente |'area di lavoro

La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. || motore
brushless, I'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie
REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori

Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

LITHIUM™
Velocita a vuoto (giri/min) 0 - 7,200/ 0 - 14,500
LLunghezza nastro (mm) 330
== Velocita del nastro [m|min] 0-550/0-1110
| arghezza nastro (mm) 10
\ Kit incluso Fornito senza batterie, Fornito
¥ senza caricatore, Fornito senza
kitbox o borsa
Peso con il pacco batteria 1.2 (M12 B4)
% (EPTA) (ka)
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