INTERNET-DATENBLATT zu Artikelnummer 3000-32512-2100040 MTMURR
mh A ELEKTRONIK

stay connected

MIRO 6,2 steckbar Komplettmodul Optokoppler
IN:24 VDC -OUT: 24 VDC /6 A
Transistor 6 A

24V DC
Federkraftklemmen

Link zum Produkt
Abbildungen
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Abbildung stellvertretend

Eingang
Anschlussspannung - strom 24V DC (18..30 VAC/DC) - 9 mA
LED-Anzeige LED (gelb)

Allgemeine Daten

Prif-Isolationsspannung 50V
StoBspannungsfestigkeit 2.5kV
Schutzart IP20
Befestigungsart steckbar

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der gré Btmdglichen Sorgfalt erarbeitet.
Fir Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 01/16
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mhAm ELEKTRONIK
stay connected
AbmessungenH xB x T 93x6.2x75.6 mm
Temperaturbereich -25...450 °C
Ausgang
Schaltzeit EIN/AUS 15/31 ps
Schaltspannung 3..30vDC
Schaltstrom je Ausgang 10 mA..6 A
Restspannung (Ausgang geschaltet) max. 240 mV
Schaltfrequenz max. 500/50 Hz (ohm./ind.)

Kaufmannische Daten

Mindestbestellmenge 1
Ursprungsland Ccz
Zolltarifnummer 85365005

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der gré Btmdglichen Sorgfalt erarbeitet.
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