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Scheda Del Prodotto
N. di stock: 193-8693

Termometro IR con doppio punto laser, alta
temperatura con allarme LCD a colori

10

C€




Descrizione

Grazie per aver acquistato il Termometro IR. Questa unita & in grado di misurare la
temperatura senza contatto (a infrarossi) con il semplice tocco di un pulsante. Il puntatore
laser integrato aumenta la precisione del bersaglio, mentre i comodi pulsanti si combinano per
un funzionamento comodo e ergonomico.

| termometri infrarossi a contatto possono essere utilizzati per misurare la temperatura di
superfici di oggetti che non possono essere misurate con un termometro tradizionale (come
un oggetto in movimento, una corrente elettrica od oggetti difficilmente raggiungibili). )

L'uso appropriato e la cura di questo termometro forniranno anni di servizio affidabile.

Caratteristiche

© Funzione di rilevamento rapido

® Precise misurazioni senza contatto

© Doppio avvistamento laser

e Unica superficie piana, design moderno dell'alloggiamento
© Manutenzione automatica dei dati

o Interruttore °C/°F

* Emissivita regolabile digitalmente da 0,10 a 1,0

® Display della temperatura MAX

© Funzione di allarme visivo

e [ntervallo di selezione automatica e risoluzione del display 0,1°C (0,1°F)
© Blocco pulsante

® |mposta allarmi alti e bassi




1. Specifiche

Campo di temperatura

-50a 800 °C (-58°F ~ 1472°F)

D:S

20:1

Risoluzione del display

0.1°C (0.1°F) <1000, 1°F > 1000

-50~20°C (-58°F ~68°F)  +2.5°C(4.5°F)
20°C ~300°C (68°F~572°F)  +1.0% +1.0°C(1.8°F)

Precisione 300°C ~ 800°C (572°F ~ 1472°F) +1.5%
Presuppone una temperatura ambiente operativa da 23 a 25 °C
(da 73 a 77°F)

Ripetibilita -50 ~ 20°C(-58 ~ 68°F): +1.3°C (2.3°F)

20 ~ 800°C (68 ~ 1472°F): +0.5% or +0.5°C (0.9°F)

Tempo di risposta

150ms

Risposta spettrale

8~ 14um

Emissivita

Regolabile digitalmente da 0,10a 1,0

Indicazione dell'intervallo

L'LCD lo mostrera

Polarita

Automatico (nessuna indicazione per polarita positiva);
Segno meno (-) per polarita negativa

Laser a diodo

uscita < 1 mW, lunghezza focale 630
~ 670nm, prodotto laser di classe 2

Temp. Di funzionamento

Da 0a50°C (32 to 122°F)

Temperatura di stoccaggio

Da -10 a 60°C(14 to 140°F)

Umidita relativa

10% ~ 90%RH operativa, < 80%RH stoccaggio

Alimentazione

Batteria 9V, NEDA 1604A o IEC 6LR61, o equivalente

Sicurezza

"CE" Conforme a EMC

Nota:

Campo di visualizzazione: assicurarsi che |'obiettivo sia pii grande della dimensione del
punto dell'unita. Piu & minore il bersaglio, pit si dovrebbe essere vicino ad esso. Quando

I'accuratezza € critica, assicurati che I'obiettivo sia almeno due volte pit grande della

dimensione dello spot.




Valori di emissivita

Sostanza Ter.mlf:o. . Sostanza Emissivita termica
Emissivita

Asfalto Da0,902a0,98 Panno (nero) 0.98
Calcestruzzo 0.94 Pelle umana 0.98

Cemento 0.96 Schiuma Da0,75a0,80
Sabbia 0.90 Carbone (polvere) 0.96

Terra Da 0,92 a 0,96 Lacca Da 0,80 a 0,95
Acqua 0.92 to 0.96 Lacca (opaca) 0.97

Ghiaccio Da 0,96 a 0,98 Gomma (nero) 0.94

Bicchiere 0.83 Plastica Da0,85a0,95
Ceramica Da0,90a0,95 Legname 0.90

Ceramica Da0,90a 0,94 Carta Da 0,70 a 0,94
Marmo 0.94 Ossidi di cromo 0.81

Gesso Da0,80a0,90 Rame 0.78

Mortaio Da0,892a0,91 Ossidi di ferro Da0,78 20,82
Mattone Da 0,93 a 0,96 Tessile 0.90




