RS stock number 512-500

Technische Daten
Technical Data
Caracteristiques techniques

Nenndurchflud
Nominal fiow 40 I/mn
Debit nominal

Temperaturbereich
Temperagture ronge -10°C +100°C
Ploge thermgue d'utilisation

105

Filterfeinheit
Micron rating 10 Mkron
Micronnage

Filterflaeche
Fillerarec 955 cm~2
Surface fillrante

1521

Differenzdruckfeshigkeit
Collapse pressure
Resistance @ lo pression
afférentielle

1 bar

4p in bar
Materialien
Materials
Materiaux

04 Fillermaterial Glasfaservies
Filtermaterial Inorganic glass fiber
Materigu filtrant Fibre de verre

08

|d 10 Mikron

Metallteie Stanl verzink!
Metal parts Steel zinc plated
Toutes piéces melalliques  Acier - z»ngué
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Q in /min
; Dichtungen

Seals NBR (Perbunan)
nach / according to / conformement a 150 3968 Jaints d' élanchéité




