Data aktualizacji: 2019-10-09 Wersja: 1.2

ELECTROLUBE

THE SOLUTIONS PEOPLE

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Epoxy Resin ER2221- Part A

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006, Zatacznik 1, zmienionym. Rozporzadzenie Komisji (WE) numer
2015/830 z 28 maja 2015 roku.

|SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu Epoxy Resin ER2221- Part A

Numer produktu ER2221A, EER2221RP250G, EER2221K5K, ZE

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane Zywica.
Zastosowania odradzane Nie okreslono konkretnych zastosowan odradzanych.

1.3. Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki

Dostawca ELECTROLUBE. A division of HK WENTWORTH LTD
ASHBY PARK, COALFIELD WAY,
ASHBY DE LA ZOUCH, LEICESTERSHIRE LE65 1JR
UNITED KINGDOM
+44 (0)1530 419600
+44 (0)1530 416640
info@hkw.co.uk

1.4. Numer telefonu alarmowego

elefon alarmowy T+ godziny, dostarczone
Telefon al W PRZYPADKU POLACZENIA AWARYJNEGO: +48 22 307 3690 (24 godziny, d
przez Carechem 24)

|SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozef

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja (WE 1272/2008)
Zagrozenia fizyczne Nie sklasyfikowany

Zagrozenia dla zdrowia Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317
Zagrozenia dla Srodowiska Aquatic Chronic 2 - H411

2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

Haslo ostrzegawcze Uwaga
Zwroty wskazujgce rodzaj H315 Dziata draznigco na skore.
zagrozenia H319 Dziata draznigco na oczy.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.
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Zwroty wskazujgce Ssrodki
ostroznosci

Zawiera

Dodatkowe zwroty okreslajgce
$rodki ostroznosci

2.3. Inne zagroZenia

Wersja: 1.2

Epoxy Resin ER2221- Part A

P264 Doktadnie umyc¢ zanieczyszczong skére po uzyciu.

P280 Stosowac¢ rekawice ochronne/ odziez ochronng/ ochrone oczu/ ochrone twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA; Umy¢ duzg iloécig wody.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZzU: Ostroznie ptuka¢ woda przez
kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.
P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skéry lub wysypki: Zasiegng¢ porady/
zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

P501 Zawarto$¢/ pojemnik usuwac zgodnie z krajowymi przepisami.

Produkt reakgciji bisfenolu A z epichlorohydryng zywica epoksydowa (srednia masa
czasteczkowa < 700), 1,3-bis(2,3-epoksypropoksy)-2,2-dimetylopropan eter diglicydowy
glikolu neopentylowego

P261 Unika¢ wdychania par/ rozpylonej cieczy.

P272 Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.

P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P321 Zastosowac okreslone leczenie (patrz zalecenia medyczne na etykiecie).

P332+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory: Zasiegna¢ porady/ zgtosic sig¢ pod
opieke lekarza.

P337+P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegna¢
porady/ zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

P362+P364 Zanieczyszczong odziez zdjac¢ i wyprac przed ponownym uzyciem.

P391 Zebrac wyciek.

Produkt nie zawiera zadnych substanciji sklasyfikowanych jako PBT lub vPvB.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skiadnikach

3.2. Mieszaniny

Aluminium Hydroxide 30-60%

Numer CAS: 21645-51-2 Numer WE: 244-492-7 Numer rejestracji REACH: 01-
2119529246-39-XXXX

Klasyfikacja

Nie sklasyfikowany

tlenek cynku 10-30%

Numer CAS: 1314-13-2

Numer WE: 215-222-5 Numer rejestracji REACH: 01-
2119463881-32-XXXX

Wspdtczynnik M (toksycznos¢ ostra) = 1 Wspotczynnik M (toksycznosé

przewlekta) = 1

Klasyfikacja
Aquatic Acute 1 - H400
Agquatic Chronic 1 - H410
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Epoxy Resin ER2221- Part A

Produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryng zywica 10-30%
epoksydowa (srednia masa czasteczkowa < 700)

Numer CAS: 25068-38-6 Numer WE: 500-033-5 Numer rejestracji REACH: 01-
2119456619-26-XXXX

Klasyfikacja

Skin Irrit. 2 - H315

Eye Irrit. 2 - H319

Skin Sens. 1 - H317
Aquatic Chronic 2 - H411

1,3-bis(2,3-epoksypropoksy)-2,2-dimetylopropan eter 10-30%
diglicydowy glikolu neopentylowego

Numer CAS: 17557-23-2 Numer WE: 241-536-7

Klasyfikacja

Skin Irrit. 2 - H315
Skin Sens. 1-H317

Carbon Black <1%

Numer CAS: 1333-86-4 Numer WE: 215-609-9 Numer rejestracji REACH: 01-
2119384822-32-XXXX

Klasyfikacja
Nie sklasyfikowany

Alkylolammonium salt <1%
Numer CAS: 398475-96-2 Numer WE: 812-737-2

Wspotczynnik M (toksycznos¢ ostra) = 1 Wspotczynnik M (toksycznosé
przewlekta) = 1

Klasyfikacja

Skin Irrit. 2 - H315

Eye Irrit. 2 - H319
Aquatic Acute 1 - H400
Agquatic Chronic 1 - H410

Cykloheksanon <1%

Numer CAS: 108-94-1 Numer WE: 203-631-1 Numer rejestracji REACH: 01-
2119453616-35-XXXX

Klasyfikacja
Flam. Lig. 3 - H226
Acute Tox. 4 - H332

Opis zwrotéw wskazujgcych rodzaj zagrozenia podano w Sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis $rodkéw pierwszej pomocy
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Informacje ogodine

Wdychanie

Potkniecie

Kontakt ze skorg

Kontakt z oczami

Srodki ochronne dla os6b
udzielajgcych pierwszej
pomocy

Wersja: 1.2

Epoxy Resin ER2221- Part A

Natychmiast wezwac¢ pomoc medyczng. Pokaza¢ Karte Charakterystyki personelowi
medycznemu.

Przenies¢ osobe poszkodowang z dala od zrodta zanieczyszczenia. Przenies¢
poszkodowanego na swieze powietrze i zapewnic ciepto i odpoczynek w pozyc;ji
umozliwiajgcej oddychanie. Zapewni¢ droznosé drog oddechowych. Rozluzni¢ ciasng odziez,
taka jak kotnierz, krawat lub pasek. W przypadku trudnosci z oddychaniem, odpowiednio
przeszkolony personel moze udzieli¢ pomocy przez podanie tlenu. Utozy¢ nieprzytomnego w
pozycji bocznej ustalonej i upewni¢ sie, ze oddychanie jest mozliwe.

Dokfadnie wyptukac usta woda. Usung¢ wszelkie protezy. Podac kilka matych szklanek wody
lub mleka do picia. Przerwac jesli poszkodowany ma mdtosci, gdyz wymiotowanie moze by¢
niebezpieczne. Nie wywotywaé wymiotow bez nadzoru personelu medycznego. W przypadku
wystgpienia wymiotéw, glowa powinna by¢ utrzymywana nisko, tak aby wymiociny nie dostaty
sie do ptuc. Nigdy nie podawac nic doustnie osobie nieprzytomnej. Przenies¢
poszkodowanego na swieze powietrze i zapewnic ciepto i odpoczynek w pozyciji
umozliwiajgcej oddychanie. Utozy¢ nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnic sie,
ze oddychanie jest mozliwe. Zapewni¢ drozno$¢ drog oddechowych. Rozluzni¢ ciasna odziez,
taka jak kotnierz, krawat lub pasek.

Wazne! Natychmiast usung¢ substancje ze skéry. W przypadku rozwoju symptomow
uczulenia, zapewni¢ brak dalszego narazenia. Usunaé zanieczyszczenie wodg z mydtem lub
uznanym Srodkiem czyszczgcym. Zasiegnaé porady medycznej jesli objawy sg nasilone lub
utrzymujg sie po umyciu.

Natychmiast sptuka¢ duzg iloscig wody. Usunaé¢ szkta kontaktowe i otworzy¢ szeroko powieki.
Kontynuowa¢ ptukanie przez co najmniej 10 minut.

Personel ratowniczy powinien nosi¢ odpowiedni sprzet ochronny w kazdym przypadku. Jesli
podejrzewa sig, ze lotne zanieczyszczenia wcigz sg obecne w otoczeniu poszkodowanej
osoby, personel udzielajgcy pierwszej pomocy powinien zatozy¢ wtasciwa maske lub aparat
oddechowy z niezaleznym doptywem powietrza. Zmy¢ dokladnie woda zanieczyszczong
odziez przed usunieciem jej z poszkodowanego, lub zatozy¢ rekawice. Przeprowadzenie
sztucznego oddychania metodg usta-usta moze by¢ niebezpieczne dla pracownikow
udzielajgcych pomocy.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Informacje ogdine

Wdychanie
Potkniecie

Kontakt ze skérg

Kontakt z oczami

Dodatkowe informacje o zagrozeniu dla zdrowia - patrz Sekcja 11. Nasilenie opisanych
objawow bedzie réznic sie w zaleznosci od stezenia i czasu narazenia.

Dtugotrwate wdychanie wysokich stezen moze uszkodzi¢ uktad oddechowy.

Moze powodowac uczulenia lub reakcje alergiczne i os6b wrazliwych. Moze powodowaé
podraznienie.

Moze powodowac uczulenie lub reakcje alergiczng u oséb wrazliwych. Zaczerwienienie.
Dziata draznigco na skére.

Dziata draznigco na oczy.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Wskazéwki dla lekarza

Leczy¢ objawowo. Moze powodowac uczulenia lub reakcje alergiczne i os6b wrazliwych.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze Produkt nie jest fatwopalny. Gasic piang odporng na dziatanie alkoholu, dwutlenkiem wegla,

proszkiem gasniczym lub mgtg wodng. Uzywaé srodkéw gasniczych odpowiednich dla
palacych sie materiatdw w najblizszym otoczeniu.
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Epoxy Resin ER2221- Part A

Nieodpowiednie srodki Nie stosowaé strumienia wodnego do gaszenia pozaru, gdyz moze to rozprzestrzeni¢ pozar.
gasnicze

5.2. Szczegblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Szczegoblne zagrozenia Z powodu nadmiernego wzrostu cisnienia pojemniki mogg gwattownie pekaé lub wybuchac¢
przy podgrzaniu.

Niebezpieczne produkty Produkty rozkfadu termicznego lub spalania mogg zawiera¢ nastepujace substancje:
rozktadu Szkodliwe gazy lub opary.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Dziatania ochronne podczas Unika¢ wdychania gazéw i oparéw powstajacych w czasie pozaru. Ewakuowaé obszar.

gaszenia pozaru Pojemniki narazone na wysokg temperature schtadzac¢ zraszajgc wodg i usungc je z miejsca
pozaru, jesli mozna to zrobi¢ bezpiecznie. Chiodzi¢ pojemniki narazone na pozar jeszcze
dtugo po tym, gdy pozar zostanie ugaszony. Jesli wyciek sie nie zapalit, zrasza¢ wodg by
rozproszy¢ opary i ochrania¢ osobe powstrzymujaca wyciek. Unikaé¢ zrzutu do $rodowiska
wodnego. Kontrolowa¢ odptyw wody przez zebranie i przechowanie z dala od kanalizac;ji i
ciekow wodnych. Powiadomi¢ odpowiednie wiadze, jesli wystepuje ryzyko zanieczyszczenia
wody.

Specjalny sprzet ochronny dla Nosi¢ aparat oddechowy z niezaleznym doptywem powietrza i odpowiednie ubranie ochronne.
strazakéw Podstawowym stopniem ochrony przy wypadkach chemicznych sg ubrania strazackie zgodne
z Europejska Normg EN469 (wtaczajac hetmy, buty ochronne i rekawice).

SEKCJA 6: Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostrozno$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Osobiste srodki ostroznosci Nie podejmowac zadnego dziatania bez odpowiedniego szkolenia lub w przypadku
jakiegokolwiek niebezpieczenstwa. nie dopuszczac zbedny i niezabezpieczony personel z
dala od wycieku. Stosowac odziez ochronng zgodnie z informacjami w sekcji 8 niniejszej karty
charakterystyki. Przestrzega¢ srodkdéw ostroznosci opisanych w niniejszej karcie
charakterystyki. Umy¢ sie doktadnie po wykonywaniu prac przy wycieku. Zapewni¢ procedury
i szkolenie z odkazania awaryjnego i usuwania. Nie dotykac i nie wchodzi¢ na uwolniony
materiat. Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony Srodowiska

Srodki ostroznosci w zakresie Unikaé odprowadzania do $ciekdw, ciekéw wodnych lub do ziemi. Unikaé zrzutu do
ochrony Srodowiska Srodowiska wodnego. Duze ilosci: Nalezy poinformowaé odpowiednie wtadze w przypadku
zanieczyszczenia srodowiska ($ciekow, ciekdw wodnych, gleby lub powietrza).

6.3. Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Metody usuwania skazenia Stosowac odziez ochronng zgodnie z informacjami w sekcji 8 niniejszej karty charakterystyki.
Usung¢ niezwtocznie wyciek i usunaé bezpiecznie odpad. Zbliza¢ sie do wycieku z kierunkiem
wiatru. Mate ilosci: Jesli produkt jest rozpuszczalny w wodzie rozcienczy¢ wyciek wodg i
wytrze¢. Ewentualnie, jesli uwolniony produkt nie jest rozpuszczalny w wodzie zebra¢ przy
pomocy obojetnego materiatu chtonnego i umiesci¢ w odpowiednim pojemniku na odpady.
Duze ilosci: Jesli wycieku nie mozna powstrzymac, nalezy ewakuowac obszar. Sptukac
wyciek do zaktadowej oczyszczalni sciekdw, lub postepowacé w nastepujacy sposéb.
Zaabsorbowac¢ wyciek piaskiem, ziemig lub innym niepalnym materiatem. Umie$ci¢ odpady w
oznakowanych, zamknietych pojemnikach. Oczysci¢ zanieczyszczone przedmioty i teren
zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska. Zanieczyszczony absorbent moze
stanowic takie samo zagrozenie jak zebrany materiat. Sptuka¢ zanieczyszczony obszar duzg
iloscig wody. Umyc¢ sie doktadnie po wykonywaniu prac przy wycieku. Niebezpieczny dla
srodowiska. Nie wprowadzac¢ do kanalizacji. Odpady przekazywacé licencjonowanemu
zaktadowi unieszkodliwiania odpaddéw, zgodnie z wymogami lokalnych wtadz
odpowiedzialnych za gospodarke odpadami.
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6.4. Odniesienia do innych sekgcji

Odniesienia do innych sekgcji

Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej, patrz sekcja 8. Dodatkowe
informacje o zagrozeniu dla zdrowia - patrz Sekcja 11. Dodatkowe informacje na temat
zagrozen ekologicznych, patrz sekcja 12. Informacje dotyczgce postepowania z odpadami,
patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postgpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ostroznosci podczas
stosowania

Wskazéwki dotyczace ogéinej
higieny pracy

Przeczytac i stosowac sie do zalecen producenta. Stosowaé odziez ochronng zgodnie z
informacjami w sekgciji 8 niniejszej karty charakterystyki. Nie przechowywaé razem z
zywnoscia, napojami i paszami dla zwierzat. Obchodzi¢ sie z opakowaniami i pojemnikami
ostroznie, aby zminimalizowac wycieki. Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety, gdy nie
jest uzywany. Unika¢ tworzenia sie mgiet. Nie uzywac przed zapoznaniem sie i zrozumieniem
wszystkich srodkéw bezpieczehnstwa. Nie manipulowac uszkodzonymi opakowaniami bez
sprzetu ochronnego. Nie uzywaé ponownie pustych pojemnikow.

Umyc¢ niezwiocznie skore, jesli zostata zanieczyszczona. Zdjaé zanieczyszczong odziez.
Woyprac¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem. Nie jeS¢, nie pi¢ i nie pali¢
podczas uzywania produktu. Umyc¢ sie przed zakonczeniem kazdej zmiany, a takze przed
jedzeniem, paleniem i skorzystaniem z toalety. Codziennie przed opuszczeniem miejsca
pracy nalezy zmienia¢ odziez robocza.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Srodki ostroznosci dotyczace
magazynowania

Klasa sktadowania

Przechowywac z dala od materiatéw niekompatybilnych (patrz Sekcja 10). Przechowywaé
zgodnie z lokalnymi przepisami. Przechowywa¢ wytgcznie w oryginalnym opakowaniu.
Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety, w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywac pojemniki w pozycji pionowej. Zabezpieczy¢ pojemniki przed uszkodzeniem.
Wydzieli¢ obszar przechowywania, aby zapobiec zanieczyszczaniu gleby i wéd, w przypadku
wycieku. Pomieszczenie powinno mies szczelng, bezspoinowg i nienasigkliwg podtoge.

Przechowywanie odpowiednie dla réznorodnych materiatéw niebezpiecznych.

7.3. Szczegdblne zastosowanie(-a) koficowe

Szczegoblne zastosowanie(-a)
koricowe

Zastosowania zidentyfikowane dla tego produktu przedstawiono w sekgcji 1.2.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Najwyzsze dopuszczalne stezenia

Aluminium Hydroxide

Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie (8-godzinne): 2,5 mg/m? frakcja wdychalna

w przeliczeniu na Al

Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie (8-godzinne): 1,2 mg/m? frakcja respirabilna

w przeliczeniu na Al

tlenek cynku

Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie (8-godzinne): 5 mg/m? frakcja wdychalna
Najwyzsze dopuszczalne Stezenie Chwilowe (15-minutowe): 10 mg/m? frakcja wdychalna

w przeliczeniu na Zn
Carbon Black

Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie (8-godzinne): 4 mg/m? frakcja wdychalna

Cykloheksanon
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Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie (8-godzinne): 40 mg/m?
Najwyzsze dopuszczalne Stezenie Chwilowe (15-minutowe): 80 mg/m?

8.2. Kontrola narazenia

Sprzet ochronny

Stosowne techniczne srodki
kontroli

Ochrona oczu/twarzy

Ochrona rak

Pozostata ochrona skory i
ciata

Srodki higieny

Ochrona drég oddechowych

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. W celu okreslenia skutecznosci wentylacji niezbedny
moze by¢é monitoring osobisty, monitoring srodowiska pracy lub biologiczny lub inny sposéb
kontroli i/lub konieczno$¢ uzywania srodkéw ochrony drég oddechowych. W celu
zminimalizowania narazenia pracownikow nalezy stosowac przede wszystkim zamkniete
systemy, lokalng wentylacje wywiewng i inne $rodki kontroli. Sprzet ochrony osobistej musi
by¢ stosowany wytacznie wtedy, gdy narazenie pracownika nie moze by¢ odpowiednio
kontrolowane przez techniczne srodki kontroli. Zapewni¢ by srodki ochrony byty regularnie
sprawdzane i konserwowane. Zapewnic by operatorzy byli przeszkoleni, by minimalizowac¢
narazenie.

Okulary ochronne zgodne z zatwierdzong normg powinny by¢ noszone, jesli ocena ryzyka
wskazuje, ze kontakt z oczami jest mozliwy. Sprzet ochrony osobistej oczu i twarzy powinny
by¢ zgodne z Normg Europejskg EN166. Nosi¢ $cisle dopasowane okulary ochronne
chronigce przed rozpryskami lub ostone twarzy. Jesli wystepuje zagrozenie inhalacjg, moze
by¢ wymagana maska petnotwarzowa.

Nieprzepuszczalne rekawice chemoodporne zgodne z zatwierdzonymi standardami powinny
by¢ noszone jesli ocena ryzyka wskazuje, ze kontakt ze skorg jest mozliwy. Odpowiednie
rekawice powinny by¢ dobrane po konsultacji z dostawca/producentem rekawic, ktéry moze
dostarczy¢ informacji o czasie przebicia materiatu rekawic. W celu ochrony dfoni przed
chemikaliami, rekawice powinny spetnia¢ wymagania Normy Europejskiej EN374. Biorac pod
uwage informacje podane przez producenta rekawic, nalezy sprawdzaé w czasie uzywania
rekawic czy zachowujg swoje wtasciwosci ochronne i zmienic¢ je gdy tylko wiasciwosci te
ulegng pogorszeniu. Zaleca sie czeste zmiany.

Odpowiednie obuwie i dodatkowa odziez ochronna zgodna z zatwierdzonymi normami muszg
by¢ noszone, jesli ocena ryzyka wskazuje, ze zanieczyszczenie skory jest mozliwe.

Udostepnic¢ natrysk do przemywania oczu i prysznic bezpieczenstwa. Zanieczyszczonej
odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy. Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed
ponownym uzyciem. Codziennie czysci¢ sprzet i miejsce pracy. Procedury dotyczace higieny
osobistej powinny by¢ wdrozone. Umy¢ sie przed zakonczeniem kazdej zmiany, a takze przed
jedzeniem, paleniem i skorzystaniem z toalety. Nie je$¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas
stosowania produktu. Powinny byé¢ przeprowadzane profilaktyczne przemystowe badania
lekarskie. Ostrzec personel sprzatajacy o wszelkich niebezpiecznych wtasciwosciach
produktu.

Ochrona drég oddechowych zgodna z zatwierdzonymi normami muszg by¢ noszone, jesli
ocena ryzyka wskazuje, ze wdychanie zanieczyszczen jest mozliwe. Nalezy upewnic¢ sie, ze
caty sprzet ochrony drég oddechowych jest odpowiedni do danego zastosowania i czy
posiada znak "CE". Upewnij sie, ze maska przylega $cisle i filtr jest wymieniany regularnie.
Wktady filtrowe gazowe i kombinowane powinny spetnia¢ Europejskg Norme EN14387. Maski
petnotwarzowe z wymiennymi wktadami filtrujgcymi powinny by¢ zgodne z Norma Europejska
EN136. Pétmaska lub ¢wierémaska z wymiennym wktadem powinna by¢ zgodna z
Europejskg Normg EN140.
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Kontrola narazenia
Srodowiska
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Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety, gdy nie jest uzywany. Emisje z urzgdzen
procesowych i wentylacyjnych powinny by¢ sprawdzane w celu okreslenia ich zgodnosci z
wymogami prawa o ochronie srodowiska. W niektérych przypadkach pochtaniacze oparéw,
filtry lub inne modyfikacje techniczne urzadzen procesowych mogg by¢ konieczne, by obnizyé
emisje do akceptowalnego poziomu.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad

Kolor

Zapach

Prég zapachu
pH

Temperatura
topnienia/krzepniecia

Poczgtkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

Temperatura zaptonu
Szybkos¢ parowania
Wspdiczynnik parowania
Palnosc (ciata statego, gazu)

Gérna/dolna granica palno$ci
lub gérna/dolna granica
wybuchowosci

Inne wlasciwosci zwigzane z
palnoscig

Preznos¢ par

Gestosé par

Gestosé wzgledna
Gestosé nasypowa
Rozpuszczalno$é
Wspdlczynnik podziatu
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu
Lepkosé

Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajgce

9.2. Inne informacje

Ciecz.
Czarny.

Nie sg znane.
Niedostepne.
Niedostepne.

Niedostepne.

Niedostepne.

Niedostepne.
Niedostepne.
Niedostepne.
Niedostepne.

Niedostepne.

Niedostepne.

Niedostepne.

Niedostepne.

Niedostepne.

2.00 kg/l

Niedostepne.

Niedostepne.

Niedostepne.

Niedostepne.

8000 mPa s @ 23°C/73.4°F
Nie uznawany za wybuchowy.

Nie spetnia kryteriow klasyfikaciji jako utleniajacy.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé
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10.1. Reaktywno$¢

Reaktywnosé W celu uzyskania dalszych informacji, patrz inne podsekcje tej sekciji .

10.2. Stabilno$é chemiczna

Stabilnos¢ Stabilny w normalnej temperaturze otoczenia oraz podczas stosowania zgodnie z
zaleceniami. Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania.

10.3. Mozliwo$é wystepowania niebezpiecznych reakcji

Mozliwo$¢ wystepowania Nie znane sg zadne potencjalnie niebezpieczne reakcje.
niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢

Warunki, ktérych nalezy Nieznane sg warunki, ktére mogg doprowadzi¢ do sytuacji niebezpiecznych.
unikaé

10.5. Materialy niezgodne

Materiaty niezgodne Zaden konkretny materiat lub grupa materiatéw nie powinny reagowaé z produktem
powodujac niebezpieczng sytuacje.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Niebezpieczne produkty Nie rozktada sie podczas uzywania i przechowywania zgodnie z zaleceniami. Produkty
rozkiadu rozktadu termicznego lub spalania mogg zawiera¢ nastepujgce substancje: Szkodliwe gazy
lub opary.

|SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczgce skutkéw toksykologicznych

Toksycznos$é ostra — droga pokarmowa

Uwagi (droga pokarmowa W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
LDso)

Toksyczno$¢ ostra — przez skére

Uwagi (przez skorg LDso) W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Toksyczno$é ostra — przez wdychanie

Uwagi (przez wdychanie LCso) W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie zrace/draznigce na skére

Wyniki badan na zwierzetach Draznigcy.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Powazne uszkodzenie Dziata draznigco na oczy.
oczu/dziatanie draznigce na
oczy

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe

Dziatanie uczulajgce na drogi W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
oddechowe

Dziatanie uczulajgce na skoére

Dziatanie uczulajgce na skére Moze powodowac¢ uczulenie lub reakcje alergiczng u oséb wrazliwych.

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

Dziatanie mutagenne - in vitro W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Rakotwoérczosé
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W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Zawiera substancje, ktéra moze by¢ potencjalnie rakotworcza. IARC Grupa 2B Mozliwie
rakotworcze dla cztowieka.

Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$¢

Dziatanie szkodliwe na
rozrodczo$¢ - ptodnosé

Dziatanie szkodliwe na
rozrodczo$¢ - rozwoj

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

STOT - narazenie
jednorazowe

Niesklasyfikowany jako dziatajgcy toksycznie na narzady docelowe przy narazeniu
jednorazowym.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie

STOT - wielokrotne narazenie Niesklasyfikowany jako dziatajgcy toksycznie na narzady docelowe przy narazeniu

powtarzanym.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

Zagrozenie spowodowane

aspiracjg

Informacje ogdine
Wdychnie

Spozycie

Kontakt ze skorg

Kontakt z oczami
Droga narazenia
Narzady docelowe

Postepowanie medyczne

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Nasilenie opisanych objawow bedzie rézni¢ sie w zaleznosci od stezenia i czasu narazenia.
Dtugotrwate wdychanie wysokich stezeh moze uszkodzi¢ uktad oddechowy.

Moze powodowacé uczulenia lub reakcje alergiczne i 0s6b wrazliwych. Moze powodowac
podraznienie.

Moze powodowac uczulenie lub reakcje alergiczng u oséb wrazliwych. Zaczerwienienie.
Dziata draznigco na skore.

Dziata draznigco na oczy.
Spozycie Inhalacyjnie Kontakt ze skérg i/lub oczami
Brak okreslonych narzadéw docelowych.

Choroby skory i alergie.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Toksycznosé

Aquatic Chronic 2 - H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate
skutki.

12.2. Trwato$¢ i zdolno$é do rozktadu

Trwatos¢ i zdolno$¢ do
rozktadu

Zdolnos$¢ produktu do rozktadu nie jest znana.

12.3. Zdolnosé do bioakumulaciji

Zdolno$¢ do bioakumulaciji

Wspobiczynnik podziatu

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Mobilnosé

Brak danych dotyczacych bioakumulaciji.

Niedostepne.

Brak dostepnych danych.
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12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Inne dziatania niepozadane

Brak znanych zagrozen.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Informacje ogdine

Metody usuwania odpadéw

Wytwarzanie odpadéw powinno by¢ unikane lub minimalizowane, jesli to tylko mozliwe. Uzyé
ponownie lub odzyska¢ produkt zawsze, kiedy to mozliwe. Usuwac produkt i jego opakowanie
w sposob bezpieczny. Usuwanie produktu, roztworéw procesowych, pozostatosci i produktow
ubocznych powinno byé zawsze w zgodzie z wymogami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi utylizacji odpaddéw oraz z wymogami lokalnych wtadz. Podczas prac z odpadami,
nalezy bra¢ pod uwage $rodki ostroznosci zalecane przy obchodzeniu si¢ z produktem.
Nalezy zachowac ostrozno$¢ podczas operowania opréznionymi pojemnikami, ktore nie
zostaty doktadnie wyczyszczone lub wyptukane. Puste pojemniki lub ich wktadki moga
zawierac resztki produktu i tym samym mogg by¢ niebezpieczne.

Nie wprowadza¢ do kanalizacji. Nadmiar produktéw i te, ktére nie moga by¢ odzyskane w
licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpaddw nalezy usung¢. Odpady, pozostatosci,
puste pojemniki, zuzyte ubrania robocze i zanieczyszczone materiaty czyszczgce powinny
by¢ zebrane w wyznaczonych pojemnikach i oznakowane zgodnie z ich zawarto$cig. Spalenie
lub sktadowanie powinno by¢ rozwazone dopiero wtedy, gdy nie ma mozliwosci recyklingu.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Ogodlne

14.1. Numer UN (numer ONZ)

Numer UN (ADR/RID)
Numer UN (IMDG)
Numer UN (ICAQO)
Numer UN (ADN)

W celu uzyskania informac;ji o ilodciach ograniczonych i ograniczeniach w tadunku, nalezy
przeanalizowa¢ stosowna dokumentacje z wykorzystaniem danych przedstawionych w
niniejszej sekc;ji.

3082
3082
3082
3082

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

Prawidiowa nazwa
przewozowa (ADR/RID)

Prawidiowa nazwa
przewozowa (IMGD)

Prawidlowa nazwa
przewozowa (ICAO)

Prawidiowa nazwa
przewozowa (ADN)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CONTAINS zinc oxide,
Reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number average molecular
weight < 700) )

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CONTAINS zinc oxide,
Reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number average molecular
weight < 700) )

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CONTAINS zinc oxide,
Reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number average molecular
weight < 700) )

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CONTAINS zinc oxide,
Reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number average molecular
weight < 700) )

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Klasa ADR/RID
kod klasyfikacyjny ADR/RID

9
M6
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Etykiety ADR/RID
Klasa IMDG
Klasa/dziat ICAO

© © ©o o

Klasa ADN

Etykiety transportowe

O

14.4. Grupa pakowania

ADR/RID grupa pakowania |
IMDG grupa pakowania |
ICAO grupa pakowania Il
ADN grupa pakowania |

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska

Substancja niebezpieczna dla srodowiska/zanieczyszczajaca morze

14.6. Szczegdine srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Transportowac¢ zawsze w zamknietych, zabezpieczonych pojemnikach, w pozycji pionowej. Upewni¢ sig, ze osoby
transportujace produkt wiedzg jak postepowac w razie wypadku lub rozlania.

EmS F-A, S-F

Kategoria transportu ADR 3

Awaryjny kod dziatania *3Z
Numer rozpoznawczy 90

zagrozenia (ADR/RID)

Kod ograniczen przewozu (E)
przez tunele

14.7. Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Transport luzem zgodnie z Nie dotyczy.
zatacznikiem Il do konweng;ji

MARPOL 73/78 i kodeksem

IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
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Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006

r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH) (z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Komisji (WE) numer 2015/830 z 28 maja 2015 roku.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008

r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (z p6zniejszymi
zmianami).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata przeprowadzona.

Wykazy
UE (EINECS/ELINCS)

Zaden ze sktadnikéw nie jest wymieniony ani wytgczony.

|SEKCJA 16: Inne informacje

Skroty i akronimy stosowane
w karcie charakterystyki

Wyjasnienie kodéw
klasyfikaciji i akroniméw

Procedury klasyfikacji zgodnie
z Rozporzgdzeniem (WE)
1272/2008

Zalecenia dotyczgce szkolen

Wydany przez
Data aktualizaciji
Wersja

Numer Karty charakterystyki

ADR: Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych.

ADN: Europejskie porozumienie w sprawie migdzynarodowych przewozow materiatow
niebezpiecznych srédlgdowymi drogami wodnymi.

RID: Europejskiej w Regulaminie migdzynarodowego przewozu kolejami towarow
niebezpiecznych koleja.

IATA: Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych.

ICAO: Instrukcje techniczne dotyczace bezpiecznego transportu lotniczego towarow
niebezpiecznych.

IMDG: Miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych.

CAS: Chemical Abstracts Service.

ATE: Oszacowanie toksycznosci ostrej.

LC50: Stezenie smiertelne dla 50% populacji badawcze;j.

LD50: Dawka s$miertelna dla 50% populacji badawczej (mediana dawki $miertelne;j).
ECso: Efektywne stezenie substancji powodujgce reakcje na poziomie 50% maksymalnej
wartosci.

PBT: Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna.

vPvB: Bardzo trwaly i wykazujacy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacii.

Eye Irrit. = Dziatanie drazniace na oczy

Skin Irrit. = Dziatanie drazniace na skoére

Skin Sens. = Dziatanie uczulajace na skore

Aquatic Chronic = Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego (przewlekle)

Skin Irrit. 2 - H315: Eye Irrit. 2 - H319: Skin Sens. 1 - H317: : Metoda obliczeniowa. Aquatic
Chronic 2 - H411: : Metoda obliczeniowa.

Przeczytac¢ i stosowac sie do zalecen producenta. Produkt powinien by¢ stosowany wylgcznie

przez przeszkolony personel.
Emily Kirk

2019-10-09

1.2

2041
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Petne brzmienie zwrotéw H H226 tatwopalna ciecz i pary.
H315 Dziata draznigco na skore.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Niniejsze informacje odnoszg sie wytgcznie do tego produktu i moga nie by¢ odpowiednie dla tego produktu w potaczeniu z
innymi produktami lub w innym procesie. Podane informacje opieraja sie na aktualnym stanie wiedzy oraz sg stosowne i
rzetelne w dniu wydania. Jednakze nie udziela sie gwarancji co do precyzyjnosci, rzetelnosci czy kompletnosci informacii.
Odpowiedzialnoscig uzytkownika jest zapewnienie stosownych informacji odpowiednich dla jego zastosowania.
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ELECTROLUBE

THE SOLUTIONS PEOPLE

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Epoxy Resin ER2221- Part B

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006, Zatacznik 1, zmienionym. Rozporzadzenie Komisji (WE) numer
2015/830 z 28 maja 2015 roku.

|SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu Epoxy Resin ER2221- Part B

Numer produktu ER2221B, EER2221RP250G, EER2221K5K, ZE

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane Utwardzacz.

Zastosowania odradzane Nie okreslono konkretnych zastosowan odradzanych.

1.3. Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki

Dostawca ELECTROLUBE. A division of HK WENTWORTH LTD
ASHBY PARK, COALFIELD WAY,
ASHBY DE LA ZOUCH, LEICESTERSHIRE LE65 1JR
UNITED KINGDOM
+44 (0)1530 419600
+44 (0)1530 416640
info@hkw.co.uk

1.4. Numer telefonu alarmowego

elefon alarmowy T+ godziny, dostarczone
Telefon al W PRZYPADKU POLACZENIA AWARYJNEGO: +48 22 307 3690 (24 godziny, d
przez Carechem 24)

|SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozef

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja (WE 1272/2008)
Zagrozenia fizyczne Nie sklasyfikowany

Zagrozenia dla zdrowia Acute Tox. 4 - H302 Skin Corr. 1B - H314 Eye Dam. 1 - H318 Skin Sens. 1 - H317 STOT SE
2-H371 STOT RE 2 - H373

Zagrozenia dla srodowiska Aquatic Chronic 2 - H411

2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

AU

Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo
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Zwroty wskazujgce rodzaj
zagrozenia

2Zwroty wskazujgce $rodki
ostroznosci

Zawiera

Dodatkowe zwroty okreslajgce
$rodki ostrozno$ci

2.3. Inne zagrozenia

Wersja: 1.2

Epoxy Resin ER2221- Part B

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H371 Moze powodowac¢ uszkodzenie narzadow .

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzgdéw poprzez dtugotrwate lub narazenie
powtarzane.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

P280 Stosowac rekawice ochronne/ odziez ochronna/ ochrone oczu/ ochrone twarzy.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptukac¢ usta. NIE wywotywaé wymiotow.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub
wynies¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego
oddychania.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez
kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.
P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skoéry lub wysypki: Zasiegng¢ porady/
zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

P501 Zawartosé/ pojemnik usuwaé zgodnie z krajowymi przepisami.

3,3-Sulphonyldianiline, 3-aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloamina, 1,3-
Cyclohexanedimethanamine

P260 Nie wdychac¢ par/ rozpylonej cieczy.

P261 Unika¢ wdychania par/ rozpylonej cieczy.

P264 Doktadnie umyc¢ zanieczyszczong skére po uzyciu.

P270 Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

P272 Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.

P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P301+P312 W PRZYPADKU POLKNIECIA: W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac¢
sie z OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloscig wody.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast
zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez. Sptukac skore pod strumieniem wody lub prysznicem.
P308+P311 W przypadku narazenia lub stycznosci: Skontaktowaé sie z OSRODKIEM
ZATRUC/ lekarzem.

P310 Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem.

P314 W przypadku ztego samopoczucia zasiegnag¢ porady/ zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
P321 Zastosowac okreslone leczenie (patrz zalecenia medyczne na etykiecie).
P362+P364 Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wyprac przed ponownym uzyciem.

P363 Wyprac zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

P391 Zebrac wyciek.

P405 Przechowywaé pod zamknieciem.

Produkt nie zawiera zadnych substancji sklasyfikowanych jako PBT lub vPvB.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skiadnikach

3.2. Mieszaniny
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3,3-Sulphonyldianiline
Numer CAS: 599-61-1

Numer WE: 209-967-5

30-60%

Klasyfikacja

Acute Tox. 4 - H302
STOT SE 2 - H371
STOT RE 2 - H373
Aquatic Chronic 2 - H411

3-aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloamina

Numer CAS: 2855-13-2

Numer WE: 220-666-8

30-60%

Numer rejestracji REACH: 01-
2119514687-32-XXXX

Klasyfikacja

Acute Tox. 4 - H302
Acute Tox. 4 - H312

Skin Corr. 1B - H314
Eye Dam. 1 - H318

Skin Sens. 1 - H317
Aquatic Chronic 3 - H412

1,3-Cyclohexanedimethanamine
Numer CAS: 2579-20-6

Numer WE: 219-941-5

5-10%

Klasyfikacja

Acute Tox. 4 - H302
Acute Tox. 4 - H312

Skin Corr. 1B - H314
Eye Dam. 1 - H318
Agquatic Chronic 3 - H412

ksylen
Numer CAS: 1330-20-7

Numer WE: 215-535-7

<1%

Numer rejestracji REACH: 01-
2119488216-32-XXXX

Klasyfikacja

Flam. Lig. 3 - H226

Acute Tox. 4 - H312
Acute Tox. 4 - H332
Skin Irrit. 2 - H315

Opis zwrotéw wskazujgcych rodzaj zagrozenia podano w Sekgcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkoéw pierwszej pomocy

Informacje ogéine Natychmiast wezwa¢ pomoc medyczng. Pokazac Karte Charakterystyki personelowi
medycznemu. Oparzenia chemiczne muszg byc¢ leczone przez lekarza.
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Wdychanie

Potkniecie

Kontakt ze skérg

Kontakt z oczami

Srodki ochronne dla os6b
udzielajacych pierwszej
pomocy

Wersja: 1.2

Epoxy Resin ER2221- Part B

Przenies¢ osobe poszkodowang z dala od zrodta zanieczyszczenia. Przenie$¢
poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ ciepto i odpoczynek w pozyciji
umozliwiajgcej oddychanie. Zapewni¢ droznos¢ drég oddechowych. Rozluznié ciasng odziez,
takg jak kotnierz, krawat lub pasek. W przypadku trudnosci z oddychaniem, odpowiednio
przeszkolony personel moze udzieli¢ pomocy przez podanie tlenu. Utozy¢ nieprzytomnego w
pozycji bocznej ustalonej i upewnic sie, ze oddychanie jest mozliwe.

Dokfadnie wyptukac usta woda. Usung¢ wszelkie protezy. Podac kilka matych szklanek wody
lub mleka do picia. Przerwac jesli poszkodowany ma mdtosci, gdyz wymiotowanie moze by¢
niebezpieczne. Nie wywotywaé wymiotow bez nadzoru personelu medycznego. W przypadku
wystgpienia wymiotéw, glowa powinna by¢ utrzymywana nisko, tak aby wymiociny nie dostaty
sie do ptuc. Nigdy nie podawac nic doustnie osobie nieprzytomne;j. Przeniesé
poszkodowanego na swieze powietrze i zapewnic ciepto i odpoczynek w pozyc;ji
umozliwiajgcej oddychanie. Utozy¢ nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnic sie,
ze oddychanie jest mozliwe. Zapewni¢ drozno$¢ drog oddechowych. Rozluzni¢ ciasna odziez,
taka jak kotnierz, krawat lub pasek.

Wazne! Natychmiast usung¢ substancje ze skéry. Natychmiast zdjg¢ calg zanieczyszczong
odziez. Natychmiast sptuka¢ duzg iloscig wody. Kontynuowaé ptukanie przez co najmniej 15
minut i zasiegng¢ porady medycznej. Oparzenia chemiczne muszg byc¢ leczone przez lekarza.

Natychmiast sptukaé duzg iloscig wody. Usunaé szkta kontaktowe i otworzy¢ szeroko powieki.
Kontynuowac ptukanie przez co najmniej 10 minut.

Personel ratowniczy powinien nosi¢ odpowiedni sprzet ochronny w kazdym przypadku. Je$li
podejrzewa sig, ze lotne zanieczyszczenia wcigz sg obecne w otoczeniu poszkodowanej
osoby, personel udzielajacy pierwszej pomocy powinien zatozy¢ wtasciwg maske lub aparat
oddechowy z niezaleznym doptywem powietrza. Zmy¢ doktadnie wodg zanieczyszczong
odziez przed usunieciem jej z poszkodowanego, lub zatozy¢ rekawice. Przeprowadzenie
sztucznego oddychania metoda usta-usta moze by¢ niebezpieczne dla pracownikéw
udzielajgcych pomocy.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Informacje ogdine

Wdychanie

Poltkniecie

Kontakt ze skérg

Kontakt z oczami

Dodatkowe informacje o zagrozeniu dla zdrowia - patrz Sekcja 11. Nasilenie opisanych
objawéw bedzie réznic¢ sie w zaleznosci od stezenia i czasu narazenia.

Pojedyncze narazenie moze powodowac nastepujgce niepozadane dziatania: Powazne
podraznienie nosa i gardta. Objawy nastepujgce po nadmiernej ekspozycji mogg by¢
nastepujgce: Dziata zrgco na drogi oddechowe

Moze powodowacé uczulenia lub reakcje alergiczne i os6b wrazliwych. Moze powodowac
oparzenia chemiczne w jamie ustnej, przetyku i zotadku. Objawy nastepujgce po nadmiernej
ekspozycji mogg by¢ nastepujace: Silny bol brzucha. Nudnosci, wymioty.

Moze powodowac uczulenie lub reakcje alergiczng u oséb wrazliwych. Powoduje powazne
oparzenia. Objawy nastepujgce po nadmiernej ekspozycji mogg byé nastepujgce: Bol lub
podraznienie. Zaczerwienienie. Moga pojawi¢ sie pecherze.

Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Objawy nastepujace po nadmiernej ekspozycji mogg
by¢ nastepujace: Bél. Obficie obmywac oczy. Zaczerwienienie.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Wskazéwki dla lekarza

Leczy¢ objawowo. Moze powodowac uczulenia lub reakcje alergiczne i os6b wrazliwych.

SEKCJA 5: Postgpowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
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Odpowiednie srodki gasnicze Produkt nie jest tatwopalny. Gasié piang odporng na dziatanie alkoholu, dwutlenkiem wegla,
proszkiem gasniczym lub mgtg wodng. Uzywaé srodkéw gasniczych odpowiednich dla
palgcych sie materiatdbw w najblizszym otoczeniu.

Nieodpowiednie $rodki Nie stosowac strumienia wodnego do gaszenia pozaru, gdyz moze to rozprzestrzenic pozar.
gasnicze

5.2. Szczegdine zagrozenia zwigzane z substancijg lub mieszaning

Szczegoblne zagrozenia Z powodu nadmiernego wzrostu cisnienia pojemniki mogg gwattownie pekac lub wybuchaé
przy podgrzaniu. Produkt ten jest toksyczny. Ryzyko silnego dziatania zracego. Woda uzyta
do gaszenia pozaru, ktéra miata kontakt z produktem, moze powodowac korozje.

Niebezpieczne produkty Produkty rozktadu termicznego lub spalania moga zawiera¢ nastepujace substancje: Bardzo
rozkiadu toksyczne lub zrace gazy lub opary.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Dziatania ochronne podczas  Unika¢ wdychania gazéw i oparow powstajgcych w czasie pozaru. Ewakuowac obszar. Sta¢

gaszenia pozaru po nawietrznej aby unika¢ wdychania gazow, oparéw i dymu. Przewietrzy¢ zamkniete
pomieszczenia przed wejsciem do nich. Pojemniki narazone na wysokg temperature
schtadzaé zraszajgc wodg i usuna¢ je z miejsca pozaru, jesli mozna to zrobi¢ bezpiecznie.
Chtodzi¢ pojemniki narazone na pozar jeszcze diugo po tym, gdy pozar zostanie ugaszony.
Jesli wyciek sie nie zapalit, zrasza¢ wodg by rozproszy¢ opary i ochrania¢ osobe
powstrzymujacg wyciek. Unika¢ zrzutu do srodowiska wodnego. Kontrolowa¢ odptyw wody
przez zebranie i przechowanie z dala od kanalizacji i ciekéw wodnych. Powiadomié
odpowiednie wiadze, jesli wystepuje ryzyko zanieczyszczenia wody.

Specjalny sprzet ochronny dla Podstawowe srodki ochrony moga by¢ niewystarczajgce. Nosi¢ kombinezon ochronny. Nosi¢

strazakéw aparat oddechowy z niezaleznym doptywem powietrza i odpowiednie ubranie ochronne.
Podstawowym stopniem ochrony przy wypadkach chemicznych sg ubrania strazackie zgodne
z Europejska Normg EN469 (wtaczajac hetmy, buty ochronne i rekawice).

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Osobiste srodki ostroznosci Nie podejmowac zadnego dziatania bez odpowiedniego szkolenia lub w przypadku
jakiegokolwiek niebezpieczenstwa. nie dopuszczac zbedny i niezabezpieczony personel z
dala od wycieku. Stosowa¢ odziez ochronng zgodnie z informacjami w sekgcji 8 niniejszej karty
charakterystyki. Przestrzega¢ srodkéw ostroznosci opisanych w niniejszej karcie
charakterystyki. Umy¢ sie doktadnie po wykonywaniu prac przy wycieku. Zapewni¢ procedury
i szkolenie z odkazania awaryjnego i usuwania. Nie dotykaé i nie wchodzi¢ na uwolniony
materiat. Unika¢ wdychania oparéw i mgiet. Stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony drég
oddechowych, jesli wentylacja jest niewystarczajgca. Unikac¢ zanieczyszczenia skoéry i oczu.
Unikac¢ kontaktu z zanieczyszczonymi narzedziami i przedmiotami.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Srodki ostroznosci w zakresie Unikaé odprowadzania do $ciekdw, ciekéw wodnych lub do ziemi. Unikaé zrzutu do
ochrony srodowiska Srodowiska wodnego. Duze ilosci: Nalezy poinformowa¢ odpowiednie wladze w przypadku
zanieczyszczenia srodowiska (Sciekow, ciekow wodnych, gleby lub powietrza).

6.3. Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
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Stosowac odziez ochronng zgodnie z informacjami w sekcji 8 niniejszej karty charakterystyki.
Usung¢ niezwiocznie wyciek i usunaé bezpiecznie odpad. Produkt ten jest zracy. Zapewnié
odpowiednig wentylacje. Zbliza¢ sie do wycieku z kierunkiem wiatru. Mate ilosci: Jesli produkt
jest rozpuszczalny w wodzie rozcienczy¢ wyciek wodg i wytrze¢. Ewentualnie, jesli uwolniony
produkt nie jest rozpuszczalny w wodzie zebra¢ przy pomocy obojetnego materiatu chtonnego
i umiesci¢ w odpowiednim pojemniku na odpady. Duze ilosci: Jesli wycieku nie mozna
powstrzymacé, nalezy ewakuowac obszar. Sptuka¢ wyciek do zaktadowej oczyszczalni
Sciekow, lub postepowac w nastepujacy sposob. Zaabsorbowac wyciek piaskiem, ziemig lub
innym niepalnym materiatem. Umiesci¢ odpady w oznakowanych, zamknietych pojemnikach.
Oczysci¢ zanieczyszczone przedmioty i teren zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony
Srodowiska. Zanieczyszczony absorbent moze stanowié takie samo zagrozenie jak zebrany
materiat. Sptukac zanieczyszczony obszar duzg iloscig wody. Umy¢ sie doktadnie po
wykonywaniu prac przy wycieku. Niebezpieczny dla $rodowiska. Nie wprowadza¢ do
kanalizacji. Odpady przekazywac licencjonowanemu zaktadowi unieszkodliwiania odpadow,
zgodnie z wymogami lokalnych wtadz odpowiedzialnych za gospodarke odpadami.

6.4. Odniesienia do innych sekgcji

Odniesienia do innych sekgcji

Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej, patrz sekcja 8. Dodatkowe
informacje o zagrozeniu dla zdrowia - patrz Sekcja 11. Dodatkowe informacje na temat
zagrozen ekologicznych, patrz sekcja 12. Informacje dotyczgce postepowania z odpadami,
patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postgpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ostroznosci podczas
stosowania

Wskazéwki dotyczace ogbinej
higieny pracy

Przeczytac¢ i stosowac sie do zalecenh producenta. Stosowa¢ odziez ochronng zgodnie z
informacjami w sekc;ji 8 niniejszej karty charakterystyki. Nie przechowywa¢ razem z
zywnoscia, napojami i paszami dla zwierzat. Obchodzi¢ sie z opakowaniami i pojemnikami
ostroznie, aby zminimalizowac wycieki. Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety, gdy nie
jest uzywany. Unika¢ tworzenia sie mgiet. Produkt ten jest zrgcy. Niezbedna jest
natychmiastowa pierwsza pomoc. Nie uzywac przed zapoznaniem sig i zrozumieniem
wszystkich srodkow bezpieczenstwa. Nie manipulowa¢ uszkodzonymi opakowaniami bez
sprzetu ochronnego. Nie uzywaé ponownie pustych pojemnikow.

Umyc¢ niezwiocznie skore, jesli zostata zanieczyszczona. Zdja¢ zanieczyszczong odziez.
Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem. Nie jes¢, nie pic i nie pali¢
podczas uzywania produktu. Umy¢ sie przed zakonczeniem kazdej zmiany, a takze przed
jedzeniem, paleniem i skorzystaniem z toalety. Codziennie przed opuszczeniem miejsca
pracy nalezy zmienia¢ odziez roboczg.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Srodki ostroznosci dotyczace
magazynowania

Klasa sktadowania

Przechowywac z dala od materiatéw niekompatybilnych (patrz Sekcja 10). Przechowywaé
zgodnie z lokalnymi przepisami. Przechowywaé wytgcznie w oryginalnym opakowaniu.
Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety, w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywac pojemniki w pozycji pionowej. Zabezpieczy¢ pojemniki przed uszkodzeniem.
Wydzieli¢ obszar przechowywania, aby zapobiec zanieczyszczaniu gleby i wod, w przypadku
wycieku. Pomieszczenie powinno mies szczelng, bezspoinowg i nienasigkliwg podtoge.

Przechowywanie odpowiednie dla substancji zracych.

7.3. Szczegdblne zastosowanie(-a) koficowe

Szczegdblne zastosowanie(-a)
koricowe

Zastosowania zidentyfikowane dla tego produktu przedstawiono w sekgji 1.2.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
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Najwyzsze dopuszczalne stezenia

ksylen

Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie (8-godzinne): 100 mg/m?

8.2. Kontrola narazenia

Sprzet ochronny

@
=

Stosowne techniczne $rodki
kontroli

Ochrona oczu/twarzy

Ochrona ragk

Pozostata ochrona skory i
ciata

Srodki higieny

Ochrona drég oddechowych

D0 ®O

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. W celu okreslenia skutecznosci wentylacji niezbedny
moze by¢é monitoring osobisty, monitoring sSrodowiska pracy lub biologiczny lub inny sposéb
kontroli i/lub koniecznos¢ uzywania $rodkéw ochrony drog oddechowych. W celu
zminimalizowania narazenia pracownikow nalezy stosowac przede wszystkim zamkniete
systemy, lokalng wentylacje wywiewng i inne $rodki kontroli. Sprzet ochrony osobistej musi
by¢ stosowany wytacznie wtedy, gdy narazenie pracownika nie moze by¢ odpowiednio
kontrolowane przez techniczne $rodki kontroli. Zapewnié¢ by $rodki ochrony byty regularnie
sprawdzane i konserwowane. Zapewnic by operatorzy byli przeszkoleni, by minimalizowa¢
narazenie.

Okulary ochronne zgodne z zatwierdzong normg powinny by¢ noszone, jesli ocena ryzyka
wskazuje, ze kontakt z oczami jest mozliwy. Sprzet ochrony osobistej oczu i twarzy powinny
by¢ zgodne z Normg Europejskg EN166. Nosi¢ $cisle dopasowane okulary ochronne
chronigce przed rozpryskami lub ostone twarzy. Jesli wystepuje zagrozenie inhalacjg, moze
by¢ wymagana maska petnotwarzowa.

Nieprzepuszczalne rekawice chemoodporne zgodne z zatwierdzonymi standardami powinny
by¢ noszone jesli ocena ryzyka wskazuje, ze kontakt ze skorg jest mozliwy. Odpowiednie
rekawice powinny by¢ dobrane po konsultacji z dostawca/producentem rekawic, ktory moze
dostarczy¢ informacji o czasie przebicia materiatu rekawic. W celu ochrony dioni przed
chemikaliami, rekawice powinny spetnia¢ wymagania Normy Europejskiej EN374. Biorgc pod
uwage informacje podane przez producenta rekawic, nalezy sprawdzaé w czasie uzywania
rekawic czy zachowujg swoje wtasciwosci ochronne i zmieni¢ je gdy tylko wtasciwosci te
ulegng pogorszeniu. Zaleca sie czeste zmiany.

Odpowiednie obuwie i dodatkowa odziez ochronna zgodna z zatwierdzonymi normami musza
by¢ noszone, jesli ocena ryzyka wskazuje, ze zanieczyszczenie skory jest mozliwe.

Udostepnic¢ natrysk do przemywania oczu i prysznic bezpieczenstwa. Zanieczyszczonej
odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy. Wyprac zanieczyszczong odziez przed
ponownym uzyciem. Codziennie czysci¢ sprzet i miejsce pracy. Procedury dotyczace higieny
osobistej powinny by¢ wdrozone. Umy¢ sie przed zakonczeniem kazdej zmiany, a takze przed
jedzeniem, paleniem i skorzystaniem z toalety. Nie je$¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas
stosowania produktu. Powinny by¢ przeprowadzane profilaktyczne przemystowe badania
lekarskie. Ostrzec personel sprzgtajacy o wszelkich niebezpiecznych wtasciwosciach
produktu.

Ochrona drog oddechowych zgodna z zatwierdzonymi normami muszg by¢ noszone, jesli
ocena ryzyka wskazuje, ze wdychanie zanieczyszczen jest mozliwe. Nalezy upewnic sie, ze
caty sprzet ochrony drég oddechowych jest odpowiedni do danego zastosowania i czy
posiada znak "CE". Upewnij sie, ze maska przylega scisle i filtr jest wymieniany regularnie.
Wktady filtrowe gazowe i kombinowane powinny spetnia¢ Europejskg Norme EN14387. Maski
petnotwarzowe z wymiennymi wktadami filtrujgcymi powinny by¢ zgodne z Normg Europejska
EN136. Pétmaska lub ¢wierémaska z wymiennym wktadem powinna by¢ zgodna z
Europejskg Normg EN140.
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Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety, gdy nie jest uzywany. Emisje z urzgdzen
procesowych i wentylacyjnych powinny by¢ sprawdzane w celu okreslenia ich zgodnosci z
wymogami prawa o ochronie srodowiska. W niektérych przypadkach pochtaniacze oparéw,
filtry lub inne modyfikacje techniczne urzadzen procesowych mogg by¢ konieczne, by obnizyé
emisje do akceptowalnego poziomu.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad

Kolor

Zapach

Prég zapachu
pH

Temperatura
topnienia/krzepniecia

Poczgtkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

Temperatura zaptonu
Szybkos¢ parowania
Wspdiczynnik parowania
Palnosc (ciata statego, gazu)

Gérna/dolna granica palno$ci
lub gérna/dolna granica
wybuchowosci

Inne wlasciwosci zwigzane z
palnoscig

Preznos¢ par

Gestosé par

Gestosé wzgledna
Gestosé nasypowa
Rozpuszczalno$é
Wspdlczynnik podziatu
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu
Lepkosé

Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajgce

9.2. Inne informacje

Ciecz.
Brazowy.

Nie sg znane.
Niedostepne.
Niedostepne.

Niedostepne.

Niedostepne.

Niedostepne.
Niedostepne.
Niedostepne.
Niedostepne.

Niedostepne.

Niedostepne.

Niedostepne.

Niedostepne.

Niedostepne.

1.01 kg/I

Niedostepne.

Niedostepne.

Niedostepne.

Niedostepne.

250 mPa s @ 23°C/73.4°F
Nie uznawany za wybuchowy.

Nie spetnia kryteriow klasyfikaciji jako utleniajacy.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé
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10.1. Reaktywno$¢

Reaktywnosé W celu uzyskania dalszych informacji, patrz inne podsekcje tej sekciji .

10.2. Stabilno$é chemiczna

Stabilnos¢ Stabilny w normalnej temperaturze otoczenia oraz podczas stosowania zgodnie z
zaleceniami. Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania.

10.3. Mozliwo$é wystepowania niebezpiecznych reakcji

Mozliwo$¢ wystepowania Nie znane sg zadne potencjalnie niebezpieczne reakcje.
niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢

Warunki, ktérych nalezy Nieznane sg warunki, ktére mogg doprowadzi¢ do sytuacji niebezpiecznych.
unikaé

10.5. Materialy niezgodne

Materiaty niezgodne Zaden konkretny materiat lub grupa materiatéw nie powinny reagowaé z produktem
powodujac niebezpieczng sytuacje.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Niebezpieczne produkty Nie rozktada sie podczas uzywania i przechowywania zgodnie z zaleceniami. Produkty
rozkiadu rozktadu termicznego lub spalania moga zawieraé nastepujgce substancje: Zrace gazy lub
opary.

|SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczgce skutkéw toksykologicznych

Toksycznos$é ostra — droga pokarmowa

Uwagi (droga pokarmowa Acute Tox. 4 - H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

LDso)

ATE droga pokarmowa 635,88

(mg/kg)

Toksycznosé ostra — przez skére

Uwagi (przez skére LDso) W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
ATE przez skére (mg/kg) 2669,9

Toksyczno$é ostra — przez wdychanie

Uwagi (przez wdychanie LCso) W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie zrace/draznigce na skére

Wyniki badan na zwierzetach  Skin Corr. 1B - H314 Powoduje powazne oparzenia.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Powazne uszkodzenie Eye Dam. 1 - H318 Zracy dla skory. Zaktada sie dziatanie zrgce na oczy.
oczu/dziatanie draznigce na
oczy

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe

Dziatanie uczulajgce na drogi W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
oddechowe

Dziatanie uczulajgce na skére

Dziatanie uczulajgce na skére Moze powodowac uczulenie lub reakcje alergiczng u oséb wrazliwych.
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Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

Dziatanie mutagenne - in vitro W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Rakotwérczosé
Rakotworczosé W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotwérczosé wg IARC Zawiera substancje, ktéra moze by¢ potencjalnie rakotworcza. IARC Grupa 3 Niemozliwe do

zaklasyfikowania, jako rakotworcze dla cztowieka.

Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$¢

Dziatanie szkodliwe na W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
rozrodczo$¢ - ptodnosé

Dziatanie szkodliwe na W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
rozrodczos$¢ - rozwoj

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

STOT - narazenie STOT SE 2 - H371 Moze powodowac¢ uszkodzenie narzadow .
jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie

STOT - wielokrotne narazenie STOT RE 2 - H373 Moze powodowac¢ uszkodzenie narzgdoéw poprzez dtugotrwate lub
narazenie powtarzane.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

Zagrozenie spowodowane W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

aspiracjg

Informacje ogéine Nasilenie opisanych objawéw bedzie réznic sie w zaleznosci od stezenia i czasu narazenia.
Wdychnie Dziata zrgco na drogi oddechowe Objawy nastepujace po nadmiernej ekspozyciji mogg byc¢

nastepujgce: Powazne podraznienie nosa i gardta.

Spozycie Moze powodowac uczulenia lub reakcje alergiczne i oséb wrazliwych. Moze powodowac
oparzenia chemiczne w jamie ustnej, przetyku i zotadku. Objawy nastepujgce po nadmiernej
ekspozycji mogg by¢ nastepujace: Silny bol brzucha. Nudnosci, wymioty.

Kontakt ze skérg Moze powodowacé uczulenie lub reakcje alergiczng u oséb wrazliwych. Powoduje powazne
oparzenia. Objawy nastepujgce po nadmiernej ekspozycji mogg byé nastepujace: Bol lub
podraznienie. Zaczerwienienie. Moga pojawi¢ sie pecherze.

Kontakt z oczami Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Objawy nastepujace po nadmiernej ekspozycji mogg
by¢ nastepujace: Boél. Obficie obmywac¢ oczy. Zaczerwienienie.

Droga narazenia Spozycie Inhalacyjnie Kontakt ze skérg i/lub oczami
Narzady docelowe Brak okreslonych narzgdéw docelowych.
Postepowanie medyczne Choroby skory i alergie.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczno$¢

Toksyczno$é Aquatic Chronic 2 - H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate
skutki.

12.2. Trwato$¢ i zdolno$é do rozktadu

Trwatos¢ i zdolnos¢ do Zdolnos$¢ produktu do rozkiadu nie jest znana.
rozkiadu
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12.3. Zdolno$¢ do bioakumulaciji

Zdolnos¢ do bioakumulaciji Brak danych dotyczacych bioakumulacji.
Wspdlczynnik podziatu Niedostepne.

12.4. Mobilno$¢é w glebie

Mobilnosé Brak dostgpnych danych.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Inne dziatania niepozadane Brak znanych zagrozen.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Informacje ogdine Wytwarzanie odpadéw powinno by¢ unikane lub minimalizowane, jesli to tylko mozliwe. Uzyé
ponownie lub odzyska¢ produkt zawsze, kiedy to mozliwe. Usuwac¢ produkt i jego opakowanie
w sposob bezpieczny. Usuwanie produktu, roztworéw procesowych, pozostatosci i produktow
ubocznych powinno byé zawsze w zgodzie z wymogami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi utylizacji odpadéw oraz z wymogami lokalnych wtadz. Podczas prac z odpadami,
nalezy bra¢ pod uwage $rodki ostroznosci zalecane przy obchodzeniu sig z produktem.
Nalezy zachowac ostrozno$¢ podczas operowania opréznionymi pojemnikami, ktore nie
zostaty doktadnie wyczyszczone lub wyptukane. Puste pojemniki lub ich wktadki moga
zawierac resztki produktu i tym samym mogg by¢ niebezpieczne.

Metody usuwania odpadéw Nie wprowadza¢ do kanalizacji. Nadmiar produktow i te, ktére nie mogg by¢ odzyskane w
licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpaddw nalezy usung¢. Odpady, pozostatosci,
puste pojemniki, zuzyte ubrania robocze i zanieczyszczone materiaty czyszczgce powinny
by¢ zebrane w wyznaczonych pojemnikach i oznakowane zgodnie z ich zawarto$cig. Spalenie
lub sktadowanie powinno by¢ rozwazone dopiero wtedy, gdy nie ma mozliwosci recyklingu.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Ogodlne W celu uzyskania informacji o ilodciach ograniczonych i ograniczeniach w tadunku, nalezy
przeanalizowa¢ stosowna dokumentacje z wykorzystaniem danych przedstawionych w
niniejszej sekc;ji.

14.1. Numer UN (numer ONZ)

Numer UN (ADR/RID) 1760
Numer UN (IMDG) 1760
Numer UN (ICAQO) 1760
Numer UN (ADN) 1760

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

Prawidlowa nazwa CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (CONTAINS 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine ,
przewozowa (ADR/RID) 3,3-Sulphonyldianiline)
Prawidlowa nazwa CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (CONTAINS 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine ,
przewozowa (IMGD) 3,3-Sulphonyldianiline)
Prawidlowa nazwa CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (CONTAINS 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine ,
przewozowa (ICAO) 3,3-Sulphonyldianiline)
Prawidlowa nazwa CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (CONTAINS 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine ,

przewozowa (ADN) 3,3-Sulphonyldianiline)
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14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Klasa ADR/RID 8

kod klasyfikacyjny ADR/RID  C9
Etykiety ADR/RID
Klasa IMDG

Klasa/dziat ICAO

© o0 o0 ©o©

Klasa ADN

Etykiety transportowe

&

8

14.4. Grupa pakowania

ADR/RID grupa pakowania |l
IMDG grupa pakowania Il
ICAO grupa pakowania Il
ADN grupa pakowania Il

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska

Substancja niebezpieczna dla $rodowiska/zanieczyszczajaca morze

14.6. Szczegdblne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Transportowa¢ zawsze w zamknietych, zabezpieczonych pojemnikach, w pozycji pionowej. Upewnic¢ sie, ze osoby
transportujgce produkt wiedzg jak postepowac w razie wypadku lub rozlania.

EmS F-A, S-B

Kategoria transportu ADR 2

Awaryjny kod dziatania 2X
Numer rozpoznawczy 80
zagrozenia (ADR/RID)

Kod ograniczen przewozu (E)
przez tunele

14.7. Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Transport luzem zgodnie z Nie dotyczy.
zatgcznikiem Il do konwenc;ji

MARPOL 73/78 i kodeksem

IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenhstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
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Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006
r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH) (z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Komisji (WE) numer 2015/830 z 28 maja 2015 roku.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (z p6zniejszymi
zmianami).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata przeprowadzona.

Wykazy
UE (EINECS/ELINCS)

Zaden ze sktadnikéw nie jest wymieniony ani wytgczony.

|SEKCJA 16: Inne informacje

Skroty i akronimy stosowane
w karcie charakterystyki

Wyjasnienie kodéw
klasyfikaciji i akroniméw

Procedury klasyfikacji zgodnie
z Rozporzgdzeniem (WE)
1272/2008

Zalecenia dotyczace szkolen

Wydany przez
Data aktualizac;ji
Wersja

Numer Karty charakterystyki

ADR: Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych.

ADN: Europejskie porozumienie w sprawie migdzynarodowych przewozow materiatow
niebezpiecznych srédlgdowymi drogami wodnymi.

RID: Europejskiej w Regulaminie migdzynarodowego przewozu kolejami towarow
niebezpiecznych koleja.

IATA: Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych.

ICAO: Instrukcje techniczne dotyczace bezpiecznego transportu lotniczego towarow
niebezpiecznych.

IMDG: Miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych.

CAS: Chemical Abstracts Service.

ATE: Oszacowanie toksycznosci ostrej.

LC50: Stezenie smiertelne dla 50% populacji badawcze;j.

LD50: Dawka s$miertelna dla 50% populacji badawczej (mediana dawki $miertelne;j).
ECso: Efektywne stezenie substancji powodujgce reakcje na poziomie 50% maksymalnej
wartosci.

PBT: Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna.

vPvB: Bardzo trwaly i wykazujacy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacii.

Acute Tox. = Toksyczno$¢ ostra

Eye Dam. = Powazne uszkodzenie oczu

Skin Corr. = Dziatanie zrace na skore

Skin Sens. = Dziatanie uczulajace na skore

STOT RE = Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie
STOT SE = Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Aquatic Chronic = Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego (przewlekte)

Acute Tox. 4 - H302: Eye Dam. 1 - H318: Skin Corr. 1B - H314: STOT RE 2 - H373: STOT SE
2 - H371: Skin Sens. 1 - H317: : Metoda obliczeniowa. Aquatic Chronic 2 - H411: : Metoda
obliczeniowa.

Przeczytac¢ i stosowac sie do zalecen producenta. Produkt powinien by¢ stosowany wylgcznie
przez przeszkolony personel.

Emily Kirk
2019-10-09
1.2

2042
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Petne brzmienie zwrotéw H H226 tatwopalna ciecz i pary.
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.
H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
H315 Dziata draznigco na skore.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H371 Moze powodowac¢ uszkodzenie narzgddw .
H373 Moze powodowac uszkodzenie narzaddw poprzez dtugotrwate lub narazenie
powtarzane.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Niniejsze informacje odnoszg sie wytgcznie do tego produktu i moga nie by¢ odpowiednie dla tego produktu w potaczeniu z
innymi produktami lub w innym procesie. Podane informacje opieraja sie na aktualnym stanie wiedzy oraz sg stosowne i
rzetelne w dniu wydania. Jednakze nie udziela sie gwarancji co do precyzyjnosci, rzetelnosci czy kompletnosci informacii.
Odpowiedzialnoscig uzytkownika jest zapewnienie stosownych informacji odpowiednich dla jego zastosowania.
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