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Raccordo a T circolare in 

acciaio inox RS Pro femmina 
1/2in G(P X 1/2in G(P) 

femmina x 1/2 femmina G(P) 
2,17 poll 

Codice RS: 499-2981            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

• Struttura in acciaio 
inox 316 

 

• 3 collegamenti 
femmina BSP 

 

• raccordi 150lbs 

 

• Varie misure 
disponibili 

 
• Forma a T per il 

collegamento alla 
rete di tubi 
 

 

 

CARATTERISTICH
E 
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Fornita da RS PRO, una serie di raccordi filettati in acciaio inox adatti per le applicazioni che 
richiedono un collegamento dei tubi sicuro e affidabile. Molto utilizzati nel settore idraulico 
permettono il passaggio di acqua e gas attraverso una struttura di tenuta stagna. Questi raccordi a 
T sono realizzati in robusto acciaio INOX 316 per assicurare un collegamento semplice e sicuro 
delle tubazioni. Tutti i modelli sono caratterizzati da affidabilità e qualità eccellenti. 
Le T circolari RS Pro sono disponibili in varie misure tra cui scegliere: Raccordo a T uguale in 
acciaio inox, 1/4in BSPP F x 3 - 499-2880 raccordo a T uguale in acciaio inox, 3/8in BSPP F x 3 - 
499-2896 raccordo a T uguale in acciaio inox, Raccordo a T pari in acciaio inox 1/2in BSPP F x 3 - 
499-2981, 3/4in BSPP F x 3 - 499-2997 raccordo a T uguale in acciaio inox, 1in BSPP F x 3 - 499-
3007 raccordo a T uguale in acciaio inox, 1 1/4in BSPP F x 3 - 499-3114 raccordo a T in acciaio 
inox, 1 raccordo a T in acciaio 1/2in BSPP F x 3 - 499-3120Stainless, 2in BSPP F x 3 - 499-3209 

 

 

 

Collegamento 1 Femmina G da 1/2 poll 
Collegamento 2 Femmina G da 1/2 poll 
Collegamento 3 Femmina G da 1/2 poll 
Forma Circolare 
Tipo di raccordo A T 
Direzione di montaggio A T 
Dimensione filettatura 1 1/2 in 
Dimensione filettatura 2 1/2 in 
Dimensione filettatura 3 1/2 in 
Genere di connessione 1 Femmina 
Genere di connessione 2 Femmina 
Genere di connessione 3 Femmina 
Standard filettatura 1 G (parallelo) 
Filettatura standard 2 G 
Standard filettatura 3 G 
Materiali Acciaio INOX 316 
Applicazione Industria idraulica, acqua e gas 

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche generali 
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Lunghezza 2.17 in 
Diametro esterno 1 in 

 

 

Specifiche meccaniche 


	Raccordo a T circolare in acciaio inox RS Pro femmina 1/2in G(P X 1/2in G(P) femmina x 1/2 femmina G(P) 2,17 poll

