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Schutzschaltgeräte

Brandschutzschalter, Fehlerlichtbogenschutzeinrichtung 

AFDD+, 2-polig

•  Brandschutzschalter nach IEC/EN-62606
•  Erkennt und löscht Fehlerlichtbögen in Endstromkreisen
•  Fertig kombiniert mit Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter
•  2-polig: Beide Schaltstrecken abgesichert
•  Variabler Einbau N links oder rechts
•  Bemessungsströme 10 bis 40 A
•  Kontaktstellungsanzeige rot – grün
•  Ausgelöstanzeige: MCB, RCCB oder AFDD
•  LED Anzeige für Fehlerlichtbögen
• Permanente Selbstüberwachung
•  Überspannungs- und Übertemperaturüberwachung
•  Klemmhilfe - Hintersteckschutz
•  Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden 

Verschienungsverband
•  Umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar
•  10 und 30 mA Bemessungsfehlerströmen
•  Auslösecharakteristiken B, C
•  Bemessungsschaltvermögen bis 10 kA
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Schutzschaltgeräte

Brandschutzschalter, Fehlerlichtbogenschutzeinrichtung AFDD+

10 kA, 2-polig
bedingt stoßstromfest 250 A; kurzzeit verzögert, pulsstromsensitiv, Typ A

In/In (A) Typenbezeichnung Artikel-Nr. VPE SCC  Preis €/Stk.

Kennlinie B

10/0,01
13/0,01
15OL/0,01
16/0,01
10/0,03
13/0,03
15OL/0,03
16/0,03
20OL/0,03
20/0,03
25/0,03

AFDD-10/2/B/001-Li/A 187166 1/40 SCC  Preis 
AFDD-13/2/B/001-Li/A 187178 1/40 SCC  Preis 
AFDD-15/2/B/001-Li/A-OL 187190 1/40 SCC  Preis 
AFDD-16/2/B/001-Li/A 187202 1/40 SCC  Preis 
AFDD-10/2/B/003-Li/A 187169 1/40 SCC  Preis 
AFDD-13/2/B/003-Li/A 187181 1/40 SCC  Preis 
AFDD-15/2/B/003-Li/A-OL 187193 1/40 SCC  Preis 
AFDD-16/2/B/003-Li/A 187205 1/40 SCC  Preis 
AFDD-20/2/B/003-Li/A-OL 187214 1/40 SCC  Preis 
AFDD-20/2/B/003-Li/A 187220 1/40 SCC  Preis 
AFDD-25/2/B/003-Li/A 187226 1/40 SCC  Preis 
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10/0,01
13/0,01
15OL/0,01
16/0,01
10/0,03
13/0,03
15OL/0,03
16/0,03
20OL/0,03
20/0,03
25/0,03

AFDD-10/2/C/001-Li/A 187172 1/40 SCC  Preis 
AFDD-13/2/C/001-Li/A 187184 1/40 SCC  Preis 
AFDD-15/2/C/001-Li/A-OL 187196 1/40 SCC  Preis 
AFDD-16/2/C/001-Li/A 187208 1/40 SCC  Preis 
AFDD-10/2/C/003-Li/A 187175 1/40 SCC  Preis 
AFDD-13/2/C/003-Li/A 187187 1/40 SCC  Preis 
AFDD-15/2/C/003-Li/A-OL 187199 1/40 SCC  Preis 
AFDD-16/2/C/003-Li/A 187211 1/40 SCC  Preis 
AFDD-20/2/C/003-Li/A-OL 187217 1/40 SCC  Preis 
AFDD-20/2/C/003-Li/A 187223 1/40 SCC  Preis 
AFDD-25/2/C/003-Li/A 187229 1/40 SCC  Preis 

Kennlinie C

Brandschutzschalter, Fehlerlichtbogenschutzeinrichtung AFDD+

6 kA, 2-polig
bedingt stoßstromfest 250 A; kurzzeit verzögert, pulsstromsensitiv, Typ A

In/In (A) Typenbezeichnung Artikel-Nr. VPE SCC  Preis €/Stk.

Kennlinie B

32/0,03
40/0,03

AFDD-32/2/B/003-Li/A 187232 1/40 SCC  Preis 
AFDD-40/2/B/003-Li/A 187238 1/40 SCC  Preis 

32/0,03
40/0,03

AFDD-32/2/C/003-Li/A 187235 1/40 SCC  Preis 
AFDD-40/2/C/003-Li/A 187241 1/40 SCC  Preis 

Kennlinie C
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Schutzschaltgeräte

Brandschutzschalter, Fehlerlichtbogenschutzeinrichtung AFDD+

10 kA, 2-polig
bedingt stoßstromfest 250 A; unverzögert, pulsstromsensitiv, Typ A

In/In (A) Typenbezeichnung Artikel-Nr. VPE SCC  Preis €/Stk.

Kennlinie B

10/0,01
13/0,01
15OL/0,01
16/0,01
10/0,03
13/0,03
15OL/0,03
16/0,03
20OL/0,03
20/0,03
25/0,03

AFDD-10/2/B/001-A 187165 1/40 SCC  Preis 
AFDD-13/2/B/001-A 187177 1/40 SCC  Preis 
AFDD-15/2/B/001-A-OL 187189 1/40 SCC  Preis 
AFDD-16/2/B/001-A 187201 1/40 SCC  Preis 
AFDD-10/2/B/003-A 187168 1/40 SCC  Preis 
AFDD-13/2/B/003-A 187180 1/40 SCC  Preis 
AFDD-15/2/B/003-A-OL 187192 1/40 SCC  Preis 
AFDD-16/2/B/003-A 187204 1/40 SCC  Preis 
AFDD-20/2/B/003-A-OL 187213 1/40 SCC  Preis 
AFDD-20/2/B/003-A 187219 1/40 SCC  Preis 
AFDD-25/2/B/003-A 187225 1/40 SCC  Preis 
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10/0,01
13/0,01
15OL/0,01
16/0,01
10/0,03
13/0,03
15OL/0,03
16/0,03
20OL/0,03
20/0,03
25/0,03

AFDD-10/2/C/001-A 187171 1/40 SCC  Preis 
AFDD-13/2/C/001-A 187183 1/40 SCC  Preis 
AFDD-15/2/C/001-A-OL 187195 1/40 SCC  Preis 
AFDD-16/2/C/001-A 187207 1/40 SCC  Preis 
AFDD-10/2/C/003-A 187174 1/40 SCC  Preis 
AFDD-13/2/C/003-A 187186 1/40 SCC  Preis 
AFDD-15/2/C/003-A-OL 187198 1/40 SCC  Preis 
AFDD-16/2/C/003-A 187210 1/40 SCC  Preis 
AFDD-20/2/C/003-A-OL 187216 1/40 SCC  Preis 
AFDD-20/2/C/003-A 187222 1/40 SCC  Preis 
AFDD-25/2/C/003-A 187228 1/40 SCC  Preis 

Kennlinie C

Brandschutzschalter, Fehlerlichtbogenschutzeinrichtung AFDD+

6 kA, 2-polig
bedingt stoßstromfest 250 A; unverzögert, pulsstromsensitiv, Typ A

In/In (A) Typenbezeichnung Artikel-Nr. VPE SCC  Preis €/Stk.

Kennlinie B

32/0,03
40/0,03

AFDD-32/2/B/003-A 187231 1/40 SCC  Preis 
AFDD-40/2/B/003-A 187237 1/40 SCC  Preis 

32/0,03
40/0,03

AFDD-32/2/C/003-A 187234 1/40 SCC  Preis 
AFDD-40/2/C/003-A 187240 1/40 SCC  Preis 

Kennlinie C
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Schutzschaltgeräte

Brandschutzschalter, Fehlerlichtbogenschutzeinrichtung AFDD+

10 kA, 2-polig
bedingt stoßstromfest 250 A; unverzögert, wechselstromsensitiv, Typ AC

In/In (A) Typenbezeichnung Artikel-Nr. VPE SCC  Preis €/Stk.

Kennlinie B

10/0,01
13/0,01
15OL/0,01
16/0,01
10/0,03
13/0,03
15OL/0,03
16/0,03
20OL/0,03
20/0,03
25/0,03

AFDD-10/2/B/001 187164 1/40 SCC  Preis 
AFDD-13/2/B/001 187176 1/40 SCC  Preis 
AFDD-15/2/B/001-OL 187188 1/40 SCC  Preis 
AFDD-16/2/B/001 187200 1/40 SCC  Preis 
AFDD-10/2/B/003 187167 1/40 SCC  Preis 
AFDD-13/2/B/003 187179 1/40 SCC  Preis 
AFDD-15/2/B/003-OL 187191 1/40 SCC  Preis 
AFDD-16/2/B/003 187203 1/40 SCC  Preis 
AFDD-20/2/B/003-OL 187212 1/40 SCC  Preis 
AFDD-20/2/B/003 187218 1/40 SCC  Preis 
AFDD-25/2/B/003 187224 1/40 SCC  Preis 
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10/0,01
13/0,01
15OL/0,01
16/0,01
10/0,03
13/0,03
15OL/0,03
16/0,03
20OL/0,03
20/0,03
25/0,03

AFDD-10/2/C/001 187170 1/40 SCC  Preis 
AFDD-13/2/C/001 187182 1/40 SCC  Preis 
AFDD-15/2/C/001-OL 187194 1/40 SCC  Preis 
AFDD-16/2/C/001 187206 1/40 SCC  Preis 
AFDD-10/2/C/003 187173 1/40 SCC  Preis 
AFDD-13/2/C/003 187185 1/40 SCC  Preis 
AFDD-15/2/C/003-OL 187197 1/40 SCC  Preis 
AFDD-16/2/C/003 187209 1/40 SCC  Preis 
AFDD-20/2/C/003-OL 187215 1/40 SCC  Preis 
AFDD-20/2/C/003 187221 1/40 SCC  Preis 
AFDD-25/2/C/003 187227 1/40 SCC  Preis 

Kennlinie C

Brandschutzschalter, Fehlerlichtbogenschutzeinrichtung AFDD+

6 kA, 2-polig
bedingt stoßstromfest 250 A; unverzögert, wechselstromsensitiv, Typ AC

In/In (A) Typenbezeichnung Artikel-Nr. VPE SCC  Preis €/Stk.

Kennlinie B

32/0,03
40/0,03

AFDD-32/2/B/003 187230 1/40 SCC  Preis 
AFDD-40/2/B/003 187236 1/40 SCC  Preis 

32/0,03
40/0,03

AFDD-32/2/C/003 187233 1/40 SCC  Preis 
AFDD-40/2/C/003 187239 1/40 SCC  Preis 

Kennlinie C


