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IDM120-3 USB Kit
IDM12x

MOBILE HANDHELD-SCANNER
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IDM120-3 USB Kit | IDM12x
MOBILE HANDHELD-SCANNER

Bestellinformationen

Typ Artikelnr.

IDM120-3 USB Kit 6050056

Im Lieferumfang enthalten:  Verbindungsleitung (1), IDM120-301B (1)

Ggf. finden Sie weitere technische Daten bei dem Einzelscanner und den weiteren Kit-Bestandteilen.

Weitere Geräteausführungen und Zubehör  www.sick.com/IDM12x

 

Technische Daten im Detail

Merkmale
Version Standard Range

Einsatzgebiet General Purpose

Scannerausführung 1D-Code-Handscanner

Codeauflösung 0,1 mm

Leseabstand 0 mm ... 400 mm 1)

1) Details siehe Lesefelddiagramm.

Mechanik/Elektrik
Schutzart IP41

Performance
Lesbare Codestrukturen 1D-Codes

Schnittstellen
USB ✔

Funktion Tastatureinschleifung, USB seriell

Konfigurationssoftware IDM Setup Tool

Umgebungsdaten
Betriebsumgebungstemperatur –10 °C ... +50 °C

Lagertemperatur –40 °C ... +70 °C

Klassifikationen
ECl@ss 5.0 27280101

ECl@ss 5.1.4 27280101

ECl@ss 6.0 27280101

ECl@ss 6.2 27280101

ECl@ss 7.0 27280101

ECl@ss 8.0 27280101

ECl@ss 8.1 27280101

ECl@ss 9.0 27280101
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten

http://www.sick.com/6050056
http://www.sick.com/6050056
https://www.sick.com/6036728
https://www.sick.com/6050059
https://www.sick.com/IDM12x
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ECl@ss 10.0 27280101

ECl@ss 11.0 27280101

ETIM 5.0 EC002550

ETIM 6.0 EC002550

ETIM 7.0 EC002550

UNSPSC 16.0901 43211701

Lesefelddiagramm
IDM120-3 Standard Range

0 100 400300200

0,33

0,5

Modulbreite in mm

Leseabstand in mm

Empfohlenes Zubehör
Weitere Geräteausführungen und Zubehör  www.sick.com/IDM12x

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Sonstiges Montagezubehör

Stativhalterung Stativhalterung 6036724

Empfohlene Services
Weitere Services  www.sick.com/IDM12x

Typ Artikelnr.

Gewährleistungsverlängerung

• Produktbereich: Identifikationslösungen, Industrielle Bildverarbeitung, Distanzsensoren,
Mess- und Detektionslösungen

• Leistungsumfang: Die Leistungen entsprechen dem Umfang der gesetzlichen Herstellerge-
währleistung (Allgemeine Einkaufsbedingungen SICK)

• Dauer: Fünf Jahre Gewährleistung ab Lieferdatum.

Gewährleistungsverlän-
gerung auf insgesamt

fünf Jahre ab Lieferdatum

1680671
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

SICK Auf eInen BlICK
SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle An-
wendungen. ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres 
und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung 
von Umweltschäden. 

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforde-
rungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In 
Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet 
und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des 
gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität. 

Das ist für uns „Sensor Intelligence.“

WeltWeIt In IHrer näHe:
Ansprechpartner und weitere Standorte  - www.sick.com


